
Türzylinder E60

Technologie
•  Türzylinder nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2008

•  Mit Not- und Gefahrenfunktion: beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt (trifft nicht auf
Halbzylinder zu, da diese nur von außen verschließbar sind)

•  6-Stift-Zylinder

•  Zu dem Schlüssel gleichschließend lieferbar: Türzylinder und Hangschlösser 86TI/55 sowie 83/45, 83/50 und
83/55

•  Bohrschutz: drei gehärtete Stahlstifte auf beiden Seiten des Zylinderkörpers, zwei gehärtete Stahlstifte im
Stopfen und drei gehärtete Stifte unten/oben pro Zylinderseite

•  Langer Schlüsselschaft, ideal für Ziehschutz-Beschläge

•  Service: Anfertigung von Türzylindern nach Musterschlüssel

•  Drei Schlüssel inklusive

Einsatz und Anwendung
•  Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren

Varianten
•  Farben: NP = Nickel Pearl - hochwertige, matt vernickelte Oberfläche, PB = Polished brass – Messing poliert

•  Halbzylinder und Knaufzylinder

Türzylinder mit Anbohrschutz und Not- und Gefahrenfunktion
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