
83589 Stirnseitiger Stößel Bestell-Nr 83589801

 Stößel geschützt durch O-Ring und Abstreifer

 
 

Bestell-Nr.

Technische Daten

  Typ Gehäuse Merkmale

83    589    801 Stirnseitiger Stößel Thermoplast Bi-Niveau

Entspricht den Normen NFC 20030 Klasse I (mit Betätigung des Stößels durch ein geerdetes Metallteil oder durch ein isoliertes Teil, das eine zusätzliche 
Isolierung gewährleistet). 

Ausführung Einpolig 

Schutzart IP 66, Schutz gegen Kohlenwasserstoffe, Salznebel (400 Stunden). 

 

Elektrische Kenndaten
Elektrische Lebensdauer Standard: 8A 250V AC: 30.000 Schaltspiele

200 mA 24V DC, Relais-Last L/R=3ms, 107 Schaltspiele 

Bi-Niveau: 1 mA 4V AC: 107 Schaltspiele 

200 mA 24V DC, Relais-Last L/R=3ms, 5x106 Schaltspiele 

5A 250V AC: 30.000 Schaltspiele 

Bi-Niveau Diese Ausführung ist in Schaltkreisen mit niedriger Schaltleistung (min. 1 mA/4 V) und mit mittlerer Schaltleistung (5 A) einsetzbar, 
jedoch während seiner gesamten Verwendungsdauer nur in ein und demselben Schaltkreistyp. 

 

Anschluss
Kabel PVC-Kabel Ø 5 - 3 x 0,75 mm2 

Länge 0,50 m
In Übereinstimmung mit NFR 13414/13415 

Befestigung Maximales Anzugsmoment: 9 Nm. 

Mechanische Kenndaten
Betätigungskraft min (N) 10 

End-Betätigungskraft min. (N) 15 

Arbeitsweg min. (mm) 2 

Differenzweg (mm) 0,1 

Gesamtweg (mm) 4,5 

Mechanische Lebensdauer (106Schaltspiele) min. 107 

Betriebstemperatur (°C) -40 →+85 

Schutzart IP 66/67 

Gewicht (g) 80 

Weitere Kenndaten
Werkstoff
- Gehäuse: Thermoplast-Polyester 
- Stößel: rostfreier Stahl 
- Kontakt: Agcdo - AgNi (vergoldet)  
- Muttern: verzinkter Stahl 
Dichtheit
- O-Ring: Silikon 
- Abstreifer: Teflon 
PU-Harz 

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Funktion
Schaltelement mit 2 Richtungen und einfacher Unterbrechung (Form C: Wechsler). 

Funktionsweise

Nr. Legende

Schwarz (gemeinsam) 

Grau (NC) 

Blau (NO) 

Abmessungen (mm)

Produkt

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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Nr. Legende

Arbeitsweg

Gesamtweg

Kabel Ø 5 - 3 x 0,75 mm2 

Länge 0,50 m

SW 21

Betätigungsrichtung

Von Ausnahmen abgesehen, gelten die angegebenen Eigenschaften ganz oder teilweise für die ausgewählte Produktreihe
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