
Produktfordeler

_ Høy lysvirkningsgrad

Produkt datablad

NAV-E 1000 W E40
VIALOX NAV-E | High-pressure sodium vapor lamps for open and enclosed luminaires

Bruksområder

_ Gater
_ Utendørsbelysning
_ Industrielle installasjoner

__
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Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt 1000.00 W

Nominell spenning 110 V

Lampestrøm 10.30000 A

Konstruksjonseffekt (watt) 1000.00 W

Tennspenning 3.6 / 5.0 kVp 1)

Angitt lysutbytte (normal drift) 128 lm/W

1) Minimum / Maksimum

Photometrical data

Lysstrøm 130000 lm

Angitt lysytelse 130000 lm

Fargegjengivelsesindeks Ra ≤25

Fargetemperatur 2000 K

Rated LLMF at  2,000 h 0.98

Rated LLMF at 4,000 h 0.95

Rated LLMF at 6,000 h 0.93

Rated LLMF at 8,000 h 0.91

Rated LLMF at 12,000 h 0.86

Rated LLMF at 16,000 h 0.80

Rated LLMF at 20,000 h 0.70

Dimensions & weight

Diameter 165.0 mm

Lengde 355.0 mm

Produktvekt 365.30 g

Temperatures
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Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe 400 °C

Maksimal tillatt temperatur v/ sokkelkan 250 °C

Lifespan

Levetid B50 20000 h

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t 0.99

Angitt utfallsfaktor pr 4000 t 0.98

Angitt utfallsfaktor pr 6000 t 0.96

Angitt utfallsfaktor pr 8000 t 0.93

Angitt utfallsfaktor pr 12000 t 0.86

Angitt utfallsfaktor pr 16000 t 0.74

Angitt utfallsfaktor pr 20000 t 0.50

Additional product data

Sokkel (standard betegnelse) E40

Design / versjon Belagt

Lyskildens kvikksølvinnhold 3.0 mg

Capabilities

Brennstilling Vilkårlig

Enclosed luminaire required No

Dimbar Ja

Certificates & standards

Energy efficiency class A+

Energy consumption 1100 kWh/1000h

Country specific categorizations

ILCOS SE-1000-H/E/SL-E40-165/355

Lysfordeling

Produkt datablad

__

oktober 11, 2014, 12:00:00 © 2014, OSRAM AS. Alle rettigheter reservert.
NAV-E 1000 W E40 Side 3 av 4



Spectral power distribution

Logistikk data

Product kode Produkt beskrivelse Forpaknings enhet
(stk/enhet)

Dimensjoner (høyde
x bredde x lengde)

Volum Brutto vekt

4050300216805 NAV-E 1000 W E40 NO: VS
6

420 mm x 383 mm x
564 mm

90.73 dm³ 3902.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
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