Ficha de Dados de Seguranga Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do . NSR Sensitive Data de criacdo : 29.05.18 Version : 1.1
producto :
Ref.Nr.: BDS002114 7_20180529 (PT) Revisdo de: BDS002114 20170629

SECCAO 1: Identificac&o da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

NSR Sensitive
Aerossol

1.2. Utilizac¢@es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

Agentes desmoldantes

1.3. Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

Tel.: +32(0)52/45.60.11

Fax.: +32(0)52/45.00.34
E-mail : hse@crcind.com

Subsidiaries Tel Fax

CRC Industries Finland Oy Laurinkatu 57 A 23 B, 08100 Lohja +358/(19)32.921

CRC Industries France 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex 01.34.11.20.00 01.34.11.09.96
gf;%;”d“s”'es Deutschland | gy 41ing 9, D-76473 Iffezheim (07229)3030  (07229)30 32 66
CRC INDUSTRIES IBERIA GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTR. DE

SLU. HONTORIA, 40195 SEGOVIA 0034/921.427.546 0034/921.436.270
CRC Industries Sweden Laxfiskevagen 16, 433 38 Partille (8)846/31 MDES 0046/31 27 39 91

1.4. Numero de telefone de emergéncia

CRC Industries Europe, Belgium: Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)
PortugalCentro de Informacéo Antivenenos (CIAV): 800 250 250

SECCAO 2: Identificac&do dos perigos

2.1. Classificacdo da substancia ou mistura

Classificacdo de acordo com a Norma (CE) N° 1272/2008

Fisica: Aerossol, categoria 1
Aerossol extremamente inflamavel.
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Recipiente sob pressao: risco de exploséo sob a acéo do calor.
Classificacdo com base em dados de ensaio.
Salde: Irritacdo cutanea, categoria 2
Provoca irritagédo cutanea.
Toxicidade para 6rgados-alvo especificos ? exposicao Unica, categoria 3
Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
Classificacdo com base em método de calculo.
Ambiente : Perigoso para o ambiente aquatico, crénico categoria 2
Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Classificagdo com base em método de calculo.

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com a Norma (CE) N° 1272/2008

Identificador do produto: Contém:
hidrocarbonatos

Pictogramas de perigo: e

Palavra-sinal: Perigo
Adverténcias de perigo: H222 : Aerossol extremamente inflamavel.
H229 : Recipiente sob presséo: risco de explosdo sob a a¢do do calor.
H315 : Provoca irritacdo cutanea.
H336 : Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H411 : Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
Recomendacdes de prudéncia: P102 : Manter fora do alcance das criancas.

P210 : Manter afastado do calor, superficies quentes, faiscas, chamas abertas

e outras fontes de ignicdo. N&o fumar.

P211 : Nao pulverizar sobre chama aberta ou outra fonte de ignicéo.
P251 : Nao furar nem queimar, mesmo ap0s utilizacgao.

P261 : Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.
P271 : Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P410/412 : Manter ao abrigo da luz solar. N&o expor a temperaturas
superiores a 50°C/122°F.

P501-2 : Eliminagdo de contetido/contentor num ponto de recolha de lixos
autorizado.

2.3. Outros perigos

N&o ha informacdes disponiveis

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os componentes

3.1. Substancias
Nao aplicavel.

3.2. Misturas
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Namero de w/w Classe e categoria de

Componentes perigosos registo Nr-CAS EC-nr % perigo Adverténcia de perigo Notas
01- A ) _Flam. Lig. 2, Asp. Tox. 1,

pentano 2110459286- 10966~ 203- 125 o1 oE 3" Aquatic Chronic | H225,H304,H336,H411 A
20 0 692-4 50 >

. 01- Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2

Hidrocarbonetos, C6, (931- |25- ' ’

isoalcanos, < 5% n-hexano 2119484651- - 254.9) 50 STOT SE 3, Asp. Tox. 1, H225,H315,H336,H304,H411 Q
34 Aguatic Chronic 2

124-38- 204-

CcOo2 - 9 696-9 1-5 Press. Gas H280 AG

Methyldodec_yl,methyI(Z— 3 68037- 1-5  Aquatic Chronic 2 Ha11

fenylpropyl)siloxaan 76-3

Explanation notes

A : substancias para as quais a regulamentacao comunitaria preveja limites de exposicao no local de trabalho

G : Isentos da obrigacgédo de registo de acordo com o artigo 2 (7) do regulamento REACH 2° 1907/2006.

Q : O numero CAS é apenas um identificador indicativo a ser utilizado fora da UE para as entradas de inventario globais.
(* Explicacdo de frases: ver capitulo 16)

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descri¢éo das medidas de primeiros socorros

Contacto ocular : Se a substéancia entrar em contacto com os olhos, lavar de imediato com agua
abundante.
Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.

Contacto cuténeo : Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.
SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e agua
abundantes.
Em caso de irritagcao cuténea: consulte um médico.

Inalagéo : EM CASO DE INALACAO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-
la numa posicao que néo dificulte a respiracgéo.
Caso sinta indisposic&o, contacte um CENTRO DE INFORMACAO
ANTIVENENOS ou um médico.

Ingestdo : Na&o induzir vémito se ingerido devido ao risco de aspiracéo para os pulmdes.
Se houver suspeita de aspiragdo, consultar imediatamente um médico

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalagéo : A inalacé@o excessiva dos vapores do dissolvente pode causar ndusea,
cefalalgia e tonturas.

Ingestéo : Depois de vomitar o produto ingerido, é provavel que se produza uma
aspiracao aos pulmdes. Os dissolventes podem produzir uma pneumonia
quimica.

Sintomas: dor de garganta, dor abdominal, nauseas, vbmitos

Contacto cutaneo : Irritante para a pele
Sintomas: vermelhid&o e dor

Contacto ocular : Pode causar irritacéo.

Sintomas: vermelhidao e dor
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4.3. Indicacgdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Conselho geral : Em caso de indisposi¢do consultar o médico (mostrar-lhe o rétulo se possivel)
Avisar sempre o médico em caso de persisténcia dos sintomas.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingcao
espuma, diéxido de carbono ou pé
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

As embalagens de aerossol podem explodir, caso sejam expostas a temperaturas superiores aos 50°.
Forma produtos de decomposicao perigosos
CO, Cco2.

5.3. Recomendacgbes para o pessoal de combate a incéndios

Pulverizar com &gua o(s) recipiente(s) exposto(s) ao fogo para manté-lo(s) frio(s)
Em caso de incéndio, ndo respirar os fumos

SECCAO 6: Medidas atomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de proteccado e procedimentos de emergéncia

Cortar todas as fontes de inflamacéo
Proporcionar uma ventilacdo adequada
Usar vestuério de protec¢éo e luvas adequadas.

6.2. Precaucdes a nivel ambiental

Nao permitir a penetracgéo no sistema de esgotos nem nos cursos de agua
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Absorver o produto derramado com um material inerte apropriado
6.4. Remisséo para outras seccdes

Para mais informacfes, consulte a seccéo 8

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucdes para um manuseamento seguro
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Conservar longe do calor e de quaisquer fontes de inflamacéao

Evitar acumulacéo de cargas electrostatica

O equipamento deve ser ligado a terra

Utilizar equipamento eléctrico/de ventilagdo/de iluminacéo/.../a prova de exploséo.
Utilizar apenas ferramentas antichispa.

Nao respirar os aerossois e vapores.

Proporcionar uma ventilacdo adequada

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Lavar bem depois de usar

Usar luvas de proteccéo/vestuario de proteccao/proteccéo ocular/protecgéo facial.

7.2. CondicbGes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Embalagem sob presséo: Proteger contra os raios solares e ndo expor a temperaturas superiores a 50°.
Conservar fora do alcance das criangas.

7.3. Utilizacao(des) final(is) especifica(s)

Agentes desmoldantes

SECCAO 8: Controlo da exposi¢ao/proteccéo individual

8.1. Parametros de controlo

Limites de exposicao :

Componentes perigosos Nr-CAS métodos

A UE estabeleceu os seguintes limites de exposicéo:

pentano 109-66-0 TWA 1000 ppm

Co2 124-38-9 TWA 9000 mg/m3
STEL mg/m3

Limites de exposicéo definidos nacionalmente, Portugal

pentano 109-66-0 TWA 3000 mg/m3

CcOo2 124-38-9 TWA 9000 mg/m3

8.2. Controlo da exposicédo

Procedimentos de controlo :  Proporcionar uma ventilacdo adequada
Conservar longe do calor e de quaisquer fontes de inflamacao
Evitar acumulacéo de cargas electrostatica

Proteccao pessoal : Tomar precaucgdes para evitar o contacto com a pele e os olhos durante o
manuseamento do produto.
Em todos os casos, manipule e utilize o produto de acordo com as boas
praticas de higiene industrial.
Proporcionar uma ventilacdo adequada

respiratoria ; Em caso de ventilacdo insuficiente, usar equipamento respiratdrio adequado.
Recomendada protec&o respiratéria: Mascaras para Gases e Vapores Organicos (AX)
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cutanea e maos : Utilizar luvas de proteccédo adequadas
Utilize uma luva reutilizavel com um tempo de permeabilidade minimo de 30
minutos. O tempo de permeabilidade da luva tem de ser mais longo do que a
duracdo total da utilizacdo do produto. Se o trabalho demorar mais do que o
tempo de permeabilidade, as luvas devem ser mudadas a meio do tempo.
Luvas recomendadas: Nitrilo
olhos : Utilizar 6culos de protec¢cdo acordo com a horma EN 166.
Cont_rolo ‘?'a exposicao Evitar a libertacdo para o ambiente.
ambiental:

Recolher o produto derramado.

SECCAO 9: Propriedades fisicas-quimicas

9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

(Para os dados dos aeross@is do produto sem carburante)

Aspecto : estado fisico : Liquido a presséo.
cor : Incolor.
odor : Solvente.
pH : Nao aplicavel.
Ponto/intervalo de ebulicdo : 40-65 °C
Ponto de inflamabilidade : <0°C
Velocidade da evaporacéo : Nao disponivel.
Limites de exploséo : limite N0 di .

S do disponivel.
superior :
limite inferior : Nao disponivel.
Presséo de valor : Nao disponivel.
Densidade relativa : 0.675 g/cm3 (@ 20°C).
Hidro-solubilidade : Insolavel na agua
Auto-inflamabilidade : > 200 °C
Viscosidade : Nao disponivel.

9.2. Outras informagdes

cov: 675 g/l

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade

N&o apresenta reac¢des perigosas conhecidas quando é usado para a finalidade a que se destina
10.2. Estabilidade quimica

Estavel

10.3. Possibilidade de reaccdes perigosas
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N&o apresenta reaccdes perigosas conhecidas quando é usado para a finalidade a que se destina
10.4. Condicbes a evitar

Evitar o sobreaguecimento
10.5. Materiais incompativeis

Agente oxidante forte
10.6. Produtos de decomposic¢éo perigosos

CO, CO2.

SECCAO 11: Informacé&o toxicolégica

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda: com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo
preenchidos
Corrosaolirritacao cuténea: Provoca irritagdo cuténea.

Lesdes oculares com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo
graves/irritacao ocular: preenchidos
Sensibilizag&o respiratéria ou com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo néo séo
cutanea: preenchidos
Mutagenicidade em células com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao
germinativas: preenchidos
Carcinogenicidade: com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo néo sao

preenchidos
Efeitos toxicos nareproducao: com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo néo sao
preenchidos
Toxicidade para 6rgéos-alvo
especificos (STOT) ? Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
exposicao Unica:
Toxicidade para 6rgéos-alvo
especificos (STOT) ?
exposicao repetida:
Perigo de aspiracéo: com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo séo
preenchidos

com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo nédo sao
preenchidos

Informacdes sobre vias de exposi¢cdo provaveis:

Inalagao : A inalacdo dos vapores do solvente pode provocar nausea, dores de cabeca e
tontura.

Ingestao : Depois de vomitar o produto ingerido, € provavel que se produza uma
aspiracéo aos pulmdes. Os dissolventes podem produzir uma pneumonia
quimica.

Contacto cuténeo : Irritante para a pele

Contacto ocular : Pode causar irritacdo.
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Dados toxicolégicos :

Componentes perigosos Nr-CAS métodos
pentano 109-66-0 LD50 oral (rato)
LD50 via dérmica (coelho)
Hidrocarbonetos, C6, isoalcanos, < 5% n-hexano - LD50 oral (rato)
LC50 inalagao (rato)
LD50 via dérmica (coelho)

> 5000 mg/kg
> 3000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 20 mgl/l

> 3000 mg/kg

SECCAO 12: Informacéo ecolégica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquatico, crénico categoria 2
Toxico para os organismos aquéticos com efeitos duradouros.

Dados ecotoxicoldgicos:
Componentes perigosos Nr-CAS métodos
Hidrocarbonetos, C6, isoalcanos, < 5% n-hexano - IC50 algas

LC50 peixe
Défnia EC50

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Nao h&a dados experimentais disponiveis
12.3. Potencial de bioacumulacao
N&o ha dados experimentais disponiveis
12.4. Mobilidade no solo
Insolavel na agua
12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
N&o ha informacdes disponiveis
12.6. Outros efeitos adversos

Nao ha dados experimentais disponiveis
PAG (I?otenmal de aquecimento 2318125
global):

55 mg/l
> 1 mg/l
3.87 mgl/l
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SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagdo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

produto : Deitar fora este produto e o seu recipiente com a devida precaucéo.
N&o efectuar a descarga no sistema de esgotos ou no ambiente; entregar num
local autorizado para recolha de residuos.

Embalagem poluinte : A Rejeicdo deve ser feito de acordo com a legislacdo local, estadual ou
nacional

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1. Nimero ONU
Ndmero-UN : 1950
14.2. Designacéao oficial de transporte da ONU

Designacéo oficial de transporte

da ONU: AEROSOLS (naphta, pentane)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe: 2.1
ADR/RID - Cadigo de 5E
classificagao:
14.4. Grupo de embalagem
Grupo de embalagem: nao aplicavel
14.5. Perigos para o ambiente
ADR/RID - Ambientalmente sim
perigoso:
IMDG - Poluente marinho: Poluente do ambiente marinho
IATA/ICAO - Ambientalmente Sim
perigoso:

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

ADR/RID - Cédigo tunel: (D)
IMDG - Ems: F-D, S-U
IATA/ICAO - PAX: 203
IATA/ICAO - CAO 203

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencao Marpol e o Cédigo IBC

CR i 3 Touwslagerstraat 1, 9240 Zele — Belgium 9/10

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 — Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 — www.crcind.com




Ficha de Dados de Seguranga Regulamento (CE) n.o 1907/2006 Art.31

Nome do . NSR Sensitive Data de criacdo : 29.05.18 Version : 1.1

producto :

Ref.Nr.: BDS002114 7_20180529 (PT) Revisdo de: BDS002114 20170629
N&o aplicavel.

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacgao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e
ambiente

A Folha de Dados de Seguranca é compilada de acordo com 0s requisitos europeus actuais.
Regulamento (CE) n. 0 1907/2006 (REACH)

Regulamento (CE) n. 0 1272/2008 (CLP)

Alteracéo a Dir. 2013/10/UE, 2008/47/CE da directiva sobre dispensadores de aerossois 75/324/CEE.

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Nao h& informagdes disponiveis

SECCAO 16: Outras informacdes

*Adverténcia de perigo H225 : Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H280 : Contém gas sob presséo; risco de explosdo sob a acg¢édo do calor.
H304 : Pode ser mortal por ingestéo e penetragdo nas vias respiratérias.
H315 : Provoca irritacéo cutanea.
H336 : Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
H411 : Téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

acronyms and synonyms: TWA = Limite de exposi¢cao a médio prazo
STEL = Limite de exposi¢éo a curto prazo
Cov:

PBT = Persistente, bioacumulante e toxico

vPVB = Muito persistente e molto bioacumulante
Este produto deve ser armazenado, manuseado e utilizado de acordo com as normas e as préticas da higiene
industrial, bem como de acordo com qualquer legislacdo vigente.
A informacéo adjunta baseia-se nos conhecimentos que possuimos ha actualidade, sendo o seu objectivo a
descricdo dos nossos produtos do ponto de vista das exigéncias da seguranca. Ndo garante qualquer
propriedade especifica.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida por nenhum processo sem a autoriza¢ao por escrito da
CRC, a excepcdo de quaquer procedimento oportuno com o objectivo de estudo, pesquisa e exame de saude,
riscos ambientais e de seguranca.
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