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Mechanische Eigenschaften
Gehduse: Al-DruckqguR
Schutzhaube: Al-DruckguR
Betdtigung: FuBhebel
Umgebungstemperatur: -30°C bis +80°C
Kontaktart: 2 Offner, 2 SchlieRer (Zb)
Mech. Lebensdauer: 10x10° Schaltspiele
Schalthdufigkeit: max. 50/min
Befestigung: freistehend oder 2xM&
AnschluRart: 8 Schraubanschlisse (M3.5)
Leiterquerschnitte: Eindréhtig 0.5-1.5mm? / Litze mit Aderendhilse 0.5-1.5mm?
Kabeleinfldhrung: 5 x M20x1.5
Gewicht: ca. 1,6 kg

.

Elektrische Eigenschaften
Bemessungsisolationsspannung: U,= 500 V AC

Konv. thermischer Strom: [I,,= 10A

Max. Einschaltstrom: gem. |EC 60947-5-1; AC 15, A300
Gebrauchskategorie: AC 15, A300, U./I, 240V/3A

Aufbau: nach EN 60947-1; EN 60947-5-1

Schutzart (IP-Code): IP65 nach EN 60529; DIN VDE 0470 T1

CSA: T0A 300V AC, A300 (same polarity)
Kurzschlupfestigkeit: Schmelzsicherung 10A gL/gG, IEC/EN 60947-5-1, Anhang K

Bemerkungen

Die Gleitstellen sind von Zeit zu Zeit etwas nachzudlen.
Fir die Leitungseinfihrung sind Kabelstopfbuchsen mit Gewinde und geeignetem Dichtungs-
kitt zu verwenden. Unbenutzte Gewindelocher sind mit Gewindeblindstopfen und Dichtung
dauerhaft zu verschlieBen. Die Schutzhaubenschraube ist nur handfest anzuziehen.

Der Erdungsanschluf mufR mit Ringdése oder Ringkabelschuh erfolgen.
Vorgesehene Schutzart (IP-Code) gilt nur bei geschlossener Schutzhaube
und Verwendung einer mindestens gleichwertigen Kabelverschraubung.

Diese Kopie wird bei technischen Anderungen nicht berichtigt oder zurickgezogen




