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Graisse thermique au silicone, 

5 W/m·K 

RS code commande : 707-4736            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Bonne conductivité 
thermique  

 

•  Faciles à utiliser  

 

•  Haute stabilité  

 

•  Ne durcit pas avec 
le temps 

 

• Contenu du pot 30 g 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Cette pâte de dissipateur thermique en silicone a une durée de vie de 18 mois à compter de la date 
de fabrication lorsqu'elle est stockée dans le récipient d'origine non ouvert à 25 °C. Les applications 
incluent : les composants électroniques tels que CI, processeur, MOS, LED, M/B, P/S, LCD-TV, 
ordinateur portable, dispositif de télécommunication, concentrateur sans fil, module DDRII, 
applications DVD, applications manuelles 

 

 

 

Matériau Le silicone. 

Couleur Gris 

Taille de lot 30g 

Etat physique Liquide 

Application 
Processeurs à surcadençage et hautes performances, 
processeur Matrice Et son Eparpilleur de chaleur 
intégré ; Soudure  

  

 

 

Résistance spécifique 

Conductivité thermique 5 W/m·K 

 

 

 

 

 

Densité @ 20 °C. >2 g/cm3 

Gravité spécifique 2.3g/cm3 

Dimensions  80 mm x 80 mm x 40 mm 

Largeur 80mm 

Profondeur 80mm 

Hauteur 40mm 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications électriques 

https://en.wikipedia.org/wiki/Die_(integrated_circuit)
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_spreader
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_spreader
https://en.wikipedia.org/wiki/Solder
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Température d'utilisation maximale +180°C 

Température d'utilisation minimale -40°C 

Plage de température de 
fonctionnement : - 

- 40 à +180 °C.  

 

 

 

 

Conformité/certifications (Ce) n° 1907/2006 (REACH) avec son règlement 
d'amendement (UE) 2015/830           

    

 

 

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


