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RS Pro, 6 dígitos, LCD, 
contador, 10Hz, 12 → 48 V ac  

Código RS 896-6999              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 

• Tamaño compacto 

 

• Montaje en panel, 
conexión de 
terminal 

 

• Reajuste remoto 

 

• Consumo de 
potencia reducido 

 

• La temperatura de 
funcionamiento 
oscila entre -10 °C y 
50 °C. 

CARACTERÍSTICA
S 
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El contador de impulsos RS Pro de 6 dígitos es el último dispositivo con una pantalla LCD y tensión 
nominal entre 12VAC/dc y 48 V ac/dc. Este contador de impulsos digital es de tamaño compacto y 
adecuado para montaje en panel. Está diseñado con un display grande y fácil de leer que convierte 
al contador en muy adecuado para cualquier aplicación de contador. Tiene una frecuencia de 
recuento máxima de 10Hz. 

 

 

 

Rango de medición 999999 

Modo de recuento Pulso 

Frecuencia máxima de recuento 10 Hz 

Tipo de pantalla LCD  

Número de dígitos 6 

Función Contador de impulsos 

Tipo de medidor Sistemas electrónicos 

Método de restablecimiento     Sistemas eléctricos 

Aplicaciones    
Sistemas industriales de recuento, control y 
supervisión, línea de montaje de fabricación 

    

 

 

 

Tensión de alimentación 12V a 48V ac/dc 

Tipo de conexión  Terminal  

 

Características de entrada: 

Tipo de entrada     Tensión 

 

  

 

Descripción de producto  

Especificaciones 

generales 

Especificaciones 

eléctricas 
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Tipo de montaje Montaje empotrado/en panel 

Tamaño de abertura 48mm x 24mm 

Altura de corte 24mm 

Ancho de recorte 48mm 

Profundidad 36.5mm 

 

 

 

• Temperatura de funcionamiento mín.: 
–20 °C 

-10°C 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Compatible con RoHS 

      

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 
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