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Présentation

TDSi assure la protection des biens et des
personnes, la gestion des informations en offrant
une qualité optimale de ses systemes de
sécurisation des acces, et un service performant,
pour un excellent rapport qualité/prix.

Fabricant Britannique ayant une expérience de plus de trente ans dans les technologies
de controle d'acces, notre passion et notre savoir-faire sont reflétés dans chacun des
aspects de notre activité. Au centre de ce postulat se retrouve notre engagement
basé sur la qualité sans compromis avec notre réputation de fiabilité de tous nos
produits, vous garantissant une sécurisation de votre investissement. Nous intégrons
le souci de rentabilisation de votre investissement dans notre programme de
développement produits; tous nos nouveaux systemes et logiciels sont compatibles
avec tous nos materiels existants, cette démarche vous apporte la garantie d'un bon
retour sur investissement lors de votre décision d'acheter les produits de notre gamme.

La haute qualité de nos systemes et I'excellent rapport qualité/prix vous offrent Ia
parfaite combinaison de produits de derniere génération au meilleur prix, en accord
avec une utilisation quotidienne conviviale et aussi facile que lors de leur installation.
Tous les détails de design liés a l'utilisation ont été pris en compte lors de I'élaboration
de nos produits par des équipes spécialisées, \Jous pouvez étre également rassurés de
notre parfaite maitrise de nos produits et vous reposer sur une qualité de support
technique indéfectible.

Nos solutions de sécurité sont non seulement compétitives en ce qui concerne Ia
fonctionnalité et le prix, mais refletent aussi la convergence technologique en vigueur
avec les organisations IT et des systemes de sécurité. Concus pour intégrer une vaste
gamme de technologies complémentaires incluant la biométrie, la Vidéosurveillance,
les systemes incendie et les alarmes intrusion aussi bien que les systemes de gestion
dimmeubles. Nos systemes améliorent I'efficacité de votre sécurité par leur durabilité
et leur faible consommation énergétique.

La gamme complete évolutive, a été développée pour respecter toutes vos exigences.
De simples systemes autonomes aux réseaux importants et systemes d'acces
entierement intégrés a structures avancées, vous pouvez faire évoluer votre
installation en toute sérénité pour respecter les besoins évolutifs de votre société.

Travaillant avec des partenaires dans le monde entier, nous forgeons des relations a
long terme avec les clients qui exigent des produits fiables et des solutions concretes,
mais aussi les services d'assistance qui intensifient la valeur - comme la mise en
service, lassistance technique a distance et sur place et les mises a jour des logiciels.

Nos produits et systemes sont commercialisés par un réseau mondial de distributeurs
autorisés, chacun dentre eux soigneusement sélectionné avec les compétences
nécessaires pour concevolr, installer et entretenir votre systeme de controle d'acces
aux normes requises.
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Etes-vous concernés par le controle d'accés? Les solutions de sécurité intégrées TDSi protégent un large

Ou'est | tréle d'accas? éventail de domaines d'activités...
u'est ce que le controle d'acces:

Peut-étre la définition évidente du controle d'acces est la
mise en ceuvre de diverses mesures pour autoriser les
personnes (et les véhicules qu'ils peuvent conduire), que ce
soit le personnel ou les visiteurs occasionnels d'accéder a
des zones pour leur permettre de vaquer a leurs activités

légitimes. Nous pouvons également choisir quand ils sont

autorisés a pénétrer dans ces zones.

Quel est votre but?

Mais pourquoi voudrions-nous faire cela ? c'est peut-étre
pour essayer de protéger nos objets de valeur ou tout
simplement pour préserver notre vie privée, £t peut-étre Quel est
aussi pour essayer de réduire les risques d'une attaque votre

terroriste. domaine

. . ~ , N I . . 7
Les raisons de la mise en ceuvre du contréle d'acces peuvent l'"' : d'activité?
étre d'une grande portée. Mais dans I'ensemble, il s'agit de o n s —

reduire le risque a un niveau qui est jugé acceptable pour nous.

Quelles sont vos options?

Comment est réalisé le controle des acces ? Il peut se faire
par le biais de personnes formées aux techniques de
controle et de gardiennage, qui vérifient que seules les
personnes autorisées accedent par un point de controle, par
I'utilisation traditionnelle de clés et de serrures ou plus
recemment par le controle d'acces électronique Et plus /
communément de nos jours, le recours a toutes ces

technigues en méme temps.

Que pouvons-nous faire pour vous?

TDSi a installé des systéemes de contr6le d'acces et
de sécurité intégrée de toutes formes et tailles.

/

Quels sont les principaux avantages du controle d'acces électronique?
Développé suivant les besoins des utilisateurs et
des gestionnaires de batiments, notre gamme offre

= un controle d'acces sécurisé, robuste et rentable,
ainsi que de grandes capacités d'intégration avec
. toute une gamme de systemes de gestion des

batiments, v compris la vidéosurveillance, anti-
intrusion et incendie, contrle d'ascenseur et les
systemes de gestion de I'énergie.

. Quels que soient vos besoins TDSi travaillera
) avec ses précieux partenaires pour vous fournir
la solution qui répondra le mieux a vos besoins.




De quel type de systéme avez-vous besoin?

Toutes nos unités de controle d'accés en réseau sont riches en fonctionnalités et vous fournissent une série de prestations
haut de gamme.

Pour les prescripteurs, notre philosophie “facilité de mise en oeuvre” simplifie I'assimilation de l'architecture de nos systemes. Tous nos
controleurs peuvent cohabiter sans problemes sur le méme réseau ce qui signifie que vous pouvez brancher différents controleurs pour
répondre aux besoins des différentes parties de votre installation. Par exemple, vous pouvez dédier les controleurs MicroGarde® pour le
controle de porte et utiliser un contréleur EXpert équipé d'une carte d'entrée/sortie pour gérer un ascenseur. En outre, l'interface
industrielle standard de lecture sur notre gamme de contréleurs vous permet de les adapter aux installations existantes sans avoir a
changer les lecteurs et les badges.

Nous avons longuement réfléchi sur la facon de rendre les choses plus faciles aux installateurs. Tous nos coffrets de controleurs
disposent de multiples options d'entrée de cable, y compris des ouvertures pour goulottes et gaines. Les codes couleurs des borniers de
contréleurs correspondent aux couleurs des cables de nos lecteurs et rendent le cablage extrémement facile. Les modules supplémentaires
disponibles pour notre gamme de controleurs MicroGarde ® s'inserent parfaitement dans les boitiers donnant ainsi des installations
propres et nettes. Les gestionnaires de site et les responsables de la maintenance du systéme apprécieront des fonctionnalités telles
que la surveillance de I'alimentation et les LED de diagnostic pour maintenir le systéme en condition et détecter rapidement les défauts.

(Porte unique/Systéme autonome

* Nombre de portes max: 1 porte ( par controleur)
* Nombre max d'utilisateurs: 1000 ( par controleur)
* Logiciel recommandé; aucun

SOLOgarde, la derniere solutioninnovante de controle d'acces autonome de TDSi allie lacommodité et la facilité dinstallation pour les installateurs

et les utilisateurs. Controlant une porte et jusqua 1000 utilisateurs, SOLOgarde est idéale pour les petites et moyennes installations. )

Programmateur

Lecteur Lecteur

Contact de porte

(Le tout intégré/multi-site

micRogarde Il PsU

L Organe de
fermeture

Organe de _:

fermeture

RS-23¢2

Lecteur Lecteur Lecteur de sortie Lecteur
d'entrée
Contact de porte Contact de porte

(M

* Nombre de portes max: 2 portes (par controleur)
* Nombre d'utilisateurs max: 20000 (par contréleur)
* Logiciel recommandé; EXgarde PRO

ulti-portes/réseau

MICROgarde®, controleur dentrée de gamme des produits TDSI, utilisable en réseau vous permet de disposer des avantages des

systemes plus importants sans besoin d'un budget conséquent. )
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Contact de porte

* Nombre de portes max: jusqu'a 16 portes par controleur
* Nombre d'utilisateurs max: 48000 (par controleur)
* Logiciel recommandé: EXgarde Enterprise

Les controleurs de la série EX de TDSI sont concus pour des installation moyennes ou importantes, simple ou multi-sites,
connectées en réseau pour le controle d'acces ou les systemes de sécurité intégrées.

Les capacités d'extension permettent au systeme de controle d'acces d'étre étendu a postériori. Grace a cette caractéristique,
ce produit est adapté pour les applications qui ont besoin de contréler un grand nombre de personnes par des des points
d'acces tels que les établissements d'enseignement et les grandes entreprises. )
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soLogarde

SOLOgarde, la derniere innovation en matiere de controle d'acces autonome de TDSi allie
autonomie et facilité d'installation et d'utilisation. Il permet le controle d'une porte et peut gérer
jusqu‘a 1 000 utilisateurs, SOLOgarde est idéal pour les petites et moyennes installations.

La gestion de vos utilisateurs

Un des avantages du contréle d'acces électronique par rapport aux méthodes
traditionnelles, est que I'acces n'est autorisé que lorsqu'il est spécifié. En connectant
une horloge externe, SOLOgarde offre une fonctionnalité simple de groupe horaire,
pouvant permettre a des groupes d'utilisateurs d'accéder a des moments bien définis,
de la sorte a assurer un niveau de sécurité plus élevé, en dehors des heures normales
de travail par exemple.

Mise en service rapide et facile
Pas besoin de cartes “maftre”
Installation facile

Interface pour un systeme anti-

Si vous choisissez la plate-forme de carte a puce sans contact MIFARE dans le cadre o

de votre solution, la polyvalence de votre systeme de contrble d'acces peut s'en
trouver améliorée. Le MIFARE est une technologie hautement sécurisée pour une
utilisation dans un large panel d'applications telles que les cartes de bibliothéques,
porte-monnaie électronique et TPV - offrant une réelle solution de carte unique.

U Déverrouillage temporaire d'une

e sur simple passage de badge
ionnalité de groupe horaire
égré pour signaler les

éfauts par le

olution de contrdle d'acces pour
SUERSEIERS

allations déportées lorsqu'il

pas possible d'installer un

Choisissez les options qui vous conviennent

SOLOgarde est concu pour fonctionner avec les lecteurs proximité ou MIFARE de TDSI; de ce fait, vous pouvez choisir la technologie
la mieux adaptée a votre application. Il'y a aussi I'option carte, code NIP ou les deux, qui offrent une sécurité accrue si nécessaire. Vous
avez également le choix du mode de sortie. Soit connecter un bouton poussoir de sortie ou connecter un deuxieme lecteur au controleur
qui vous donnera une véritable capacité de lecture entrée/ sortie.

Nous croyons qu'un systeme de controle d'acces autonome ne devrait pas faire de compromis avec les fonctionnalités, c'est pourquoi
elles sont incluses en nombre de maniere standard. Par exemple, si une alarme porte forcée se déclenche ou que I'entrée d'autoprotection
est activée - un buzzer intégré sonnera instantanément afin que des mesures puissent étre prises. De plus, le dispositif de commande
possede une sortie relais d'alarme qui peut étre connectée a un dispositif externe, comme une sirene ou un flash si une notification
visuelle ou sonore est nécessaire.

\Jous voudriez probablement que votre systeme de controle d'acces se développe en méme temps que votre entreprise. SOLOgarde
offre une facilité de mise a jour vers ses unités de contréle d'acces en réseau sans avoir a remplacer les lecteurs ni les cartes. En
conservant les lecteurs et les cables existants, les co(ts de la mise a niveau sont réduits ainsi que les désagréments qui peuvent étre
causés a l'utilisateur

in d'une solution simple a utiliser mais sécurisée qui permettrait
ssaire, SOLOgarde nous permet d'utiliser et programmer nNos

Le fonctionnement de votre systeme

A la différence d'autres fabricants le systeme SOLOGARDE dispose d'une interface de programmation portable simple et ne nécessite
pas de carte maitre pour I'administration et la gestion facile de votre systeme. Une fois connecté au controleur via USB, un menu intuitif
complété de raccourcis vous permet d'ajouter des cartes, des groupes d'utilisateurs définis et bien plus encore.

Le programmateur dispose d'aides au diagnostic pour détecter rapidement les problemes associés avec les entrées, les sorties, la
tension d'alimentation, et les défauts internes. Cela réduit les temps d'arrét engendrés en cas de panne.

soLogarde

Siréne extérieure

Organe de
fermeture

Bouton poussoir
de sortie
Lecteur
I Contact de porte

Le processeur évolutif de type flash vous permet de garder le produit a jour avec toutes les dernieres améliorations apportées.

TDSi comprend qu'une solution en réseau n'est pas toujours le meilleur choix, surtout si une attention particuliere est portée au colt.
La ou les serrures et les clés traditionnelles ne sont plus adaptées, SOLOgarde offre les fonctionnalités et avantages clés qui peuvent
étre obtenus a partir d'un systeme de controle d'acces électronique présenté dans une solution autonome simple.

connexi
exion USB pour aucun
programmateur
| —

Pour plus d'informations
scannez le code
avec votre smartphone
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porte, horloge,
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micRogarde

MICROgarde®, controleur d'entrée de gamme des produits TDS|, utilisable en réseau vous permet
de disposer des avantages des systemes plus importants sans besoin d'un budget conséquent.

Pour ceux découvrant le monde du contréle d'acces pour la
premiere fois, MICROgarde ® vous séduira par sa facilité
d'installation, son co(it d'achat compétitif et vous offrira la
meilleure solution de contréle d'acces disponible.

Choisissez les options qui vous conviennent

Disponible en version 1 ou 2 de portes, avec ou sans TCP/IP, avec ou sans coffret
d'alimentation, MICROgarde® offre une flexibilité sans égale.. Le MICROgarde fournit
un support pour les lecteurs entrée et sortie sur un canal de lecture unique, lorsqu'i
est utilisé avec les lecteurs TDSI permettant au contrdleur MICROgarde de supporter
jusqu'a 4 lecteurs.

Si vous avez besoin d'entrées et sorties supplémentaires pour s'interfacer avec, par
exemple les centrales anti-intrusion ou des systemes de gestion des batiments, un
module d'E/S intégrable au coffret est disponible en option.

Utiliser MicroGarde dans le cadre de votre systeme intégré

Sivous implémentez un petit systeme, le logiciel PC EXgarde Express gratuit de TDSI
fournit une solution pour un réseau de 32 portes, Il dispose d'outils tres pratiques,
tels que:

e congés utilisateurs paramétrables

* systeme complet d'aide contextuelle
 déverrouillage automatique des portes coupe-feu

Systeme flexible avec des
controleurs pour 1 ou 2 portes
Fonctionne avec les lecteurs TDSI
et la plupart des lecteurs du
marché

Fonction entrée/sortie sur toutes
les portes (lecteurs TDSI
seulement)

Lien vers le systeme incendie pour
la libération automatique des
portes sélectionnées

Installation simple

La version IP permet la connexion
directe a un réseau informatique

rveille les mouvements des
3teurs grace a des rapports

inimale pour

* rapports de présence

e deplus, vous pouvez personnaliser vos prepresrapperts, et parce
qu'il est intuitif, pas besoin de formation spéciale.

Solution de controle d'acces de
petite ou moyenne dimension

Controle d'acces ot la gestion
d'événements au fil de I'eau et la
génération de rapport sont

& Financier

Si vous voulez découvrir les avantages de lintégration avancée, telles que la vidéosurveillance, la biométrie, la personnalisation de
badges avec photo d'identité, vous pouvez migrer vers le logiciel de gestion de controle d'acces EXgarde PRO ou EXgarde Enterprise

qui prend en charge les contréleurs MicroGarde.
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S Un certain nombre de nos magasins, c'est parfait pour sécuriser les lieux de
personnel, contre l'acces du grand public. Etant sous réseau, nous pouvons

écurisées instantanément”

Plus qu'un contréledur...

Tous les controleurs disposent d'intelligence distribuée, ce qui signifie que le controleur fonctionne et prend des décisions, méme siles
communications avec I'ordinateur hdte sont perdues. Dans cette situation, les événements sont stockés dans le controleur jusqu'au
moment ou la communication est rétablie. Les évenements enregistrés seront téléchargés sur le PC hote sans perte de données de
transaction.

Travailler avec vos réseaux existants

MICROgarde IP peut étre raccordé directement a nimporte quel réseau local (LAN) ou le réseau étendu (WAN). Basé sur la gamme
éprouvée des contréleurs MICROgarde, MICROgarde IP offre tous les avantages de MICROgarde avec l'efficacité d'une connexion sur
réseau IP. Convertisseur RS-485 intégré signifie que vous n'avez plus besoin de stocker ou d'adapter un dispositif distinct. MicroGarde
est également assez intelligent pour résoudre les problemes des cables du réseau RS-485 mal branchés.

Coffret d'alimentation

micRogarde | IP

LT

Organe de _
fermeture

Lecteur

Lecteur

Contact de porte

Méme si votre demande se résume a une seule porte avec une poignée d'utilisateurs, il y a toujour une solution MicroGarde
qui est adaptée pour vous - et qui assure la sécurité, la protection, le faible colt et un retour sur investissement.

4* RS 485 ou TCP/IP (en option)

| —
‘ En option (3A)
e

En réseau avec les series
EX de TDSI

2%

‘ jusqu'a 20000

*avec 'achat de l'option carte d'E/S


Mica.Negrilic
Barrer 

Mica.Negrilic
Texte inséré 
propres rapports



excecu

EXcel est concu pour des installations de controle d'acces moyennes ou importantes, simples ou
multi-sites, connectées en réseau.

Ces controleurs d'acces polyvalents supportent deux ou
quatre lecteurs; ils offrent une solution tres rentable pour le

controle d'acces et les exigences des systemes de securité Capacité de 24000 cartes
intégres. Variantes a 2 ou 4 lecteurs
Utilisation avec EXgarde PRO pour

fournir une solution de contréle

Eviter toute interruption
d'acces complete

Les controleurs EXcel de TDSi fonctionnent sur le principe de l'intelligence distribuée
ou toutes les données de configuration du systeme sont stockées dans le controleur.
Méme en cas de rupture de bus de communications, le contréleur continuera a
fonctionner et les demandes d'acces continuent a étre traitées tout en garantissant
une sécurité maximale.EXcel4 possede en standard un port de TCP/IP intégré pour
permettre la connexion directement a un réseau IP, simplifiant l'installation et la mise
en service,

Mise en place simple du systeme
par le protocole TCP / IP (Excel 4)

Empéche que la méme carte soit
utilisée deux fois pour accéder a
une zone de controle anti-

ecours en cas de

par des grands
n de cable,

EXcel dispose d'une grande
capacité d'utilisateurs la ou des
fonctions avancées ne sont pas
requises, vous ne payez que les
onctionnalités dont vous avez

lent pour tous les secteurs et

halités de controle d'acces

Gérez vos mouvements efficacement

Comme tous nos controleurs de portes, la gamme Excel propose une fonction d'anti- passback sur les portes au sein de chaque
controleur, ce qui empéche le partage de cartes:

¢ Anti-passback temporisé - oU la méme carte ne peut étre utilisée pour accéder plus d'une fois dans un délai déterminé. Cette carte
peut cependant étre utilisée pour accéder par une autre porte dans ce délai spécifié.

¢ Anti-passback réel - utilisé la ou il y a un lecteur d'entrée et un lecteur de sortie. Une fois que la carte est utilisée pour obtenir I'acces,
elle ne peut pas étre utilisée pour accéder a nouveau jusqu’a ce qu'elle soit présentée au lecteur de sortie.

» Anti-passback zonal - utilisé avec le logiciel EXgarde Pro™ V4, le méme badge ne peut étre utilisé pour accéder a une zone interne
a l'intérieur d'un périmetre jusqu'a ce qu'il ait été validé a la lecture sur un lecteur de la zone périmétrique. Cette fonctionnalité peut
étre répartie sur un maximum de 100 lecteurs communiquant avec un hdte de communication unique.

» Anti-passback logiciel global - utilisé avec le logiciel EXgarde Pro™ \/4, Supporté sur un maximum de 100 lecteurs communiquant
avec un hote de communication unique (utilisation si anti-passback necessaire au dela d'un controleur Expert complet).
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securité, les controleurs Excel nous permettent de sécuriser non seulement
t un centre de formation a proximité. Le tout est administré a partir de la

issant des notifications instantanées.”

Empécher votre systeme d'étre fraudé

La prévention du talonnage et de la fraude est un probleme que de nombreuses solutions de controle d'acces existantes ne traitent
pas suffisamment. Les controleurs de TDSi offrent une fonction de SAS, qui empéche une porte intérieure de s'ouvrir avant qu'une porte
extérieure n‘ai été fermée, sur 2 portes reliées a un seul contrleur. Cette fonctionnalité garantit que chacun a bien présenté un
identifiant valide ou passé I'identification biométrique et peut étre appliquée dans un certain nombre d'applications, en particulier pour
aider a controler et gérer I'acces autorisé dans les zones hautement sécurisées ou dont la capacité d'accueil est limitée,

Organe de _

fermeture

Organe de *

fermeture

@ Lecteur @ Lecteur
exceL Y I
Bouton poussoir I ; Bouton pogssoir
de sortie Contact de porte de sortie Contact de porte
Organe de [Eg)——' == Organe de fermeture
fermeture

Lecteur @

Bouton poussoir I Bouton poussoir
de sortie de sortie
Contact de porte

Lecteur%

Contact de porte

Intégrer vos autres systemes directement a partir de vos controleurs

Grace aux entrées supervisées et sorties relais intégrées, les controleurs Excel ont la possibilité de surveiller et signaler les conditions
d'alarme ou de s'intégrer avec I'alarme anti-intrusion, lincendie, I'éclairage, le chauffage et les systemes de gestion des batiments.

RS485 ou TCP/IP En reseau avec
(EXcel4 IP MICROgarde ou

4 SEXceI 2
seulement)

seulement)

| —
2 (EXcel 2 ‘ 4A
—

2ou4

Jusqu'a 24000 seulement)




experc

Unité de contrble d'acces utilisable en réseau, I'EXpert® possede une haute speécificité avec des
entrées supervisées et des relais lui permettent de controler et de signaler les conditions d'alarme.

Avec une capacité allant jusqu'a 48 000 badges, ce produit est approprié pour les applications
qui doivent gérer un grand nombre d'utilisateurs a travers des points d'acces multiples comme les
établissements éducatifs et les grandes entreprises.

Configuration flexible

La possibilité d'extension de ce contréleur polyvalent permet au systeme de controle
d'acces d'étre développé a une date ultérieure. L'EXpert est I'unité de contréle d'acces
idéale pour tous ceux qui exigent le meilleur d'un systeme de controle d'acces.

Une capacité de 48,000 cartes
Options d'extensions nombreuses

Activation d'ascenseur et
validation d'étages

Maintient votre systeme

Des controleurs EXpert peuvent étre connectés dans une configuration maitre/
esclave. Jusqu'a 7 unités esclaves peuvent étre connectées a chaque controleur
maltre permettant le contréle autonome complet de 16 portes, cette installation
étant programmable par l'utilisation du logiciel de gestion PC EXGARDE® ou par le
clavier EXkeypad qui permet au controleur d'étre utilisé en autonome.
opérationnel lors de coupures
J'alimentation électrique ou de Ia
nMunication sans perdre les
sments, grace a l'intelligence

7
A

La série EX est adaptée lorsque le
contréle d'un grand nombre de
létenteurs de cartes est

itaux, les services publics, le
t a grande échelle et

Chaque EXpert2 est extensible de 2 facons:
2 types de carte d'extension peuvent étre adaptés sur un Expert: -

e EXpanderZ qui ajoute 2 portes, 2 lecteurs, des entrées et des relais
e EXin/out qui ajoute 16 relais et 32 entrées

Il peut aussi étre relié via RS485 avec des controleurs esclaves d'EXpert2:

e Création d'un sous-systéme de 16 portes et lecteurs,
 Réduction du colt par porte sur grands systemes et permettant un antipassback a travers 16 lecteurs.

Les controleurs maitres de I'Expert sont disponibles avec un port TCP / IP permettant la connexion directe a l'infrastructure du réseau
informatique offrant un maximum de confort lors de l'installation et de la mise en service.
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( el et des sites disperses, le Trust utilise 'EXpert pour sécuriser lacces a
pital. Nous pouvons utiliser les cartes, le NIP ou lecteurs biométriques,

sensibles ”

Gestion d'ascenseur avec EXpert

Le controleur EXpert quand il est utilisé pour controler un ascenseur vous fourni beaucoup de fonctionnalités et améliore votre systeme
de controle d'acces de maniere significative,

Le systéme fonctionne sur le principe que chaque bouton de sélection des étages de I'ascenseur soit controlé en utilisant les sorties
relais de la carte d'extension Entrées/Sorties. Quand un utilisateur présente son badge au lecteur dans la cabine d'ascenseur le
controleur EXpert gere la sélection de I'étage désiré. Cela signifie que I'utilisateur de I'ascenseur ne peut avoir acces que sur les étages
qui lui ont été autorisés. Les avantages de cette fonction sont tres clairs. L'utilisateur ne peut pas demander a 'ascenseur de s'arréter
aux étages auxquels il n'a pas acces, de cette facon la sécurité est assurée,

Les controleurs EXpert associés aux cartes EX in/out ou EXout32 fournissent la possibilité de controler des ascenseurs avec un
maximum de 128 étages. Les boutons de sélection d'étage avec des restrictions d'acces «communs», peuvent étre desservis par le
méme relais avec effet d'augmenter encore le nombre d'étages controlés.

L'utilisation des entrées du controleur EXpert et de la carte optionnelle Entrées/Sorties permet de controler la mise en action des
boutons de sélection d'étage, fournissant ainsi des informations en temps réel sur les boutons actionnés. Ces informations sont
enregistrées dans la base de données d'EXgarde PRO pour des rapports ultérieures si nécessaire.

Organe de * Organe de _
fermeture

fermeture
@ expert 4% 1P @
l— Bouton poussoir

Lecteur

—

Lecteur

Bouton poussoir de <ortie
de sortie . Contact de porte
Contact de porte e =
4=z
bl N
Organe de gy ——— == Organe de fermeture

fermeture
_@ Lecteur

Bouton poussoir I
de sortie Contact de porte

o

Bouton poussoir
de sortie

Lecteur k

Contact de porte

-

Cartes additionnelles

2 ou 4 (standard) 4 (EXpert?) RS485 ou TCP/IP (option) disponibles pour extension via
8 (EXpert4) . y -
configutaion Maitre /Esclave
Pour plus d
Jusqu'a 48000 2 (EXpert2) 4A scannez le c
4 (EXpert4) Yo kY votre smart

RN ﬁ‘




Lecteurs

TDSI est fiere de lancer sa nouvelle gamme de lecteurs en 2014..

DIGIgarde PLUS

DIGlgarde PLUS combine tous les modes d'authentification - quelque chose que vous
connaissez (NIP), quelgue chose que vous avez (carte) et quelque chose que vous
étes (doigt) dans une unité attrayante et rentable.

Doté d'un capteur optique haute résolution, DIGIgarde PLUS offre une maniabilité
maximale. Il est adapté au contréle des points dacces avec un grand nombre
d'utilisateurs et soumis a un haut débit de circulation. Le clavier tactile rétroéclairé,
affichage blanc sur noir et LED bi-colore, fournit a I'utilisateur un excellent retour
d'informations, et une interface simple pour la programmation.

Le lecteur peut étre installé en mode autonome ou entierement intégré avec notre
logiciel EXgarde PRO lorsqu'il est connecté a l'une de nos unités de controle d'acces,
permettant I'enrblement et la distribution des empreintes.

A I'écoute de nos clients G N
Les lecteurs sont une partie essentielle de la plupart des systemes aracterlshques
de controle d'acces sécurisés, nous avons donc beaucoup échangé %
avec nos clients, les utilisateurs finaux et nos partenaires pour
determiner ce qui convient le mieux aux besoins du monde reel, N
Qutre le recours aux dernieres technologies, les retours que nous
avons recu ont révelé que des éléments souvent plus basiques, tels
que la forme/taille du lecteur sont d'une importance capitale. Il a été
mis en évidence la nécessité d'une procédure d'installation simple et C
la capacité a étre facilement exploité par un large éventail
d'utilisateurs, tout en étant résistants a une utilisation intense, aux .
conditions météorologiques et climatiques. /
\oir et ressentir
Dans I'élaboration de ses nouveaux lecteurs, TDSi a porté toute son (
attention sur les personnes qui utilisent et installent ses systemes. A\/antages
L'esthétique des unités de lecture a été minutieusement étudiée. .
Les lecteurs deviennent une partie intégrante des batiments qu'ils
protegent, de ce fait, leur apparence ne peut plus étre ignorée. Alors .
que les unités doivent étre visibles et tres intuitives a I'utilisation, A
elles doivent aussi s'adapter a I'architecture moderne et au cadre
général et constituer un ajout attractif a ce cadre.
L]
L]

Lecteurs Longue Distance

TDSi propose une solution de lecteurs RF longue portée rentables qui fournissent des
distances de lectures exceptionnelles en utilisant des émetteurs porte-clés a 2
boutons, et qui transmettent un code crypté unique et hautement sécurisé a un
recepteur. Cette solution est idéale pour controler a distance une barriere a partir du
véhicule, ou pour une ouverture mains-libres de portes.

La télécommande peut étre utilisée jusqu'a une distance de 100m du récepteur,
permettant a ce dernier d'étre facilement monté sur un toit ou autre emplacement.

La téléecommande peut étre fournie avec ou sans badge de proximité intégré
permettant d'étre utilisée non seulement pour le contrdle longue distance, mais aussi
pour le controle d'acces régulier autour d'un batiment utilisant des lecteurs de
proximité TDSi ou lecteurs avec clavier permettant une solution de contréle d'acces
intégrale.

Lecteur PANELgarde

PANELgarde de TDSI est un lecteur encastrable polyvalent de forme carré ou circulaire
offrant une vaste gamme de formats de sorties. PANELgarde est entierement moulé
permettant une installation dans les environnements humides ou sujets aux
fluctuations de température. Ce lecteur peut étre installé dans un digicode ou dans
un portier vidéo.

Des indications audibles et visibles de lecture sont données par un buzzer intégré et
une LED bicolore controlable. PANELgarde peut également étre installé a l'intérieur
d'un boitier électrique qui le rend idéal pour une installation discrete.

Compatibilité et aspect pratique

L'ergonomie et I'aptitude a une large intégration sont les atouts clés de conception de la nouvelle gamme TDSI. Comme a son accoutumée,
[DSi a mis I'accent sur l'intégration avec un haut niveau de compatibilité non seulement avec ses propres produits, mais aussi avec une
grande partie des produits d'autres fabricants et fournisseurs, afin d'assurer des couts maitrisés et éviter les dépenses inutiles.

La praticité est I'un des themes qui définissent notre nouvelle gamme. Par exemple, les retours que nous avons recu disent qu'un clavier
pour entrer un code NIP est préférable a l'utilisation d'une carte ou d'un jeton, donc toutes les variantes de notre nouvelle gamme sont
disponibles dans cette option.

16

Dispositif économiseur d'énergie

Nos nouveaux dispositifs économiseurs d'énergie pour les immeubles ou les
commerces permettent une économie d'énergie significative et une réduction
incontestable des colts. S'appuyant sur une technologie éprouvée, les dispositifs
économiseurs d'énergie intelligents integrent un lecteur proximité standard ou
MIFARE .

Quand le badge adéquat est reconnu, le dispositif permet d'activer le circuit électrique,
les éclairages ou autres équipements. Le dispositif est muni d'une temporisation de
30 secondes permettant aux éclairages de rester opérationnels apres avoir enlevé le
badge et permet a l'utilisateur de quitter I'endroit oul il se trouve en toute sécurité,



eExgarde

Le logiciel de gestion d'acces et de systemes de sécurité intégrés de TDSI offre des solutions de
sécurité qui ajoutent de la valeur a votre entreprise.

Une solution pour toutes les applications

EXgarde® PRO est un logiciel de controle d'acces PC tres complet et dispose des (

dernieres innovations de TDSI avec une interface conviviale. Cette application peut Les avantages
étre utilisée pour controler un site a 1 porte avec quelques utilisateurs jusqu'a des o

sites multiples avec des milliers d'utilisateurs et de portes. .

EXgarde® PRO peut étre utilisé de facon homogene en intégrant les nombreux .

aspects de sécurité et de gestion du batiment en utilisant une seule base de o

données et une seule interface utilisateur. Tous les modules d'EXgarde® PRO

peuvent étre programmes, administrés et gérés a partir d'un seul poste de travail ou A

a partir de multiples postes de travail,

>

Des Possibilitiés infinies
La facilité dintégration et d'extension sont les attributs clés d'EXgarde® PRO permettant lintégration de nombreuses possibilités

comme la vidéosurveillance, la détection incendie, I'alarme Intrusion, la gestion automatisée de batiment, la gestion et les technologies
biométriques.

Consultant Sénior, Laboratoire de recherche

[=] 54 = i i
Pour plus d'informations
scannez le code avec
E votre smartphone

Principales caractéristiques

Création de badges avec photos d'identité e | e
Créez des badges simple face ou double face et 1 S
imprimez-les directement a partir du logiciel. Inserez le [

graphisme souhaité, des éléements de base de donnees

(comme le nom des utilisateurs et la photo)

Caméra réseau

EXgarde PRO permet l'affichage des photos
prises par une cameéra réseau. Utilisez n'importe
quelle caméra ayant une interface PTZ. Idéal pour
l'identification en comparant image réelle a celle

stockée dans la base de données.

Page d'accueil

Une Page daccueil entierement configurable
permet a l'utilisateur de placer chacun des
éléments généralement utilisés comme il le
souhaite. Cela peut inclure des raccourcis pour les
acces spécifiques au logiciel, des icones ou des
didactitiels

Plans de sites

Entierement interactif. Insérez un visuel du site,
ajoutez-y n'importe quels éléments d'équipement
(par exemple les portes, les caméras, les entrées
et les relais) et exploitez-les directement du plan
de site.




Fonctionnalité de haut niveau en tant que norme

Convivialité
¢ Logiciel intuitif sous Windows

* Base de données :SQL Express pour 5 postes de travail avec base de données de 10 Go
ou SQL entreprise.

e Plan de site personnalisable et graphiques dynamiques
e Support multi-langue

* Aide contextuelle en ligne

* Fonction visuelle de vérification

Gestion centralisée de votre systeme
 Rapports personnalisés et intégration a Crystal Reports

» Controle centralisé- toutes les portes peuvent étre commandées a partir d'1 emplacement

(si nécessaire)

» Rapports d'événements- événements badges et alarme, rapports basiques de temps de
présence.

¢ Commande manuelle des portes, etc
* Historisation complete des événements, des alarmes et actions opérateur
* Surveillance en temps réel des événements et actions opérateur.

Configuration flexible
» Congés et jours fériés programmables
* Droits d'acces aux groupes d'utilisateurs.

¢ Programmation horaire pour les zones, les titulaires de carte, les groupes, les lecteurs, les
relais etc..

* Architecture Client/Serveur

e Structure Popriétaire/locataire

 Sauvegarde automatisée de base de données

e Importation et exportation de données des titulaires de carte via un outil dédié
* Intégration OPC

Une solution évolutive

e Serveur pour des systemes plus importants

¢ Postes de travail multiples (licence)

* Capacité de réseau partagé

 Multisite supporté sur modem RTC, GSM, GPRS

Sureté et sécurité
* Rapports d'‘évenements automatisés d'incendie
* |a gestion des alarmes - gestion avancée priorisée avec instructions de réponse

A|E
0 Pour plus d'informations
merci de scanner ce code

avec votre smartphone
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exgarde

Options de licence

TDSI propose EXgarde en trois versions: Express, Pro et Enterprise; Optez pour la version qui

VOous convient,

Méme si vous avez un systéme a une seule porte, 50 portes ou un multi-site entierement intégré en réseau, il y a toujours un niveau
de logiciel EXgarde qui répondra a vos besoins. Chaque niveau ouvre des fonctionnalités supplémentaires qui vous aideront a tirer le
meilleur parti de votre systeme de sécurité intégré. Voir le tableau ci-dessous pour savoir quelle option vous convient le mieux. Pour
plus d'informations sur chacun des modules, consultez les pages suivantes,

Express PRO Enterprise
Réferences TDSI 4420-2110 4420-2090 4420-2111
Portes 32 128* [llimitées
Postes de travalil 1 or* 4
Locataire 1 o o

Journal des événements

Limité a 45 jours

Défini par l'utilisateur

Défini par l'utilisateur

Utilisateurs 10,000 [llimités lllimités
Plans de site 3 [llimités lllimités
Personnalisation de badges l [llimités lllimités
Zones d'alarme Seulement Zone maftre lllimitées [llimitées
Procedures d'alarme X 4 v
Compteurs X v v
Caméra réseau X v/ v
Intrusion X Option 4
Controle ascenceur X Option v
Biométrie TDSI TDSI TDSI
Exportation X v v
Exnotify X Option 4
Controle badges X v v/
Multibadges X v v
Gestion de ronde X Option Option
Visiteurs X Option 4
Intégration Aperio X Option Option
Intégration logicielle X Option v
Intégration DVR X Option v
Intégration VUgarde X v v
Intégration Texecom X Option Option
Intégration Milestone X Option Option
Anti-Passback global X Option v
Active Directory X Option Option

Controleurs TDSI compatibles

EXcel, MICROgarde®

EXcel, EXpert, MICROgarde®

EXcel, EXpert, MICROgarde®

* illimitées en option
**en option jusqu’a 25 maximum
*** lllimités en option

NOTE: Les contréleurs Series-S ne sont pas compatibles avec EXgarde V.4
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Découvrez les avantages de l'intégration

Nous améliorons continuellement la qualité de nos systemes de contrble d'acces en intégrant
des technologies complémentaires comme la biométrie, la vidéosurveillance, I'alarme intrusion et

les systemes de gestion des batiments.

EXgarde® PRO fournit aux gestionnaires de batiments et
dinstallations un large éventail de contréle des fonctions du
matériel, aidant a améliorer la performance et l'efficacité
environnementale et économique d'un batiment. Cela permet
d'améliorer efficacement votre systeme de sécurité le rendant
plus performant et lui augmentant sa fiabilité.

22
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données

Extrémement souple, les fonctionnalités entrées-sorties
d'EXgarde® PRO permettent un interfacage avec la plupart des
applications tierces et délivrent des solutions sur mesure pour la
gestion de petites ou grandes surfaces ou multisites.

Plans
de Site

Base de

tierce

En fonctionnant sur des entrées préprogrammées, le logiciel peut contréler une vaste gamme d'opérations définies par ['utilisateur, par exemple:

e ['éclairage peut étre activé quand la premiere personne entre ou
lorsque la derniere personne quitte le batiment, suivant des
plages horaires définies, économisant ainsi I'énergie et I'argent.

e (limatisation - le systeme est opérationnel des que le nombre
des occupants d'un batiment augmente - encore une fois par
soucis d'économie d'énergie.

* \/idéosurveillance - Toutes les caméras, ou celles de secteurs
spécifiés, peuvent étre déclenchées quand certains utilisateurs
pénetrent dans les secteurs définis, ou quand les alarmes
d'intrusion sont activées,

* Parking - une fois le parking complet, des indications directionnelles
peuvent étre déclenchées pour diriger les véhicules vers dautres
zones de stationnement.

e Alarme incendie - Toutes les portes coupe-feu peuvent étre
automatiquement ouvertes lorsqu'une alarme incendie est
générée,

e Biométrie - Capture et gere les empreintes digitales des
utilisateurs de nos lecteurs DlIGlgarde. L'intégration avec
d'autres lecteurs biométriques est possible a travers des
modules supplémentaires,

De nombreux systemes de gestion de batiments proposent un pack systéme complet onéreux sans flexibilité ot seulement une partie
des fonctions sont utilisées. La flexibilité d'EXgarde® PRO et de ses fonctions vous offre la possibilité de choisir seulement les fonctions
dont vous avez besoin.

La derniere version du Logiciel EXgarde fournit une réelle intuitivité et de puissantes capacités
d'intégration grace aux options de licence suivantes,

Pack d'intégration de base de donnees

SDK Le SDK compatible NET fournit aux développeurs des fonctionnalités puissantes pour se connecter et développer des
applications tierces avec le logiciel de gestion d'acces EXgarde afin de contréler et d'étre notifié de la majorité des
fonctionnalités que le systeme offre,

OPC OPC est un protocole standard industriel utilisé dans la majorité des systémes de gestion de batiments. Dans le cadre
du module d'intégration, ce protocole est fourni en standard pour simplifier l'intégration d'EXgarde aux systemes GTB
tiers.

SIMS Le pack complet d'intégration de base de données EXgarde permet au

systeme de controle d'acces d'étre interfacé directement au systeme de
gestion dinformation scolaire (SIMS = systéeme de management
d'information scolaire).

Lecture En fournissant I'acces en lecture seule a notre base de données, cette

seule option permet de créer des rapports pour les bases tierces sur tous les
aspects du systeme. La structure de la base de données est fournit
pour que vous puissiez créer vos rapports personnalisés,

EXporter fournit une véritable exportation en temps réel de tous les
événements vers des fichiers texte, CSV ou bases de données
compatibles ODBC. Ceci peut étre utilisé pour I'archivage des données
dans un systeme tiers ou le traitement de données, tels que 'acces
autorisé, lors de la connection avec d'autres systemes de gestion de
temps.

EXporter

Fusion Fusion est un moteur de script qui fournit un mécanisme pour entrer les
données des détenteurs de badges et la gestion des droits d'acces des
utilisateurs. Le systeme facilite la tache de déterminer a quel controleur de
porte devrait étre attribué les utilisateurs d'un méme groupe d'acces.
EXgarde met a jour automatiquement les contréleurs de porte sans action de votre part.
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Modules supplémentaires

EXtour®

EXnotify®

EXvisitor®

Microsoft®
Active
Directory

Le module Guard Tour de EXgarde PRO vous offre la possibilité de prédéfinir
des rondes de sécurité specifiques en utilisant les lecteurs de controle
d'acces existants. Chaque ronde définit l'ordre dans lequel les lecteurs
devraient étre visités, avec un intervalle de temps défini pour leur vérification.
Un signal d'alarme en temps réel indique si un point de visite spécifique n'a
pas été atteint, en cas de situation d'urgence.

Le module de notification a distance pour EXgarde fournit une méthode
simple et efficace pour communiguer les évenements a votre personnel de
securité et de gestion, en utilisant des PDA sans fil, SMS ou alertes emails.
Ceci constitue une maniere efficace pour informer les personnes concernées
sur les événements essentiels quand ils se produisent, tels que les alarmes de
porte forcée,

Ajout d'un module optionnel a la plate-forme EXgarde; des visites peuvent
étre programmeées a lavance ou le jour méme. EXvisitor permet a une
organisation de gérer et de suivre les visiteurs et leurs hotes sur un site. Les
visiteurs peuvent étre jumelés avec des hotes; les déplacements des deux
sont surveillés et signalés en temps réel,

L'intégration entre le monde de l'acces physique et logique peut améliorer
votre seécurité et réduire le temps de gestion de deux systemes. En
fournissant un lien continu entre EXgarde et I'Active Directory, le systeme de
controle d'acces peut étre automatiquement mis
a jour lorsque des modifications sont apportées
dans Active Directory.

Enoutre, votre systeme logique peut encore étre
sécurisé d'avantage en limitant la connexion si
les gens ne sont pas dans le batiment. Ceci a
I'avantage supplémentaire de prévenir le
talonnage en augmentant ainsi la sécurité et de
s'assurer de la présence du personnel dans le
batiment. Le module AD fonctionne comme un
service sur le systeme, ce qui, couplé a un outil
de configuration vous permet de sélectionner le
domaine et l'arborescence dans I'AD que vous
souhaitez utiliser. Cela permet aux personnes
qui travaillent a distance via des liens sécurisés
de ne pas étre affectés par le systeme d'acces
physique.

Intégration de systemes tiers

m e

The Open Platform Company

Milestone

Ce module permet l'intégration avec le logiciel de gestion vidéo
Milestone Enterprise et Corporate. A partir d'un portail IP unique,
les opérateurs de sécurité sont en mesure d'utiliser EXgarde
Explorer pour vérifier directement les flux vidéo via la gamme de
logiciels XProtect Corporate ou Enterprise de Milestone, en
marquer des événements et utiliser la vidéo vérification ~ tout
en controlant I'acces physique des portes automatiques.

Controle anti-intrusion

Ce module permet lintégration filaire avec nimporte quelle

marque de centrale d'intrusion.

e Controle du systeme dalarme intrusion a l'aide de badges
d'acces

* Définition des opérateurs d'alarme intrusion autorisés

* ndication de I'¢tat d'occupation au systeme d'alarme intrusion

* Reset de l'occupation quand l'alarme intrusion est remise
a Zéro

Texecom

Systeme anti-intrusion Texecom

Dans la continuité de rendre l'intégration transparente, TDSI est
maintenant capable en utlisant lintégration TCP/IP entre les
centrales d'intrusion et le logiciel de gestion EXgarde de fournir
une vue d'ensemble du systeme d'alarme et états de zones de
la centrale Texecom sélectionnée.

Les centrales d'intrusion IP comprennent:
e Visualisations des événements d'intrusion dans
EXgarde® PRO
e MES/MHS de la centrale intrusion a partir d'événements d'acces
e MES/MHS par opérateur a partir dEXgarde® PRO
e Améliorations des fonctionnalités d'action sur un événement
(visu de flux vidéo en temps réel)

aperio
P\_

Assa Abloy - Aperio™

L'intégration d'EXgarde avec Aperio™ offre un nouveau niveau
de fonctionnalité de verrouillage a distance en collaboration
avec un leader mondial dans les solutions d'ouverture de portes.
L'utilisation d'Aperio™ avec les systemes TDSi permet une plus
grande souplesse dans les zones ou le controle d'acces peut
étre plus difficile a mettre en ceuvre,

En travaillant ensemble, les deux solutions offrent une grande
précision dans le reporting de I'activité du site, la gestion des
alarmes centralisées, événements en temps réel et mises a jour
d'alarme, et rapports d'évacuation ~ ce qui est essentiel dans le
cas d'une situation d'urgence. Le systeme offre également une
solution de rapports de présence et de surveillance de porte
(porte forcée et période d'ouverture) ; ce qui donne une vue tres
précise de la situation globale des acces de toute installation.

Enregistreurs numeériques

La possibilité d'intégrer les systemes d'enregistreurs numeriques
tels que Dedicated Micros, Panasonic et Vista (suivant versions)
permet d'afficher en réel les plans de site, les acces, les alarmes
OU autres événements,

Les états configurables des événements permettent cette
fonctionnalité. Les préréglages de priorité, la télémétrie, la
remontée automatique dimages sur événement facilitent Ia
surveillance et la relecture des événements. Par exemple, la
recherche par utilisateur d'événements vidéo sur controle
d'acces.
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La solution combinée de TDSi

vugarde

Qu'est-ce que VVUgarde? Intégration avec le logiciel EXgarde

Pour les clients voulant un niveau supplementaire de controle et de surveillance de site, \VUgardeZ peut
tre intégré avec le logiciel de contrOle dacces EXgarde. Les principaux avantages de l'intégration
comprennent.

\VUgarde de TDSi est une gamme de produits
de videosurveillance qui permet une
surveillance P complete des systemesd'entrée

de gamme aux solutions totalement intégrées.

La gamme VVUgarde comprend:
¢ le logiciel VMS puissant mais simple.
e |a reconnaissance de plaques minéralogiques (ANPR).

¢ \/Ugarde Anywhere server Web pour visualiser des images
en direct ou enregistrées sur un smartphone,

e une large gamme de caméras IP, PC serveurs et clients, des
cartes de capture vidéo et des encodeurs, des moniteurs et
les matériels associés.

Fonctionnel

\/Ugarde2 est notre plateforme intelligente de vidéo
management la plus récente, elle offre a nos clients un
enregistrement numerique et la vidéosurveillance a distance en
une suite logicielle pour PC windows. En tant que solution de
gestion de vidéosurveillance, elle est principalement utilisée
pour visionner des vidéos en direct ou enregistrées a partir de
plusieurs sources locales et distantes et permet d'exporter des
vidéos enregistrées, de les archiver et de les présenter comme

Gamme complete

La plateforme VMS est complétée par notre large gamme de
caméras IP offrant a la fois des caméras statiques et mobiles
aussi bien pour lintérieur que pour I'extérieur, des domes
antivandalisme et des caissons traditionnels. Des caméras HD &
mégapixels complétent notre gamme. La majorité de nos
caméras IP et encodeurs possedent la vidéo analytique (VCA)
disponible en trois niveaux d'intelligence.

L'affichage des flux vidéo dans le logiciel EXgarde.

L'intégration des caméras du systeme VUgarde sur les plans de
site du logiciel de contrdle d'acces.

La recherche des séquences vidéo avec des informations

spécifiques de contrble d'acces - vous permet de relier des images

a des événements de controle d'acces pour retrouver plus
rapidement l'information pertinente,

Le suivi d'un membre du personnel par des portes de controle
d'acces et la récupération instantanée de l'enregistrement vidéo
associé.

Le déclenchement et I'affichage des flux vidéo en direct a partir

d'un événement de controle d'acces - fournissant des vérifications

visuelles instantanées d'un incident.

preuve si nécessaire, Flexible b/b/))

: VVUgarde?2 suit I'approche habituelle TDSi: fournir des solutions Q/i
Evolutive AR =

de plateforme commune, avec une flexibilité intégrée en
Notre plateforme VMS est entierement modulable de I'installation standard pour les clients a la recherche d'une gamme de
a une unique cameéra vers une solution intégrée complexe produits évoluant avec leurs besoins. VUgarde? supporte Any\/\/here plans
coms/muee de pluaeurs‘ SE(vgurs et d/u.n nombre \H|r\mte de actuellement plus de 1300 dispositifs de plus de 85 fabricants. VMS desite estion
cameras. Nous avons simplifie le matériel et le systeme de
| , B ‘ o alarme
licences afin que vous n'achetiez que ce qui est nécessaire,
VVUgarde? met I'accent sur I'élaboration de solutions rentables et offre une flexibilite inegalee vuoarde solution Exgarde
pour répondre aux exigences de vos projets. C'est une puissante plateforme de vidéo management 9 intégrée
abritant des assistants d'utilisation et de programmation conviviaux et un outil d'exportation
vidéo intuitif pour archiver les séquences importantes. . caméras
Client
ANPR D
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Liste des produits

Description Référence

LOGICIEL DE CONTROLE D'ACCES POUR PC EXGARDE PRO

Logiciel EXgarde

EXgarde EXpress, 32 portes, 1 poste, 1 locataire 4420-2110 'i

EXgarde PRO, 2 postes, 2 locataires, 128 portes 4420-2090 e

EXgarde Enterprise 4420-2111 C—

EXgarde PRO Mise a jour pour les possesseurs d'EXgarde 4420-2092

EXgarde PRO Options

Nombre de portes illimité pour EXgarde PRO 4420-2081 =

Ajout de 1 poste supplémentaire pour EXgarde PRO 4420-2104 ‘i

Ajout de 2 poste supplémentaires pour EXgarde PRO 4420-2100 —ft

Ajout de 4 poste supplémentaires pour EXgarde PRO 4420-2101 "

Ajout de 1 locataire supplémentaire pour EXgarde PRO 4420-2103

Integration

Module d'integration Milestone 4420-2210 [ —1

Module d'integrationTexecom 4420-2407 " _l_‘

Module d'integration Assa Abloy Aperio 4420-2106 e

License par serrure Assa Abloy Aperio 4420-2107

Activations des fonctions matériels biométriques sous option [—1

Intégration lecteur Panasonic BM ET 200/300/330 4420-2300 ‘lf

Intégration lecteur Série Bioscript V 4420-2301 -

Applications additionnelles

EXtour® - gestion de ronde utilisant les lecteurs TDSI 4420-2400 [m—1

EXvisitor - Application de gestion des visiteurs 4420-2401 e

Application Integration Module - Fusion / OPC / API (support technique1/2 journée inclus) 4420-2402 P

EXnotify® - Permet I'envoi de messages d'alarme et d'événements sur PDA, SMS et E-mail 4420-2403

Applications externes (=1

Application gestion ascenceur 4420-2500 e

Application contréle intrusion 4420-2501 b

DVR Support

Produit Baxall/Vista colombus 4420-2200 [

Produit Gamme Panasonic HDR 300/316 4420-2201 " l_‘

Produit Bosch Gamme DIVAR (Fonction Matrice RS 232) 4420-2202 -

Interface Intégrée Dedicated Micros Gamme DS2 4420-2203

CONTROLEURS

SOLOgarde MIFARE Controleur 5002-4000

SOLOgarde PROX 125 KHZ 5002-4007

SOLOgarde programmateur 5002-4001

MICROgarde® |l - Controleur 2 portes 5002-1810

MICROgarde® | IP - Controleur 2 portes avec module TCP/IP intégré 5002-1801

MICROgarde® Il Contréleur avec alimentation 3 A 5002-1806 -

MICROgarde® Il IP, controleur 2 portes avec TCP/ IP et alimentation 3A intégrée 5002-1807 E___
I,

MICROgarde® - Module 4 Entrées Sorties relais 5002-1811 ’

MICROgarde® - Module TCP/IP 5002-1812 F

MICROgarde® - Cable de raccordement sur port RS 232 (DB9) 5002-1813 Qﬁ)
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Description Référence
EX SERIES - SYSTEMES MOYEN ET HAUT DE GAMME
EXcel2 - Contrbleur 2 lecteurs pour 1 a 2 portes avec alimentation 4A 5002-3082
EXcel4 - Controleur 4 lecteurs pour 1 a 4 portes avec alimentation 4A et module TCP/IP 5002-3082
EXperte - Controleur 2 lecteurs pour 1 ou 2 portes avec alimentation 4A 5002-3002
EXperte IP - Controleur 2 lecteurs pour 1 a 2 portes avec alimentation 4A et module TCP/IP | 5002-3012
EXpert4 - Controleur 4 lecteurs pour 1 a 4 portes avec alimentation 4A 5002-3022
EXpert4 IP - Contréleur 4 lecteurs pour 1 a 4 portes avec alimentation 4A et module TCP/IP | 5002-3032
EXpert2 Esclave - Contréleur esclave 2 lecteurs pour 1 a 2 portes avec alimentation 4A 5002-3042
Expert - Cartes additionnelles
EXpandere - Module d'extension pour controleur EXpert permettant I'ajout de 2 lecteurs 5002-3063 ﬁ?
EX infout - Module additionnel 32 Entrées/16 sorties pour controleur EXpert 5002-3060
EXout - 32 Kit 5002-3062 W
EXkeypad - Clavier de Programmation amovible pour controleurs maftres EXpert 5002-2070 @
LECTEURS
Proximité
EXprox - Lecteur proximité Mullion avec 2 capots (ivoire et graphite) 5002-0354 "
o

EXprox VR - Lecteur proximité Mullion antivandale en acier Inox 5002-0355 b
EXprox? 5002-0395 ’
EXprox? K - Lecteur EXprox? avec clavier 5002-0396 0
Optica - Lecteur Proximité avec clavier standard 5002-0390 ‘
Optica VR - Lecteur proximité avec clavier antivandale en acier Inox 5002-0391 "\i::l,

-
Lecteur enrbleur Proximité et Mifare - Connexion USB 5002-0449 .
PANELgarde lecteur Proximité pour montage en platine ou boftier électrique standard 5002-0430 -
MIFARE® i
Lecteur MIFARE® TDSi Numéro de série 5002-0440
Lecteur MIFARE® TDSi Secteur 4 5002-0441
Lecteur EXsmarte MIFARE® Série 5002-0435
Lecteur EXmart 2MIFARE® Secteur 4 5002-0437 fl
Lecteur EXsmart2 MIFARE® Secteur 9 5002-0433
Lecteur EXsmarte K MIFARE® Série avec clavier 5002-0436 —
Lecteur EXmart 2 K MIFARE® Secteur 4 avec clavier 5002-0438
Lecteur EXsmarte K MIFARE® Sector 9 avec clavier 5002-0434
Lecteur enrleur Proximité et Mifare - Connexion USB 5002-0449
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Description Référence

Module de programmation de badge MIFARE® 5002-5010

Module de Programmation de badge et lecteur MIFARE® (pour lecteur 5002-0441) 5002-5011 w

Lecteur enrbleur pour lecture/écriture de badge MIFARE® 2920-0232

Dispositif économiseur d'énergie - MIFARE 5002-0421

Dispositif économiseur d'énergie - Proximité 5002-0420

Infrarouge (Microcard)

Lecteur Infrarouge (non compatible avec EXcel4 ou MICROgarde®) 5002-0035

Emetteur RF longue distance 5012-0210

Emetteur RF longue distance avec badge de Proximité intégré 5012-0211

Récepteur RF longue distance - Compatible avec les émetteurs RF 5012-0200

Lecteur Infrarouge avec clavier (non compatible avec EXcel4 ou MICROgarde®) 5002-0258

Lecteur Infrarouge digital 5002-1781

Lecteur Infrarouge digital avec clavier 5002-0315

Biométrie

Lecteur empreinte digitale DIGlgarde PLUS (NIP, Empreinte digitale et badge MIFARE) 5002-0455

Lecteur enrbleur USB pour capture des empreintes digitales Compatible avec 2920-4030

EXgarde PRO

Module de lecture/écriture 2920-023¢2

BADGES

Proximité

TDSi Badge proximité format carte bancaire 4262-0245 j

y

TDSi Badge proximité format carte bancaire avec piste ISO non encodée 4262-0247 \lJ v
N\ ;
_—

TDSi Badge proximité format porte-clés 4262-0246 .

MIFARE® - Badges

Badge MIFARE® blanc capacité Tk 2920-3000

Badge MIFARE® blanc capacité 4k 2920-3001

Badge MIFARE® blanc capacité Tk avec numéro de série imprimé 2920-3002

Badge MIFARE® blanc capacité 4k avec numéro de série imprimé 2920-3003

Badge TDSi MIFARE® blanc secteur 4 capacité 1k avec numéro de série imprimé 2920-3004

Badge TDSi MIFARE® blanc secteur 4 capacité 4k avec numéro de série imprimé 2920-3005

Badge TDSI MIFARE® Sector S - Format Clock & Data 2920-0182
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Description Référence

SOLOgarde - Pack de 10 badges 2920-3020 "
SOLOgarde - Pack de 25 badges 2920-3021 =
SOLOgarde - Pack de 50 badges 2920-3022 '-é
SOLOgarde - Pack de 25 badges porte-clés 2920-3023

TDSi MIFARE® - Pack de configuration pour lecteurs secteurs 2920-3010

Accessoires

Convertisseur de protocole - USB vers RS232/RS485 5012-0017

Convertisseur de protocole - Ethernet vers RS485 5002-1462 W\ ll
Support métallique pour lecteur IR (5002-0035) 5002-0080 e
Support métallique pour lecteur IR + clavier (5002-0258) 5002-0015 v

Informations supplémentaires
Garantie

TDSI offre les garanties suivantes sur sa gamme de produits afin
de vous offrir la tranquillité d'esprit.

Contréleurs 3 ans
Lecteurs 3 ans
Biométrie 1 an
Badges/tags 6 mois
Logiciel 30 jours

Retour de produits

La politique de retour de TDSI est concue pour fournir a nos
clients un certain nombre d'options qui répondent le mieux
possible a leurs besoins. La police couvre les clients pour les
réparations et le retour, les remplacements par anticipation et les
produits commandeés par erreur, Pour plus d'informations, veuillez
consulter notre site Web ou prendre contact avec nos équipes qui
serant ravies de vous aider,

Important; les produits doivent étre retournés par l'installateur/
distributeur aupres duquel ils ont été achetés.

Politique qualité TDS

Notre mission est d'atteindre des objectifs de qualité de premier
rang, a travers le partenariat, un design innovant, la qualité de
fabrication, la fiabilité des produits, et le soutien indéfectible a la
clientele. Nous développons et améliorons la qualité et le contréle
de nos produits, processus, systemes, et personnes avec un
engagement dans une politique de communication ouverte, et
I'amélioration continue, de développer la compréhension a travers
I'organisation.

TDSi adopte une politique d'amélioration continue dans tous les
aspects de l'entreprise. Cela vaut pour les processus de travail
autant que pour les produits. Toutes les guestions qui sont
soulevées, soit en interne ou par l'intermédiaire de nos clients, sont
minutieusement traitées et des actions préventives et correctives
sont identifiées. Toutes les modifications identifiées et apportées
a nos procédes ou a Nos produits sont répertoriées pour éviter
toute redondance d'incidents.

TDSI fixe annuellement des objectifs commerciaux et de qualité
qui sont continuellement mesurés et surveillés. Ces objectifs sont
revus trimestriellement par le conseil d'administration et les
résultats sont renvoyés a I'ensemble du personnel dans le cadre
de notre programme de formation continue. TDSIi reste
continuellement a I'écoute de sa clientele afin d'améliorer sa
satisfaction.

TDSi s'engage a veiller au respect de a toutes les normes légales et
réglementaires qui sont applicables a l'entreprise, a la fois sur les
produits et les processus. Nous restons attentifs et nous mettons
constamment a jour les documents requis qui pourraient avoir un
effet sur I'entreprise.

TDSI est aux normes de qualité ISO9001 et certifié par un
organisme de certification indépendant.

TDSi est approuvé a la norme 1ISOS001: 2008 par le BSI.



( Les avantages partenaires Authoricel Gold Platinum

Acces a la gamme de produits Contréle d'acces Contréle d'acces ou vidéo Contréle d'acces et vidéo

. Gamme de produits

ACCESS EVERYWHERE - SUPPORT VENTES

Marge améliorée X v v
Logiciel démo v v v
Chiffrage de projets X Ve Ve
Cestionnaire de compte X v v

A N\ SUPPORT MARKETING
Acces sécurisé au portail partenaire X X v
acces ala : ; ,
Documentation marketing X v v
. Lettre d'information mensuelle TDSI v v v

CO n n a I S S a n Ce SUPPORT TECHNIQUE
Support technique aprés-vente v/ Ve Ve

(Ter niveau par le distributeur)

Services sur site facturables tels que mise en service
Le programme de formation de TDSI, Gateway a été soigneusement concu pour assurer que nos installateurs agréés Autorisé, et support technique v v 4

Gold et Platinum possedent la connaissance et I'expertise dont ils ont besoin pour installer efficacement, maintenir et améliorer
les produits TDSI.

. . L . . . . . ‘ ‘ . Exigences partenaires i i
Nous visons a donner aux ingénieurs la confiance nécessaire pour gérer de maniére proactive leurs propres installations; en 8 P Authorises Gold Platinum
rationnalisant le processus pour les installateurs et les utilisateurs finaux. BESOINS DE L'ENTREPRISE
TDSIi propose une série de formations sur le contréle d'acces qui peuvent étre dispensées dans nos locaux de formation, dans les Achats/quantités minimums X v
locaux du client, ou sur site. Merci de vous référer au tableau ci-contre pour plus de détails sur ce que nous pouvons vous offrir, ‘ ‘ ‘
Informations sur le chiffre annuel et le marketing X v/
Formation Gateway pour installateurs i i
This Is 10 casTity thar This Is 10 carTity thar This Is 10 carTity thar y D Authorised Gold Platinum
Nom de la société Nom de TS Nom de la société GAMME DE PRODUITS A Vi
. Contrdleurs sous reseau (MICROgarde, Series-EX) v v v
Has Leen recogt Has been recoge Has Leen recogt
Lecteurs (badge) v v v
2  Platinum y TD 7 Authorised Lecteurs (Biométrie) v v
-,.mks_.! Partner -I:D__SJ '-...W_S..! Partner — -
. Boite a outils Logiciel Ve v v
s Py e /;;-g Logiciel EXgarde v v v
s e o T e Tt i Lervon Integration EXgarde 4 v
. Comptage de personnes et talonnage v v
Tos Tosi g
pran o ' | - o e ST R VUgarde2
T LIEU ET COUT DE LA FORMATION
Locaux TDSi v v v v
Sur-site Nous consulter v/ v X
COHSUUCUOH de Dartenanats Par Internet X X X Clients basés a I'étranger
Le proAgramme\Channe\ .Pa/rtner TDS| permet a nos p\artenawes/danls /Ia, dl%UIt/)UTIOI’] de capﬁahser sur la croissance du marche du Une formation supplémentaire pour les utilisateurs finaux est également offerte au bureau de TDSI ou sur site (nous consulter pour le cout). Pour plus d'informations sur des formations
contréle d'acces, de la videasurveillance et des systemes de sécurité intégres, spécifiques, contactez-nous.

Les excellents réseaux de distribution partenaires sont la clé de notre succes et nous vendons exclusivement par le biais de la
distribution indirecte; nous distribuons nos produits a travers des canaux certifiés qui possedent I'expertise et le savoir faire
pour répondre aux besoins des clients.

Le programme Channel Partner TDSI accueille les revendeurs a valeur ajoutée, installateurs, intégrateurs de systemes et
fournisseurs de solutions qui reconnaissent les opportunités commerciales possibles dans la commercialisation des produits
TDSI leaders sur le marché. Il ya trois niveaux de partenariats, chacun offrant des avantages supplémentaires - Autorisé, Gold

et Platinum. J
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Comment nous trouver

Moty e (E57)

= N,
[n2ars] o
i adative - [T &

HARMODNY

{ INTEGRATED SECURITY ALLIANCE )

En 2012, TDSI s'est uni avec d'autres fabricants d'équipements de sécurité basés au Royaume Uni, créant ainsi
un concept innovant- une alliance qui réunit les meilleurs spécialistes en la matiere pour offrir aux clients des
solutions de sécurité et des technologies d'intégration innovantes sans sacrifier la liberté de choix ou de
COMPromis.,

Collaborer - Innover - Protéger

Grace a I'évolution des produits , des partenariats de distribution et une approche ouverte du service, nous
travaillons a améliorer I'expérience de nos clients pour la ssstaeterg des installateurs et les utilisateurs finaux
a travers le monde.
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hat Next? Trouvez un partenaire prés de chez vous...

TDSI est une marque mondialement reconnue; Nous restons fiers de soutenir NOS partenaires
partout dans le monde.

= =l

—

Pour nous contacter..

TDSi UK

Unit 10 Concept Park, Innovation Close
Poole, Dorset BH12 40T

United Kingdom

Ligne principale: +44 (0)1202 723535
Fax: +44 (0)1202 724975

Service commercial; +44 (0)1202 724999
Support technique: +44 (0)1202 724998
Email; sales@tdsi.co.uk

TDSi France
Immeuble ATRIA, 2 rue du Centre
93160 NOISY LE GRAND, France

Tel: +33 (0)1 58 84 20 30
Fax: +33 (0)1 58 84 20 91
Email: tdsif@wanadoo.fr
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TDSi UK
Unit 10 Concept Park
Innovation Close

Poole

Dorset

BH12 4QT

United Kingdom

t. +44 (0)1202 723535

f. +44 (0)1202 724975
commercial: +44 (0)1202 7243999
support: +44 (0)1202 724998

e: sales@tdsi.co.uk

TDSi France
Immeuble ATRIA

2 rue du Centre

93160 NOISY LE GRAND
France

t: +33(0)1 5884 20 90
f:+33(0)1 5884 20 91
e: tdsif@wanadoo.fr
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