Schwimmerschalter E‘Elﬂg

MERKMALE

e Vertikaler Schwimmerschalter
e st S von RS Pro, Edelstahl,
Bl SchlieRer/Offner, Schwimmer,
300 mm, 250V, 200V

Robust Durable

Schwimmerschalter
kann in Wasser,
Sauren und Laugen
betrieben werden

Geeignet fur den
Kontakt mit
Lebensmitteln

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Schwimmerschalter Eﬂg

Produktbeschreibung

Dieser Edelstahl-Schwimmerschalter 304 von RS PRO wird mit 230 V ac betrieben. Er hat eine
SchlieRerkonfiguration. Er hat einen robusten und langlebigen Schwimmer mit einem Durchmesser von
28,2 mm. Mit seinem umfangreichen Betriebstemperaturbereich von —40 °C bis +125 °C kann dieser
Schwimmerschalter in Wasser, Sauren und Ol betrieben werden. Es ist auRerdem fiir Anwendungen mit
Lebensmittelkontakt geeignet.

Allgemeine

Geratetyp Schwimmer

Schaltausgang SchlieRer/Offner

Geh&ausematerial Edelstahl

Anwendungen Steuerung einer Pumpe als Anzeige, Alarm

Elektrische

Maximale Wechselspannung 250V
Maximale Gleichspannung 200V
Maximaler Strom 2A
Nennstrom 1.5A

Mechanische

Montageart Vertikal
Kabellange 300mm
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Schwimmerschalter ‘E]

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur -40°C
Maximale Betriebstemperatur 125 °C

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung RoHS-Konformitatszertifikat
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