Infrarot-Thermometer Eﬂg

MERKMALE Infrarot-Thermometer RS Pro 1327K, max.

Temperatur +1350 °C, +0,1 %, Celsius,

Automatische Fahrenheit
Haltefunktion

Einstellbarer
Emissionsfaktor

Akustischer und
sichtbarer Alarm

IR-Modus

Integrierte
Laservisierfunktion

Typ K

Sichtung durch
Lasermarkierung

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Infrarot-Thermometer Eﬂg

Produktbeschreibung

Das RS Pro 1327K ist ein einfach zu bedienendes Infrarot-Thermometer im Taschenformat mit
Pistolengriff (auch Laserthermometer oder berUhrungslose Thermometer genannt). Es ermdglicht
eine  Oberflachentemperaturmessung als berihrungslose IR-Messung oder (ber ein
angeschlossenes Thermoelement vom Typ K. Das Thermometer verfligt Gber einen integrierten
Laser, der bei der Visierung des Infrarotsensors fur die berihrungslose Messung von Objekten hilft,
die unzuganglich sind oder nicht berUhrt werden durfen (z. B. drehende Maschinen oder
Hochspannungs-Sammelschienen).

Allgemeine

Modellnummer
Temperaturbereich

Beste Genauigkeit

Anzeigetyp

Verhéltnis Abstand zu Punkt
Spektralempfindlichkeit
Emissionsfaktor
Anzeigeauflésung
Temperaturskala
Batteriestatusanzeige
Bereichsuberschreitungsanzeige
Automatische Abschaltung
Interner Speicher

Anwendungen

Kalibrierungsverfugbarkeit

Elektrische

RS-1327K

-150 °C. Bis 1350 °C. (-238 "1" Bis 1999 "1")

0,1 °C oder £0,1 % des Messwerts

10,2 % £1 °C (2 °F) bei -150 °C bis 0 °C (-238 °F bhis
32 °F

+0,1 O)A) +1 °C (2 °F) @ 0 °C bis 200 °C (32 °F bis 200
°F)

LCD-Hinterleuchtung

12:1

6 bis 14 ym

0,17 bis 1

0,1°C (0,2 °F)

Celsius/Fahrenheit

Ja

Ja

Ja

99 Satz

Lebensmittelzubereitung / Sicherheits- und
Brandschutzinspektionen / Kunststoffspritzguss

Ja

Batterie im Lieferumfang enthalten
Batterietyp
Batterielebensdauer

Ja
9V
100 Stunden

Abmessungen
Lange

Breite

Hohe

46mm x 118mm x 172mm
46mm

118mm

172mm

RS Components - Dieses Produkt kbnnen Sie unter https://uk.rs-

SRR L [ I S

Seite 1 Von 323



Infrarot-Thermometer E‘Elﬂg

Gewicht 220 g

Spezifikationen zur Umgebung

Betriebstemperatur 0 °C bis 50 °C.
Lagertemperatur -10 °C bis 60 °C.
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb Unter 80 % RL
Betriebshthe 2000 Meter
Konformitét/Zertifizierung EN61340

Meldungen RoHS-Konformitatszertifikat
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