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/7 \ CROUZET
7 CONTROL

TMR 48 TMR 48 A ref 88886106

* Multifuncién o monofuncién

* Multigama de 0,02 s hasta 300 h

* Multitensién de 12 a 240 V DC/24 a 240 V AC
* Lectura directa del tiempo

# 2 relés inversores de 5 A/250 VAC

* Visualizacion de los estados mediante 2 LED
* Encapsulado de 48 x 48 mm

Referencia
Intensidad maxima de corte Salida relé Tension de alimentacién
A

| 88886106 | TMR48A  5A/250 VAC Enchufable de 8 pines 2 inversores temporizados 12 —240 VDC24 —240 VAC

Caracteristicas

24 —240V AC
- 15%/+10% Un en AC

Frec ia 50 /60 Hz
Potencia consumida 4,8 VA/230 V AC
2,5VA/110 V AC
1,1 VA/24V AC
0,5W/24V DC
0,8W/12V DC
Gamas de temporizacion (14 gamas conmutables) 0,02 -12s
0,05 -3s
0,2 -12s
0,5—-30s
2—-120s
5—-300s
0,2 —12 min.
0,5 —30 min.
2 —120 min.
5 —300 min.
0,2 —12h
0,5—-30h
2120 h
5—-300h
R +0,5% del valor méx. de visualizacién a 25 °C (estandar con pardmetros constantes)
+0,05% del valor max. de visualizacion
+506 del valor max. de visualizacion a 25 °C
25 ms
60 ms
60 ms

Retard a la disponibilité par coupure de tension (START
strappé)

Intensidad nominal 2x5A
250 VAC

50 ms

Poder de corte max. (carga Q) 2000 VA
Intensidad minima 10 mA

Duracion-vida eléctrica bajo | max. 250 VAC resistivos 105
(maniobras)

Duracion de vida mecanica (maniobras) 30 x 108

Visualizacién del estado por 2 LED Verde : ON en tensién
Intermitente en temporizacion

Amarillo : ON salida activa
OFF salida inactiva
-20 —+55
-40 —+70
2KV
IP 50
Clase de proteccién (CEI EN/60529) - Caja IP 40
Autoextinguible
140

Accesorios

| Accesorio | Codigo |

Salvo excepciones, las caracteristicas indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Zbcalo de 11 pines 25622080
Z6calo de 8 pines 25622130
79237739

Clips de resorte

Cubierta de parte frontal negra, gris u otro color : consultenos

Dimensiones (mm)

TMR 48 U/A/XIL
—

A
i I: O
— |
o n T : g
a HIIIIIIIII 3
[ (| a
! L] e
68 64,5 15,5
. 96,8 J L 48 N
Dimensiones (mm)
Z6calo de conexién - 25 622 080 - 25 622 130
18,5
-—
—

P ——

Dimensiones (mm)
Recorte de panel

- >

7

A

45

Curvas

Salvo excepciones, las caracteristicas indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada
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Funcién A
Retardo de la puesta en tensién
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Salvo excepciones, las caracteristicas indicadas representan la totalidad o una parte de la gama de productos seleccionada



