Hoja de caracteristicas del LADT4

producto
Caracteristicas

TeSys D - Bloque de contactos temporizados - 1
NA + 1 NC conexién por tornillo

Principal

Gama de producto TeSys D
TeSys F

Gama TeSys

Tipo de producto o componente

Bloque de contactos auxiliares temporizados

Composicion de los polos de contacto

1a+1NC

Conexiones - terminales

Bornas tornillo 1 cable 1...2,5 mm? - rigidez del cable Flexible - con terminal
Bornas tornillo 1 cable 1...2,5 mm? - rigidez del cable Flexible - sin terminal
Bornas tornillo 1 cable 1...2,5 mm? - rigidez del cable solido - con terminal
Bornas tornillo 1 cable 1...2,5 mm? - rigidez del cable solido - sin terminal
Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm? - rigidez del cable Flexible - con terminal
Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm? - rigidez del cable Flexible - sin terminal
Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm? - rigidez del cable solido - con terminal
Bornas tornillo 2 cable 1...2,5 mm? - rigidez del cable solido - sin terminal

Complementario
Lugar de montaje

Frontal

[Ui] Tensién nominal de aislamiento

690 V - de acuerdo con IEC 60947-5-1
600 V - certificaciones CSA
600 V - certificaciones UL

[Ue] Tension nominal de empleo

690 V CA 25...400 Hz

[Ith] Corriente térmica convencional

10 AenUe <=60 °C

Irms poder de conexién nominal

140 A en <= 690 V AC acorde a IEC 60947-5-1
250 A en <= 690 V CC de acuerdo con IEC 60947-5-1

Rango temporal admisible

100Aen60°C1s
120 A en 60 °C 500 ms
140 A en 60 °C 100 ms

Tipo de protecciéon

Fusible asociado

Fusible gG <= 10 A clasificacion segun la corriente de funcionamiento para Ue <= 690 V
10 A gG IEC 60947-5-1

Durabilidad mecanica 5 Mciclos
Corriente minima de conmutacién 5mA
Tensién minima de conmutacién 17V

23-nov-2018

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Tiempo de no superposicion

1.5 ms en desexcitacion (sin solap. entre cont. NC+ NA)
1.5 ms en excitacién (sin solap. entre cont. NC+ NA)

Tipo de temporizador

Temporizacion de encendido

Rango de temporizacion

10...180's

Resistencia de aislamiento

> 10 MOhm

Entorno

Caracteristicas ambientales

Ambiente normal

Normas

Certificaciones de producto

BS 4794

EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
NF C 63-140
VDE 0660

CSA
UL

Grado de proteccion IP

410 de acuerdo con VDE 0106

Tratamiento de proteccién

TH acorde a IEC 60068

Temperatura ambiente de
funcionamiento

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-5...60 °C

-60...80 °C

Altitud maxima de funcionamiento

3000 m sin reduccién temperatura

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible
RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Producto Green Premium

Conforme - desde 0719 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

IZ'-FDecIaracién de conformidad de Schneider Electric

REACh

Perfil ambiental del producto

La referencia no contiene SVHC
La referencia no contiene SVHC
Disponible

IZ'-FPerfiI medioambiental

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

No necesita operaciones especificas para reciclaje

Informacion Logistica

Pais de Origen Francia
Garantia contractual
Warranty period 18 months
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