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Boden von RS PRO, Lüfter in 
robuster Ausführung, 9000 

m3/h, 500 mm 
Klingendurchmesser, 1 

Geschwindigkeit 220 → 240 V 
mit Stecker: VDE       

RS Best.-Nr. 810-1132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 

• Mancooler-Lüfter 
500 mm 

• Material: Gehäuse 
aus 
Aluminiumdruckgus
s 

• Rote 
Pulverbeschichtung 

• Statisch: 400 / 460 
PA 

 

 

 

 

MERKMALE 
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen 
Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

 

 

 
 
 
RS PRO-Lüfter für die Radmontage, entwickelt für Kühlung und Luftzirkulation in gewerblichen, 
industriellen, Einzelhandels- oder Freizeitanwendungen. Ein Mancooler ist eine Art Hochleistungs-
Axiallüfter, der extrem leistungsfähig ist und Luftströme über einen längeren Abstand abgibt. Dieser Lüfter 
kann auf dem Boden als freistehende Einheit betrieben werden, und die Räder machen ihn tragbar und 
leicht zu bewegen 
 
 
Dieser Mancooler-Lüfter ist mit UK- oder Eurostecker erhältlich.  
810-1136  - UK-Stecker  
810-1132  - Eurostecker 
  
 

 
 

 

 

Lüftertyp   Boden 

Luftstrom 
 
9000m³/h 

Klingenspan   500mm  

Anzahl der Geschwindigkeiten  1  

Werkstoff Gehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung 

Oberfläche Rote Pulverbeschichtung 

Verstellbarer Ständer Nein 

Rutschfeste Basis Nein   

Anwendungen 
Industrie, Fabrikhallen, Kühlhäuser, 
Kautschukverarbeitungsanlagen, Einzelhandel, Freizeit 

    

 

 

Stromquelle  Netzbetrieben  

Nennversorgungsspannung 220V-240V 

Steckertyp 
 

VDE   

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8101136/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8101132/
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Leistungsaufnahme 1100W 

Geschwindigkeit 1400rpm /1720rpm 

Geräuschpegel 73dB   

VDE-Netzkabel Ja  

  

 

     

 

Volumenkapazität 150M3/Min    

        

 

 

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 


