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Objednaci informace

Typ Vyrobek c.

L21E-33MA2A 6034871

Dalsi provedeni pfistroje a prisluSenstvi

ce®

Technicka data v detailu

Vlastnosti

Dosah Om..60m
Pocet paprsku 1

Opticka osa Axialni

Bezpecnostné technické parametry

Typ Typ 2 (IEC 61496) ¥
Uroveii integrity bezpeénosti SIL1 (IEC 61508) V)

SILCLA (EN 62061)
Kategorie 2 (EN 1SO 13849) ¥
Cyklus testii (externi test) 100 /s (EN ISO 13849) 2
Maximalni poéet pozadavki < 60 min~' (EN 1SO 13849) )
Urovei bezpeénosti PL c (EN 1SO 13849) V)

PFHp (pravdépodobnost vzniku nebezpeéné 1 o x 10° (EN ISO 13849) ¥
poruchy za hodinu [1/h])

Twm (Zivotnost) 20 roky (EN ISO 13849)

D Jen ve spojeni s vhodnym testovacim zafizenim, napf. Flexi Classic nebo Flexi Soft.

2 Rychlost testovani nesmi byt prekrocena.

3 Mezi dvéma pozadavky na bezpecnostné relevantni reakci pristroje musi byt provedeno minimalné 100 internich nebo externich zkousek.
Rozhrani

Zpusob pripojeni Konektor M12, 4pinovy, Ghlovy

Prumyslova shérnice, primyslova sit
Integrace pres bezpecnostni jednotku Flexi Soft caNopen, DeviceNet™, EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFINET ¥

1 palsi informace o bezpecnostni fidicim systému Flexi Soft naleznete v produktovém katalogu: Control - Bezpecna feseni fizeni nebo -> www.sick.com/FlexiSoft.

Elektrické Gdaje

Tfida ochrany Il (EN 50178)
Napajeci napéti Uy 24V DC (19,2V DC ... 28,8 V DC)
b Zkratuvzdorny.

On-line datovy list | 2017-09-01 12:41:30

Omyly a zmény vyhrazeny


http://www.sick.com/6034871
http://www.sick.com/6034871
https://www.sick.com/L21
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Odbér proudu
Vystupni spinaci prvky
Spinaci proud

1)Zkratuvzdorny.

Mechanické ldaje

Zpusob provedeni

Rozméry (pramér x délka)

Material pouzdra
Material cocky
Hmotnost

Udaje o prostiedi
Kryti

Provozni okolni teplota
T skladovaci

Vlhkost vzduchu
Odolnost proti vibracim

Mez unavy v razu

Ostatni Gdaje

Uhel vyzarovani/ihel dopadu paprsku

Klasifikace

ECl@ss 5.0
ECl@ss 5.1.4
ECl@ss 6.0
ECl@ss 6.2
ECl@ss 7.0
ECl@ss 8.0
ECl@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
UNSPSC 16.0901
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Omyly a zmény vyhrazeny

<30 mA

PNP,Q ¥
<70 mA

Valcovy

M30 x 100 mm
Mosaz, poniklovana
Sklo

212 ¢g

IP67 (EN 60529)

-40 °C... +55 °C

-40 °C...+75 °C

15 % ... 95 %, nekondenzujici

5¢g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)
10 g, 16 ms (IEC 60068-2-29)

+5°/+5°

27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
27272701
EC001831
EC001831
46171620
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Vykres (Rozméry v mm)

M30 axialni
s 100 (3.94)
(0.45) 88.5 (3.48)
LD ’ 62 (2.44)
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Priklad zapojeni

3x L21 (v kaskadé) s hlavnim modulem Flexi Classic a rozSifenim vstupu/vystupu u UE10-30S
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Omyly a zmény vyhrazeny
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Doporucené prislusenstvi

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi
Struény popis Typ Vyrobek €.

Konektory a kabely

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, primy DOL-1204-GO5M 6009866
Hlava B: kabel
Kabel: PVC, nestinéno, 5 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy DOL-1204-W0O5M 6009867
Hlava B: kabel
Kabel: PVC, nestinéno, 5 m

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, primy DOS-1204-G 6007302
Hlava B: -
Kabel: nestinéno

Hlava A: Zasuvka, M12, 4-pinovy, Ghlovy D0S-1204-W 6007303
Hlava B: -
Kabel: nestinéno

Vyrovnavaci pomUcky

Vyrovnavaci pomucka laseru pro riizné senzory, laserova tfida 2 (norma IEC 60825): ARGO 1015741
Nedivejte se do paprsku!
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https://www.sick.com/L21
http://www.sick.com/6009866
http://www.sick.com/6009866
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STRUCNY PROFIL SPOLECNOSTI SICK

Spolecnost SICK se fadi mezi predni vyrobce inteligentnich senzor(i a senzorovych feseni pro primyslové vy-
uziti. Jedine¢né spektrum vyrobk(l a sluZeb vytvari optimalni zaklad pro bezpecné a efektivni fizeni procesd,
ochranu osob pred Grazem a zamezeni ekologickym Skodam.

Ziskali jsme rozsahlé zkusenosti v rliznych odvétvich a zname Vase procesy a pozadavky. Diky inteligentnim
senzorlm jsme tak schopni nabidnout nasim zakaznikim préavé to, co potfebuji. V aplikacnich centrech

v Evropé, Asii a Severni Americe jsou systémova feSeni testovana a optimalizovana v souladu s poZadavky
zakaznikUd. To vSe z nas déla spolehlivého dodavatele a partnera v oblasti vyvoje.

Nasi nabidku doplniuji rozsahlé sluzby: SICK LifeTime Services poskytuji podporu béhem celého cyklu Zivot-
nosti stroje a zajiStuji bezpecnost a produktivitu.

To je podstatou ,Sensor Intelligence“.

JSME VAM NABLIZKU KDEKOLIV NA SVETE:

Kontaktni osoba a dalsi poboCky

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



