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Accessoires généraux
PLATEAUX PORTEURS 19’’ – FIXATION A VIS PAR
L’AVANT
Les plateaux porteurs 19’’ sont fixés directement aux montants
19’’. Ils occupent 2U de la hauteur des montants.
Capacité de charge : 20 kg

Contenu du kit
Quantité/Description Matériaux/Finitions

1 plateau porteur 19’’ Acier peint NOIRE

4 fixations vis Acier NOIRE

Pour commander
Description Référence
Plateau 19’’ en 255 mm de profondeur 593-599790J
Plateau 19’’ en 400 mm de profondeur 593-599791G

PLATEAUX PORTEURS 19’’ A ACCROCHER
Ces plateaux d’installation rapide s’accrochent aux fentes situées
à l’arrière des montants 19’’ IMnet & IMserv, libérant ainsi les
orifices destinés aux écrous-cage à l’avant pour le montage de
matériel.
Capacité de charge : 50 kg

Contenu du kit
Quantité/Description Matériaux/Finitions

1 plateau porteur 19’’ à accrocher Acier peint NOIRE

4 clips de retenue Plastique NOIRE

Pour commander
Description Référence
Plateau ETSI  en 255 mm de profondeur 593-599427F
Plateau ETSI en 400 mm de profondeur 593-599428D

PLATEAUX PORTEURS ETSI A ACCROCHER
Ces plateaux d’installation rapide s’accrochent aux fentes situées
à l’arrière des montants ETSI IMnet & IMserv, libérant ainsi les
orifices destinés aux écrous-cage à l’avant pour le montage de
matériel.
Capacité de charge : 50 kg

Contenu du kit
Quantité/Description Matériaux/Finitions

1 plateau porteur ETSI à accrocher Acier peint NOIRE

4 clips de retenue Plastique NOIRE

Pour commander
Description Référence
Plateau ETSI en 255 mm de profondeur 593-599429B
Plateau ETSI en 400 mm de profondeur 593-599430F

PLATEAUX PORTEURS A ACCROCHER – LARGEUR
INTEGRALE
Ces plateaux d’installation rapide s’accrochent directement aux
montants verticaux de l’armoire pour les applications n’exigeant
pas de montants 19” ou ETSI.
Capacité de charge : 50 kg

Contenu du kit
Quantité/Description Matériaux/Finitions
1 plateau à accrocher – largeur intégrale Acier peint NOIRE
2 clips de retenue Plastique NOIRE

Pour commander
Description Référence
Plateau de 600 mm de large x 400 mm de profondeur 593-599431D
Plateau de 800 mm de large x 400 mm de profondeur 593-599432B

Plateau porteur en 19” et ETSI a accrocher

Plateau porteur en 255mm de profondeur

Plateau porteur en 400mm de profondeur
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Accessoires généraux
SUPPORT CHASSIS PORTEUR
� Etudié pour soutenir le matériel 19” lourd tout en

occupant un minimum de hauteur U. Dans la majorité des
applications, le support châssis porteur ne consomme
aucun espace U. Utilisé avec du matériel 19”, le matériel
est positionné en fonction des hauteurs ‘U’.

Les supports châssis porteurs s’accrochent directement aux
fentes de montage arrière des montants 19”. Ces supports
peuvent être utilisés pour soutenir le matériel seul ou avec le
plateau 19” x 266 mm.

Capacité de charge : 50 kg

Contenu du kit
Quantité/Description Matériaux/Finitions

2 supports châssis porteurs Acier peint NOIRE

2 clips de retenue Plastique NOIRE

Pour commander
Description Référence
1 paire de supports châssis porteurs 290 mm 593-599433L

SUPPORTS CHASSIS
Ces supports en acier constituent une méthode idéale pour
soutenir le matériel lourd.
Utilisés avec du matériel 19’’, le matériel est positionné en
fonction des hauteurs ‘U’. Ils peuvent également être utilisés
avec des plateaux 19". Une paire de supports châssis et un
plateau forment un système de plateau 19”.
Capacité de charge : 100 kg

Contenu du kit
Quantité/Description Matériaux/Finitions
2 supports châssis Acier peint NOIRE
4 clips de retenue Plastique NOIRE

Pour commander
Description Référence
1 paire de supports de châssis 266 mm 593-599434J
1 paire de supports de châssis 366 mm 593-599435G
1 paire de supports de châssis 566 mm
pour armoire en 800/1000 de profondeur 593-599436E

Supports châssis porteur

Supports châssis
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Accessoires généraux
PLATEAUX 19”
Ces plateaux en acier sont proposés en trois profondeurs pour
que la profondeur de votre installation puisse être sélectionnée
sans gêner les distributions de câbles ou d’alimentation à
l’arrière.
Ces plateaux 19" nécessitent une paire de supports
châssis de longueur égale ou supérieure à celle du plateau
sélectionné. L’ensemble pourra alors être installé dans une
armoire IMserv ou IMnet possédant des montants 19” à l’avant
ou à l’arrière et d’une largeur de 600 ou 800 mm.
La surface porteuse du plateau est dans l’alignement de la base
du ‘U’ situé au-dessus. En conséquence, le plateau peut être
utilisé pour soutenir tout aussi bien du matériel monté 19’’ que
du matériel à montage autre que 19’’.
Capacité de charge : 50 kg

Contenu du kit
Quantité/Description Matériaux/Finitions
1 plateau 19” Acier peint NOIRE
2 clips de retenue Plastique NOIRE

Pour commander
Description Référence
1 Plateau 19’’ x 266 mm 593-599437C
1 Plateau 19’’ x 366 mm 593-599438A
1 Plateau 19’’ x 566 mm
pour armoire en 800/1000mm de profondeur 593-599439K

SUPPORTS CHASSIS POUR MONTAGE DIRECT SUR
LES MONTANTS VERTICAUX
Ces supports en acier constituent une méthode idéale pour
soutenir le matériel lourd.
Ils sont également utilisés avec des plateaux pour les
applications sur largeur intégrale de 800 mm. Une paire de
supports châssis et un plateau forment un ensemble de plateau
utilisant l’intégralité de la largeur disponible dans une armoire
en 800 mm.
Capacité de charge : 100 kg

Contenu du kit
Quantité/Description Matériaux/Finitions
2 supports châssis Acier peint NOIRE
4 clips de retenue Plastique NOIRE

Pour commander
Description Larg. d’armoire Prof. d’armoire Référence
1 paire de supports
châssis 366 mm 600&800 600 593-599440C
1 paire de supports
châssis 566 mm 600&800 800&1000 593-599441A

Plateau 19’’

Supports châssis pour montage direct sur montants verticaux


