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180601/LE2228W

Fiche Technique/Data Sheet

180601/LE 2228 W - GU10 LED 4,8W 850 360 345Im AC

CODE PRODUIT // PRODUCT CODE

180601

REFERENCE // REFERENCE

LE 2228 W

DESIGNATION // DESIGNATION

GU10 LED 4,8W 850 360 345Im AC

FLUX LUMINEUX NOMINAL (Im) //

NOMINAL LUMINOUS FLUX (Im) 360
INTENSITE LUMINEUSE (cd) //

850
LIGHT INTENSITY (cd)
ANGLE D’OUVERTURE (D) // 36
OPENING ANGLE (D)
TEMPERATURE DE COULEUR (K) // 5000
COLOR TEMPERATURE (K)
COULEUR // COLOR BLANC FROID // COLD WHITE
TENSION // VOLTAGE 230
CULOT // BASE GU10
FORME // SHAPE PAR16
DUREE DE VIE NOMINALE (h) // 15000
NOMINALE LIFETIME (h)
GRADABLE // DIMIMABLE N
INDICE DE RENDU DES COULEURS // 850
COLOR RENDERING INDEX
CYCLE ALLUMAGE // IGNITION CYCLE 7500
LONGUEUR TOTALE (mm) // 56
TOTAL LENGTH (mm)
DIAMETRE (mm) // DIAMETER (mm) 50
PUISSANCE NOMINALE (W) // s
RATED POWER (W)
TYPE DE TENSION // VOLTAGE TYPE AC
EFFICACITE LUMINEUSE (Im/W) // 7
LUMINOUS EFFICIENCY (Im/W)
FINITION // FINITION BLANC // WHITE
FACTEUR DE PUISSANCE // POWER FACTOR 0.5
LABEL ENERGETIQUE // ENERGY LABEL A+
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