
 

FRANCAIS 

Fiche technique 
Sangle à cliquet à crochet de 5 000 mm de RS Pro, 
45 mm de large, 1 200 kg de contrainte de rupture 
Code commande : 729-3105 

 
 

 
 

Détails du produit 
La sangle à cliquet RS Pro est fournie avec des raccords d'extrémité à crochet à griffe. Cette sangle est adaptée 
pour une utilisation sur les remorques, les camions et les sangles de palette. Elle mesure 5000 m de long et 
45 mm de large et a une contrainte de rupture de 1200 kg. 

 
Caractéristiques et avantages 
• Amarres fabriquées en polyester 
• Résistance élevée à l'abrasion 
• Equipée de crochets à griffe et boucles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les produits RS, homologués par des professionnels, offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Comme en 
témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans pour autant devoir payer un prix élevé. 
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Spécifications : 
Contrainte de rupture 1200 kg 

Raccords d'extrémité à crochet 
Longueur 5000 mm 

Matériau PET 
Largeur 45 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les produits RS, homologués par des professionnels, offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Comme en 
témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans pour autant devoir payer un prix élevé. 
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