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Lithium-Ionen-Akkupack von 
RS Pro mit 4 Zellen und AUS, 

EURO, UK, USAplug           

RS Best.-Nr. 173-5592             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

 

• LED-Ladeanzeige 
(Signalleuchten) 

 

• Steckertyp speziell 
für Großbritannien, 
Europa, Australien 
und die USA 

 

• Ladesteuerung zur 
Maximierung der 
Lebensdauer der 
Batterie 

 

• Die Anzahl der 
geladenen Zellen 
beträgt 4 

 

• Das Ladegerät ist für 
Lithium-Batterien 
geeignet 

 

MERKMALE 
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Alle Batterieladegeräte, auch als Ladegerät bekannt, haben eines gemeinsam. Das Ladeprotokoll ist 
das gleiche. Das Ladegerät versorgt Batterien für eine bestimmte Zeit mit elektrischem Strom. Wir 
stellen das RS Pro Ladegerät für einen Lithium-Ionen-Akku (auch LIB genannt) vor, der in AUS, 
EURO, UK und den USA verwendet werden kann. Der Lade-Controller sorgt dafür, dass die Zellen 
ohne Überladung optimal geladen werden und maximiert so die Lebensdauer des Akkus. Die 
Ladeanzeigen verwenden ein Signalleuchtensystem. Wenn die LED grün blinkt, bedeutet dies, dass 
der Akku geladen ist, grün blinkt, aber konstant anzeigt, dass der Akku vollständig geladen ist, 
während rot einen Fehler anzeigt. Diese Einheiten sind sowohl für medizinische als auch nicht-
medizinische Anwendungen zugelassen. Der Reinigungsvorgang für jedes Akkuladegerät ist 
ähnlich. Um das Ladegerät zu reinigen, trennen Sie es vom Netzadapter und verwenden Sie nur ein 
trockenes Tuch. Um die korrekte Funktion des Ladegeräts zu gewährleisten, halten Sie die 
Ladekontakte frei von Staub und Schmutz.  
 
 
 

 

 

 

Chemie geladen Lithium-Ionen     

Batteriegrößen geladen Akkupack 

Gehäusematerial PC-Kunststoff   

Farbe Schwarz  

Anwendung 
Ein High-Tech-Ladegerät, medizinische, industrielle und 
kommerzielle Geräte, tragbare Elektronik und 
Elektrofahrzeuge, Militär- und Luftfahrtanwendungen 

      

 

 

Eingangsspannung  100-240 V ±10%, 50/60 Hz 

Eingangsstrom < 100 uA  

Steckertyp   UK, Euro, USA, Australien 

    

Ausgangsdaten         

Ladestrom 200 mA ±10 % 

Ausgangsspannung 14.8 V  

Anzahl der aufladeten Zellen     4 

Ausgangssteckverbinder  Push-On 

 

  

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Allgemeine 

Spezifikationen 

Elektrische 

Spezifikationen 
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Abmessungen         118 mm x 62 mm x 35 mm 

Gewicht 320g      

 

 

 

Betriebstemperatur  0 °C bis 40 °C. 

Lagertemperatur -25 °C bis 70 °C.  

  

  

 

 

Konformität/Zertifizierung CE                

Sicherheitsstandard  IEC/EN60335-2-29, UL1310 

       

 

 

 

 

Mechanische 

Spezifikationen 

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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