Baonutzerfreundlich

Prazise Einstellung

Auswechaelbare Kl

Abgerundete, tragbare Form

Prazisionsabisolierwerkzeug

Oden ist ¢in Prizisionsabisolierwerkzeug zum Ent-
manteln von Signal-, Telefon-, AV-, Stener- und

Dhatentiberrragungskabeln aus Kupler und Glasfaser,

Dias Werkzeng ist ausgestatter mit einem Einstellrad
mit 9 Positionen zur Einstellung der Klingenhéhe
und garantiert damic prizise und reproduzierhare
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ermiigliche das Schlicfen des Werkzeups, um cine aul-
gebrauchte Klingenkassette auszuwerfen und schiell uiid

sicher durch eine neue erserzen xu kénnen.

Auf Grund der einzigartigen Bauweise reichr ein cinfaches
Zusammendriicken des Werkzeugs, um das Kabel problemlos cinzulegen.
Oden ist ¢in handliches, leichees und Tr:i!',h:ll't'i ]-‘l'ﬁ:.r.fﬁinnli:al1-i.'-;n|itrwt'rkrs_'n[{

fir moderne Huchgﬁ::ﬂ:hwindigk-:_'itxdﬂtr:nlc abel.

Merkmale

Prizise: Genau einstellbar und reproduzierbare Ergebnisse durch
Einstellrad mit @ Positionan,

Benutzerfreundllch: Einfaches Zusammendricken des Werlkzeupgs
Oden offnet den Abisolierschacht zum Einlegen des kabels,
Anschliefend drehen Sie das Werkzeug, entfernen die |solierung
und ziehen dann die abgeschnittene Kabelummantelung aus dem
Werkzeug.

Sicher: Glatte, abgarundete, tragbare und leichte Form. Keing
offenen Klingen, Ersatzklingen befinden sich in einer Kunststoff-
kassette.

Flexibel: Entmantelt die meisten mehradrigen Kabel und Glasfaser-
kabel mit einem Durchmesser van bis #u 11 mm /0,43 Zoll.

Robust: Gefertigt aus einem neuen druckfesten Nylon wurde Oden for
Ober 50.000 Abisoliervorgange getestet.
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o Wirtschaftlich: Ersatzklingenkassetten erhaltlich.
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