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Code commande 206-3463 
 

 
 
 

Description : 
 

Corps moulé avec roue de coupe en acier trempé convenant à des diamètres de passage entre 6 et 
50 mm (1/4 à 2 pouces), doté d'un mécanisme de libération rapide permettant un accès rapide pour 
saisir et relâcher les tubes. Le coupe-tube est également doté d'alésoirs à tuyau rétractables intégrés et 
est fourni avec une roue de coupe de rechange stockée dans les poignées. 

 
Spécifications : 

 
Matériau du corps : Aluminium moulé 
Capacité de coupe : 6 – 50 mm 
Coupe du matériau : Cuivre ; aluminium ; laiton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les produits RS homologués par des professionnels fournissent des pièces de qualité professionnelle pour toutes les 
catégories de produits. Notre gamme a été certifiée par des ingénieurs pour vous donner la même qualité que les 
autres marques leaders et vous faire profiter des meilleurs prix. 
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