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ONTACT

Borne interrumpible por cuchilla - UT 4-MT - 3046139

Tenga en cuenta que los datos indicados aqui proceden del catalogo en linea. Los datos completos se encuentran en la documentacion del
usuario. Son validas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(http://phoenixcontact.es/download)

Borne interrumpible por cuchilla, tensién nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexién: Conexion
por tornillo, seccion: 0,14 mm? - 6 mm?, AWG: 26 - 10, longitud: 57,8 mm, anchura: 6,2 mm, color: gris,
montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Sus ventajas

™ Comprobado para aplicaciones ferroviarias

[ Construccién compacta y alta capacidad de corriente de 20 A

comereis,

Datos mercantiles

Unidad de embalaje 50 pcs
R
179187975562
EAN 4017918975562
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 12,400 g
Numero de tarifa arancelaria 85369010
Pais de origen Alemania
Clave de venta BE1131
Datos técnicos
Generalidades
Numero de pisos 1
Numero de conexiones 2
Potenciales 1
Seccion nominal 4 mm?
Color gris
Aislamiento PA
Clase de combustibilidad segun UL 94 VO
Campo de empleo Industria ferroviaria
Construccion de maquinaria
Construccioén de instalaciones
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Datos técnicos

Generalidades

Tension transitoria de dimensionamiento 6 kV
Grado de polucion 3
Categoria de sobretensiones 1l
Grupo material aislante |
Potencia disipada maxima con condicion nominal 1,02 W

Corriente de carga maxima

20 A (con una seccién de conductor de 6 mm?)

Corriente nominal Iy

20 A (con una seccion de conductor de 4 mm?)

Tensiéon nominal Uy

500 vV

Pared lateral abierta

No

Especificacion de ensayo proteccién contra contacto

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09

Proteccion del dorso de la mano

Garantizado

Seguridad ante contacto con los dedos

Garantizado

Resultado ensayo de tension transitoria

Prueba aprobada

Valor nominal ensayo de tension transitoria

7,3 kV

Resultado prueba de tension alterna soportable

Prueba aprobada

Valor nominal tensién alterna soportable

1,89 kV

Resultado de la comprobacion de la resistencia mecanica de puntos de
embornaje (conexién de conductores quintuple)

Prueba aprobada

Resultado prueba de flexibilidad

Prueba aprobada

Ensayo de flexion velocidad de rotacion

10 r.p.m.

Ensayo de flexion revoluciones

135

Ensayo de flexion de seccion de conductor/peso

0,14 mm?%0,2 kg

4 mm?/0,9 kg
6 mm?/1,4 kg
Result. prueba traccion Prueba aprobada
Prueba de traccion seccion del conductor 0,14 mm?
Fuerza de traccion Valor nominal 10N
Prueba de traccion seccion del conductor 4 mm?
Fuerza de traccion Valor nominal 60 N
Prueba de traccion seccion del conductor 6 mm?
Fuerza de traccion Valor nominal 80N

Resultado del asiento fijo en el soporte de fijacion

Prueba aprobada

Asiento fijo sobre superficie de fijacién

NS 35

Valor nominal

1N

Resultado de la comprobacion de caida de tension

Prueba aprobada

Exigencia Caida de tensién

<6,4mV

Resultado de la verificacion de calentamiento

Prueba aprobada

Result. ensayo corr. corta dur.

Prueba aprobada

Ensayo de corriente de corta duracion seccién del conductor

2,5 mm?

Corriente de corta duracion

0,3 kA
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Datos técnicos

Generalidades

PHCENIX
CONTACT

Resultado prueba térmica

Prueba aprobada

Comprobacién de caracteristicas térmicas (llama de aguja) tiempo de
accion

30s

Resultado prueba oscilaciones, ruido de banda ancha

Prueba aprobada

Especificacion de ensayo, oscilaciones, ruido de banda ancha

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Espectro de ensayo

Ensayo de vida util categoria 1, clase B, en la caja del vagon

Frecuencia de ensayo

fy =5 Hz hasta f, = 150 Hz

Nivel ASD 1,857 (m/s®)*/Hz
Aceleracion 0,89

Duracién de ensayo por eje 5h

Direcciones de ensayo Ejes X, Yy Z

Resultado prueba de choque

Prueba aprobada

Especificacion de ensayo, prueba de choque

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

Tipo de choque

Semisinusoide

Aceleracion 59

Duracién del choque 30 ms

Numero de choques por direcciéon 3

Direcciones de ensayo Ejes X, Yy Z (pos. y neg.)
indice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C

indice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 125 °C

0304-21))

Utilizacién estatica de material aislante en frio -60 °C

Reaccién al fuego para vehiculos sobre carriles (DIN 5510-2)

Prueba aprobada

Procedimiento de ensayo con una llama de prueba (DIN EN

60695-11-10) Vo

indice de oxigeno (DIN EN ISO 4589-2) >32 %

NF F16-101, NF F10-102 clase | 2

NF F16-101, NF F10-102 clase F 2
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustion dptica especifica NFPA 130 aprobado
(ASTM E 662) P
Toxicidad de los gases de combustion NFPA 130 (SMP 800C) aprobado
Emision de calor calorimetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Proteccion contra incendios para vehiculos sobre carriles (DIN EN HL1-HL3
45545-2) R22

Proteccién contra incendios para vehiculos sobre carriles (DIN EN HL 1-HL 3
45545-2) R23

Proteccion contra incendios para vehiculos sobre carriles (DIN EN HL 1-HL 3
45545-2) R24

Proteccién contra incendios para vehiculos sobre carriles (DIN EN HL1-HL3
45545-2) R26
Dimensiones

Anchura 6,2 mm
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Datos técnicos

Dimensiones

Longitud 57,8 mm
Altura NS 35/7,5 49,1 mm
Altura NS 35/15 56,6 mm

Datos de conexion

Tipo de conexién

Conexién por tornillo

manguito de plastico max.

Rosca de tornillo M3
Longitud a desaislar 9 mm
Par de apriete min. 0,6 Nm
Par de apriete max. 0,8 Nm
Conexién segun norma IEC 60947-7-1
Seccién de conductor rigido min. 0,14 mm?
Seccién de conductor rigido max. 6 mm?
Seccion de conductor AWG min. 26
Seccion de conductor AWG max. 10
Seccion de conductor flexible min. 0,14 mm?
Seccion de conductor flexible max. 6 mm?
Seccion del conductor flexible AWG min. 26
Seccion del conductor flexible AWG max. 10
Seccion de conductor flexible con puntera, sin manguito de plastico min.| 0,14 mm?
Sepcién de conductor flexible con puntera, sin manguito de plastico 4 mm?
max.

Sgccién de conductor flexible con puntera, con manguito de plastico 0.14 mm?
min.

Se'ccién de conductor flexible con puntera, con manguito de plastico 4 mm?
max.

2 conductores con la misma seccién, rigidos min. 0,14 mm?
2 conductores con la misma seccion, rigidos max. 1,5 mm?
2 conductores con la misma seccion, flexibles min. 0,14 mm?
2 conductores con la misma seccion, flexibles max. 1,5 mm?
2 condyctores con la m!sma seccion, flexibles con TWIN-AEH, con 0.5 mm?
manguito de plastico min.

2 conductores con la misma seccién, flexibles con TWIN-AEH con 2.5 mm?

2 conductores con la misma seccion, flexibles con AEH, sin manguito de

plastico min. 0,14 mm?
2 c’:or_lducto’res con la misma seccion, flexibles con AEH sin manguito de 15 mm?
plastico max. ’
Calibre macho A4
Normas y especificaciones
Conexién segun norma CSA
IEC 60947-7-1
Clase de combustibilidad segun UL 94 VO
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Datos técnicos

Normas y especificaciones

Proteccién contra incendios para vehiculos sobre carriles (DIN EN

45545-2) R22 HL1-HL3
Proteccion contra incendios para vehiculos sobre carriles (DIN EN HL 1-HL 3
45545-2) R23
Proteccion contra incendios para vehiculos sobre carriles (DIN EN HL 1-HL 3
45545-2) R24
Proteccion contra incendios para vehiculos sobre carriles (DIN EN HL 1-HL 3

45545-2) R26

Environmental Product Compliance

Lead 7439-92-1

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 afios
Encontrara informacion sobre las sustancias peligrosas en la
declaracioén del fabricante en la pestafa "Descargas”

Dibujos

Diagrama eléctrico

o-i 1o
Clasificaciones
eCl@ss
eCl@ss 4.0 27141117
eCl@ss 4.1 27141117
eCl@ss 5.0 27141126
eCl@ss 5.1 27141100
eCl@ss 6.0 27141100
eCl@ss 7.0 27141126
eCl@ss 8.0 27141126
eCl@ss 9.0 27141126
ETIM
ETIM 2.0 EC000902
ETIM 3.0 EC000902
ETIM 4.0 EC000902
ETIM 5.0 EC000902
ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
UNSPSC
UNSPSC 6.01 30211811
UNSPSC 7.0901 39121410
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Clasificaciones

UNSPSC
UNSPSC 11 39121410
UNSPSC 12.01 39121410
UNSPSC 13.2 39121410
Homologaciones
Homologaciones
Homologaciones
CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized
Homologaciones Ex
Detalles de homologaciones
CSA <sp http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ 13631
B C
Tension nominal UN 600 V 600 V
Corriente nominal IN 16 A 16 A
mm?/AWG/kcmil 26-10 26-10
UL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
B Cc
Tension nominal UN 600 V 600 V
Corriente nominal IN 16 A 16 A
mmAWG/kcmil 26-10 26-10
cUL Recognized “ http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 60425
C
B C
Tension nominal UN 600 V 600 V
Corriente nominal IN 16 A 16 A
mmzAWG/kcmil 26-10 26-10
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Homologaciones

RU C-
EAC [H[ DE.A*30.B.01742

cULus Recognized “
H us

Accesorios

Accesorios
Bloqueador de conexién

Bloqueador de conexion - S-MT - 3247954

Blogueador de conexién, longitud: 10,5 mm, anchura: 3,5 mm, altura: 23,1 mm, color: blanco

Carril

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Carril simétrico perforado, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, segun EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plata

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, seguin EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119

-

Carril simétrico perforado, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, seguin EN 60715, material: Acero,
Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado
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Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,56 WH UNPERF 2000MM - 1204122

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, seguin EN 60715, material: Acero,
Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, segun EN 60715, material: Aluminio,
sin recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421

Carril simétrico perforado, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, segin EN 60715, material: Acero,
galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, segun EN 60715, material: Acero,
galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 7,5 mm, segun EN 60715, material: Cobre, sin
recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: de color cobre
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Accesorios

Caperuza final - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560

Pieza final-carril, para carril NS 35/7,5

"If______ﬁ

Carril simétrico perforado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Carril simétrico perforado, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero,
galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Carril simétrico perforado, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero,
Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero,
Galvanizado, pasivado blanco, longitud: 2000 mm, color: plateado
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Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Aluminio, sin
recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico perforado - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Carril simétrico perforado, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero,
galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Acero,
galvanizado, longitud: 2000 mm, color: plateado

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, similar EN 60715, material: Cobre, sin
recubrimiento, longitud: 2000 mm, color: de color cobre

Caperuza final - NS 35/15 CAP - 1206573

|

Pieza final-carril, para carril NS 35/15
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Accesorios

Carril simétrico sin perforar - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Carril simétrico sin perforar, Perfil estandar 2,3 mm, anchura: 35 mm, altura: 15 mm, segun EN 60715,
material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, longitud: 2000 mm, color: plateado

Clavija de cortocircuito

Conector de cortocircuito - FBSRH 2-6 - 3033812

Conector de cortocircuito, paso: 6,2 mm, nimero de polos: 2, color: rojo

Clavija de pruebas
Clavija de pruebas - MPS-MT - 0201744

4
/?q’g

Clavija de pruebas, con conexion por soldadura hasta seccion de cable de 1 mm?, color: gris

Clavija de pruebas - PS-6 - 3030996

P Clavija de pruebas, color: rojo

Clavija de pruebas - PS-6/2,3MM RD - 3038736

' Clavija de pruebas, color: rojo

Conector hembra de pruebas
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Accesorios

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2y 6,2 mm

mlc’HlENIX

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2y 6,2 mm

:
i

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2y 6,2 mm
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Accesorios

Adaptador de prueba - PAI-4-FI1X-5/6 BK - 3035980

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2y 6,2 mm

EEHIENIX

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FI1X-5/6 BN - 3035981

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2y 6,2 mm

Adaptador de prueba - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983

Adaptador de prueba, 4 mm, para bornes en paso de 5,2y 6,2 mm
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Accesorios

Adaptador de prueba - PAI-4-N GY - 3032871

Adaptador de prueba de 4 mm, para bornes en paso de 5,2 mm, 6,2 mmy 8,2 mm

Herramientas para atornillar

Destornillador - SZS 0,6X3,5 - 1205053

Herramienta para accionar bornes ST, aislada, también apta como destornillador plano, tamafo: 0,6 x 3,5 x 100 mm,
empunadura de 2 componentes, con proteccion anti desenrollado

Manguito aislante

Casquillo aislante - MPS-IH WH - 0201663

Casquillo aislante, color: blanco

Casquillo aislante - MPS-IH RD - 0201676

Casquillo aislante, color: rojo

—~——

Casquillo aislante - MPS-IH BU - 0201689

Casquillo aislante, color: azul

——
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Casquillo aislante - MPS-IH YE - 0201692

Casquillo aislante, color: amarillo

[ﬂggmulx

Casquillo aislante - MPS-IH GN - 0201702

Casquillo aislante, color: verde

—~—

Casquillo aislante - MPS-IH GY - 0201728

Casquillo aislante, color: gris

Casquillo aislante - MPS-IH BK - 0201731

Casquillo aislante, color: negro

—

Marcador de bornes rotulado

Tira Zack - ZB 6 CUS - 0824992

Tira Zack, disponible: Tiras, blanco, rotulado segun las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura

para indice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie util: 6,15 x 10,5 mm
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Tira Zack - ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1051016

Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulacién longitudinal: numeros correlativos de
1...10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne:
6,2 mm, superficie util: 6,15 x 10,5 mm

Tira Zack - ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 1051029

Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Rotulacién transversal: nimeros correlativos de
1...10, 11 ... 20 etc. hasta 491 ... 500, clase de montaje: encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne:
6,2 mm, superficie util: 6,15 x 10,5 mm

Tira Zack - ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1051032

Tira Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulacion longitudinal: Niumeros iguales 1 o 2
etc. hasta 100, clase de montaje: encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie util:
6,15 x 10,5 mm

Marcador para bornes - ZB 6,LGS:L1-N,PE - 1051414

Marcador para bornes, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, Longitudinal: L1, L2, L3, N, PE,
L1, L2, L3, N, PE, clase de montaje: encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie util:
6,15 x 10,5 mm

Marcador para bornes - ZB 6,LGS:U-N - 1051430

Marcador para bornes, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulacién longitudinal: U, V, W,
N, GND, U, V, W, N, GND, clase de montaje: encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 6,2 mm,
superficie Util: 6,15 x 10,5 mm
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Marcador para bornes - UC-TM 6 CUS - 0824589

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado segun las indicaciones del cliente, clase de montaje:
encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie util: 5,6 x 10,5 mm

Marcador para bornes - UCT-TM 6 CUS - 0829602

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado segun las indicaciones del cliente, clase de montaje:
encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie util: 5,6 x 10,5 mm

Marcador de bornes sin rotular

Tira Zack - ZB 6:UNBEDRUCKT - 1051003

Tira Zack, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en
ranura para indice alta, para ancho de borne: 6,2 mm, superficie util: 6,15 x 10,5 mm

Marcador para bornes - UC-TM 6 - 0818085

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID,
BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: encajar en ranura para indice alta, para
ancho de borne: 6,2 mm, superficie util: 5,6 x 10,5 mm

Marcador para bornes - UCT-TM 6 - 0828736

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER,
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD
2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: encajar en ranura para indice alta, para ancho de borne: 6,2 mm,
superficie util: 5,6 x 10,5 mm

Puente enchufable
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Puente enchufable - FBS 2-6 - 3030336

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 10,7 mm, nimero de polos: 2, color: rojo

=R

Puente enchufable - FBS 3-6 - 3030242

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 16,9 mm, nimero de polos: 3, color: rojo

e

Puente enchufable - FBS 4-6 - 3030255

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 23,1 mm, nimero de polos: 4, color: rojo

=

Puente enchufable - FBS 5-6 - 3030349

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 29,3 mm, ndmero de polos: 5, color: rojo

=2

Puente enchufable - FBS 6-6 - 1008238

Puente enchufable, un lado no aislado completamente, paso: 6,2 mm, anchura: 35,5 mm, nimero de polos: 6, color:
rojo

A
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Puente enchufable - FBS 10-6 - 3030271

m Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 60,3 mm, nimero de polos: 10, color: rojo

[ﬂggmulx

Puente enchufable - FBS 20-6 - 3030365

/ Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 122,3 mm, ndmero de polos: 20, color: rojo

Puente enchufable - FBS 50-6 - 3032224

/ Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 308,3 mm, ndmero de polos: 50, color: rojo

Puente enchufable - FBSR 2-6 - 3033715

ﬂ Puente enchufable, paso: 6,2 mm, nimero de polos: 2, color: rojo

Puente enchufable - FBSR 3-6 - 3001594

m Puente enchufable, paso: 6,2 mm, nimero de polos: 3, color: rojo
L
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Puente enchufable - FBSR 4-6 - 3001595

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, nimero de polos: 4, color: rojo
|

[ﬂggmulx

Puente enchufable - FBSR 5-6 - 3001596

w Puente enchufable, paso: 6,2 mm, nimero de polos: 5, color: rojo

Puente enchufable - FBSR 10-6 - 3033716

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, nimero de polos: 10, color: rojo
|

Puente enchufable - FBS 2-6 BU - 3036932

* Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 10,7 mm, nimero de polos: 2, color: azul

Puente enchufable - FBS 3-6 BU - 3036945

ﬂ Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 16,9 mm, nimero de polos: 3, color: azul
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Puente enchufable - FBS 4-6 BU - 3036958

ﬂ Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 23,1 mm, nimero de polos: 4, color: azul

[ﬂggmulx

Puente enchufable - FBS 5-6 BU - 3036961

m Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 29,3 mm, nimero de polos: 5, color: azul

Puente enchufable - FBS 10-6 BU - 3032198

M Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 60,3 mm, nimero de polos: 10, color: azul
1

Puente enchufable - FBS 20-6 BU - 3032208

/ Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 122,3 mm, nimero de polos: 20, color: azul

Puente enchufable - FBS 50-6 BU - 3032211

Puente enchufable, paso: 6,2 mm, anchura: 308,3 mm, nimero de polos: 50, color: azul
‘4
v

Puente reductor
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Puente reductor - RB UT 10-(2,5/4) - 3047060

Puente reductor, paso: 10,2 mm, longitud: 29,3 mm, anchura: 15,1 mm, nimero de polos: 2, color: rojo

Rotulador marcador

Rotulador especial - X-PEN 0,35 - 0811228

Rotulador especial sin cartucho de tinta, para la rotulacion manual de indices de rotulacion, rotulacién de gran
resistencia al lavado, grosor de rotulado 0,35 mm

Soporte final
Soporte final - CLIPFIX 35 - 3022218

I'E‘é

Soporte final de montaje rapido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de
marcado, ancho: 9,5 mm, color: gris

Soporte final de montaje rapido, para carril simétrico NS 35/7,5 o carril simétrico NS 35/15, con posibilidad de
marcado, con posibilidad de aparcamiento para FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, ancho: 5,15 mm, color: gris

Soporte final - E/NS 35 N - 0800886

%

Soporte final, anchura: 9,5 mm, color: Gris
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