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RS Pro Stahl-Netzwagen mit 
Netzgewebe, 900 x 600 mm, 

250 kg Last  
RS Best.-Nr. 292-4043             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Stahlrohrgriffe 

 

• Rahmen mit 
Netzbefall 

 

• 240 mm effektive 
halbe Seitentiefe 

 

• Griffhöhe: 880 mm 

 

• Räder für 
Manövrierbarkeit - 2 
feste, 2 drehbare 
Räder 

 

 

MERKMALE 
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Fester Transportwagen von RS Pro mit 1 Ablage und Stahlausführung. Dieser Transportwagen ist 
ideal für den Transport von Gegenständen in Fabriken, Lagerhäusern und vielem mehr. Er hat eine 
Belastbarkeit von 250 kg und ist damit für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet. 

 

 

 

Typ Netzseitig 

Anzahl der Stufen 1 

Radtyp Polster 

Radmerkmale 2 fest/2 drehbar 

Rahmenmaterial Stahl 

Radmaterial Gummi 

Bremsen Nein 

Anwendungen 
Lagerhäuser, gewerbliche Werkstätten und Garagen, 
Werkstätten oder Garagen zu Hause, Gastronomie 
und Lebensmittelindustrie, Schulen, Geschäfte 

 

 

 

Belastbarkeit 250kg 

Raddurchmesser 127mm 

Griffhöhe 880mm 

 

 Außenregal-Größe 

Abmessungen der Plattform 900 mm x 600 mm 

Plattformlänge 900mm 

Plattformbreite 600mm 

  

Produktbeschreibung 

ATTRIBUTE 1 

Mechanische 

Spezifikationen 

Allgemeine 

Spezifikationen 


