Connecteurs CEl Eﬂg

CARACTERISTIQU

ES
Evalué a 250V ea Prise femelle pour
. connecteur CEl a montage
R sur panneau C13 de RS

Pro, 10 A, 2 250 V.

minute : 2 kV c.a.

Corps en
thermoplastique noir

S'accouplent avec
les fiches males de
cable C14

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
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Connecteurs CEl Eﬂg

Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux
plus grandes marques sans avoir a payer un prix elevé.

Description du produit

La marque de confiance RS PRO propose une série de connecteurs de prise d'appareil C13 concus
pour un montage sur panneau. Les connecteurs femelles CEIl comportent des cosses a souder de
4,8 mm pour une connexion rapide. Un fer a souder de base est amplement suffisant, facilitant le
raccordement ou la réparation. Une fois que la découpe souhaitée est effectuée, les connecteurs
sont simplement poussés dans l'ouverture et retenus par des languettes de clipsage ou des vis de
panneau. Fabriqués en matériau thermoplastique noir UL 94 V-2 durable, les connecteurs de sortie
de RS PRO sont extrémement robustes et résistants. Disponibles en versions a un ou plusieurs
contacts, ces prises CEl C13 sont idéales pour les nouvelles conceptions, l'entretien et la
réparation.

Types de connecteur

*776-9138 Est une sortie a enclenchement rapide 1 x C13
*811-7193 Est un montage a vis a ceillet C13 1 x
*896-2133 Est une sortie & enclenchement rapide 2 x C13
*896-2142 Est une sortie a enclenchement rapide 3 x C13
*811-7197 Est une sortie a enclenchement rapide 4 x C13
*896-2145 Est une sortie & enclenchement rapide 5 x C13
*896-2149 Est une sortie & enclenchement rapide 6 x C13
*896-2158 Est une sortie a enclenchement rapide C13 de 7

Caractéristiques

Type de connecteur CEl C13
Sexe Femelle
Orientation du corps Droit
Type de commutateur Aucun
Commutateur lumineux Non
Avec obturateur Non
Matériau du corps Nylon-6
Couleur Noir

Ordinateurs de bureau, moniteurs, anciennes
alimentations pour ordinateur portable, imprimantes,
équipement audio et vidéo, équipement de test,
alimentations, appareils commerciaux

Applications
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Connecteurs CEl Eﬂg

Spécifications

Intensité nominale 15 A (UL, CSA), 10 A (VDE)
Tension nominale 250VAC

Méthode de terminaison Soudure/Fast-on4,8 x 0,80
Nombre de fusibles Aucun

Reconfigurable Non

Matériau des bornes Alliage de cuivre, étamé
Résistance alatension 2 000 V c.a. pendant 1 min
Résistance d'isolation 1 000 MOhm min.
Résistance de contact 20 mOhm max.

Spécifications mécaniques

Type de montage Montage a vis, montage sur panneau
Epaisseur de panneau N/A

Spécifications de l'environnement de

Température admissible avec/sans

0a70-°C.
charge
Tempeérature admissible pour le 270 °C pendant 5 secondes maximum
soudage

Catégorie de protection

Homologations

Conformité/certifications Ce, UL (C, US), VDE
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IEC C13
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