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10-Link master z interfejsem Modbus TCP
10-Link Master DL MB 8P P67
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Aplikacja
Aplikacja Modutly I/O do zastosowan sieciowych
Funkcja taricuchowa ztacze sieciowe
Napiecie zasilania V] 20...30 DC; (US; zgodnie z SELV/PELV)
Poboér pradu [mA] 300...3900; (US)
Klasa ochrony 1
zasilanie czujnika US
Maks. catkowity prad [A] 36

obciazenia
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10-Link master z interfejsem Modbus TCP

10-Link Master DL MB 8P P67

Wejscia | wyjscia

Catkowita il0$¢ wejsé i wyjéé

Liczba wej$é i wyjéé

Wejscia

Liczba wejs¢ binarnych

Poziom przetaczania Wysoki

Poziom przetgczania Niski

WejsScia cyfrowe
zabezpieczone
przeciwzwarciowo

Wyjscia

Liczba wyj$¢ binarnych
Maks. prad obciazenia na
wyjscie

Zabezpieczenie przed
zwarciem

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny

Ethernet - Internet of Things

Standard transmisji danych
Predkos¢ transmis;ji
Protokot

Ustawienia fabryczne

Ethernet - Modbus TCP
Standard transmisji danych
Predkos¢ transmisji
Protokot

Ustawienia fabryczne

10-Link Master
Typ transmis;ji
10-Link Revision

Liczba portow klasy A

Warunki pracy

16; (konfigurowalne)

Liczba wejs¢ binarnych: 16; Liczba wyjs¢ binarnych: 8

16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
11...30
0..5

tak

8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)

200

tak

Ethernet; |0-Link

10Base-T,; 100Base-TX
10; 100
TCP/IP JSON
adres IP: 169.254.x.x
maska podsieci: 255.255.0.0
adres IP bramki: 0.0.0.0
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa

10Base-T; 100Base-TX
10; 100
Modbus TCP
adres IP: 192.168.1.250
maska podsieci: 255.255.255.0
adres IP bramki: 0.0.0.0
adres MAC: patrz tabliczka znamionowa

COM1/COM2/COM3
11
8

Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Temperatura sktadowania [°C] -25...85
rI\)/IOa\IIIv(ise.t\r/;izligotnoéé wzgledna %] 9
Ochrona IP 65; IP 66; IP 67
stopien zabrudzenia 2
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Testy | dopuszczenia

EN 61000-6-2
EMC

EN 61000-6-4
Odpornos¢ na wstrzasy DIN EN 60068-2-27

DIN EN 60068-2-64 2009-04

Odpornos¢ na wibracje
DIN EN 60068-2-6 2008-10

Dane mechaniczne

Waga [a] 403

Materiat obudowa: PA; Gniazdo: mosigdz niklowany
Uwagi Dodatkowe informacje dostepne w instrukcji obstugi.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Potaczenie elektryczne - Przytacze procesowe
10-Link Port Class A X01...X08

Sensorversorgung (US) L+
Wejscie binarne
Sensorversorgung (US) L-
C/Q 10-Link

nieuzywany

a A W N P

Konektor: M12

Potaczenie elektryczne - Napiecie zasilania

X31

1 +24V DC (US)
2 nieuzywany

3 GND (US)

4 nieuzywany

Konektor: M12

2 1

34
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Potaczenie elektryczne - Ethernet
Modbus TCP X21, X22

1 TX +

2 RX +

3 TX -

4 RX -

5 nieuzywany
loT X23

1 X +

2 RX +

3 X -

4 RX -

5 nieuzywany

Konektor: M12
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