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CodeNo. Type A B C D E F G H K L
9.4365 30 41,2 35,4 5 2,9 5 (90°) 16 - - 1 -
9.4362 50 67 58 8 3,4 6 30 - 2,5 1,5 -
9.4363 80 105 92 12 45 8 30 50 4 2 3,5
9.4364 120 145 132 15 5.5 10 50 80 45 2 4

Aufspannplatte fur BLOCAN®-PrOfiIe e Zur Verbindung der Linear- s to connect the linear unit

i ® . einheit mit einer Konstrukti- with a construction made of
Connecting plate for BLOCAN® profiles  onaus BLOcAN*-Profilen BLOCAN® profiles
s Zentrierstifte erleichtern das ¢ centring pins enable easy
Montieren und Ausrichten assembly and centring of the
der Profile profiles
oA G A-A
ALl 5 Material: Material:
I Aluminium, hell eloxiert aluminium, natural anodized,
Py ! HA z Zentrierstifte, Polyamid centring pins, polyamide,
T Befestigungsmaterial galv. fixation material galvanized
~[ B s} verzinkt
o Delivery set:
< Lieferumfang: 1 connecting plate
1 Aufspannplatte 2 centring pins
ol w 2 Zentrierstifte 1 set of clamping strips with
o 1 Satz Klemmleisten mit counterbores
Klemmung 2/ 3 slot stones -F-
2 bzw. 3 Nutensteine -F- fixation material
Befestigungsmaterial
= /]
@G- ] Nutenstein -F-
' lot stone -F- —
0 C s Zentrierstift
centring pin
nur bei Type 120 vorhanden
only for type 120
[mm]
Code No. Type Ausfithrung version A B C D E G H K
9.4356 50 an S/F-30 to S/F-30 67 58 8 M3 34 3,9 4,5 8
9.4357 50 ab S/F-40 from S/F-40 67 58 8 M3 34 39 4,5 8
9.4358 80 an S/F-30 to S/F-30 105 92 10 M4 70 4,7 5.5 10
9.4359 80 ab S/F-40 from S/F-40 105 92 10 M4 70 47 5.5 10
9.4360 120 an S/F-30 to S/F-30 145 132 12 M5 110 49 6,6 11
9.4361 120 ab S/F-40 from S/F-40 145 132 12 M5 110 49 6,6 11




