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Technische Daten im Detail
Merkmale

Messprinzip
Einsatzgebiet
Lichtquelle
Laserklasse
Offnungswinkel
Horizontal
Scanfrequenz
Winkelauflosung
Arbeitsbereich
Reichweite

Bei 10 % Remission
Mechanik/Elektrik

Anschlussart

Versorgungsspannung

Leistungsaufnahme
Gehausefarbe
Schutzart
Schutzklasse
Gewicht

Abmessungen (L x B x H)

1) Bei Nutzung von 10-Link: Uv > 18 V.

Bestellinformationen

TiM150-3010300

Weitere Gerateausfliihrungen und Zubehor

HDDM*

Indoor

Infrarot (850 nm)

1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

200°
14,5 Hz
1°

0,06m...10 m

2,8 m ... 3 m, abhangig vom Winkel

1 x 5-poliger M12-Geratestecker (drehbar)
10vDC...28 VDC Y

Typ. 2,7 W

Lichtblau (RAL 5012)

IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)
Il (IEC 61140:2016-1)

122 g, ohne Anschlussleitungen

60 mm x 60 mm x 75,8 m

1093243
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Performance

Ansprechzeit Typ. 70 ms
Detektierbare Objektform Nahezu beliebig
Systematischer Fehler +40 mm Y
Statistischer Fehler 30 mm Y
Integrierte Applikation Feldauswertung
Anzahl Feldsatze 1 Feldsatz
Simultane Auswertefille 1 (2 Felder)

b Typischer Wert; realer Wert abhangig von Umgebungsbedingungen.

Schnittstellen
10-Link 4

Funktion AUX, Parametrierung

Digitaleingange 1

Digitalausgange 2 (Push-pull)

Verzogerungszeit 69 ms ... 30.015 ms (konfigurierbar)
Haltezeit 69 ms ... 30.015 ms (konfigurierbar)
Optische Anzeigen 2 LEDs (ON, Schaltzustand)
Umgebungsdaten

Objektremission 4 % ... 1.000 % (Reflektoren)

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)  |EC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 / IEC 61000-6-2:2005
Schwingfestigkeit
Sinus-Resonanz-Scan 10 Hz ... 1.000 Hz ¥
Sinusprifung 10 Hz ... 150 Hz, 1 g, 1 Frequenzzyklen ¥

Rauschprifung 10 Hz ... 200 Hz, 5 gRMS, 2 h 2

Betriebsumgebungstemperatur -10 °C ... +50 °C
Lagertemperatur -30 °C...+70 °C

Zulassige relative Luftfeuchte < 95 %, nicht kondensierend )
Fremdlichtunempfindlichkeit 30.000 Ix

Y |EC 60068-2-6:2007.

2) |EC 60068-2-64:2008.

3) EN 60068-2-30:2005.

Allgemeine Hinweise

Hinweis zur Verwendung Der Sensor ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne der jeweils gultigen Sicherheitsnormen fir Ma-
schinen.

Klassifikationen

ECl@ss 5.0 27270990
ECl@ss 5.1.4 27270990
ECl@ss 6.0 27270913
ECl@ss 6.2 27270913
ECl@ss 7.0 27270913
ECl@ss 8.0 27270913
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ECI@ss 8.1
ECl@ss 9.0
ECI@ss 10.0
ECl@ss 11.0
ETIM 5.0

ETIM 6.0

ETIM 7.0
UNSPSC 16.0901

27270913
27270913
27270913
27270913
EC002550
EC002550
EC002550
46171620
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Mafizeichnung (Mafe in mm)
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@ Befestigungsgewinde M3, 2,8 mm tief (Sacklochgewinde), max. Anzugsdrehnmoment 0,7 Nm
® Optikhaube

® Empfangsbereich (Lichteintritt)

@ Sendebereich (Lichtaustritt)

Griine LED

Rote LED

Markierung flr Lage der Lichtaustrittsebene

5-poliger M12-Stecker (drehbar)

Bereich, in dem sich beim montierten Gerat keine reflektierende Flache befinden darf
Peilmarkierung zur Unterstitzung der Ausrichtung (0 °-Achse)

Offnungswinkel 200° (Sichtbereich)

O0PPL®O
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Arbeitsbereichsdiagramm

Reichweite in m
14

10

10

14 H
14 10 6 2 0 2 6 10 14

Reichweite in m

- Reichweite max. 10 m

D Reichweite 2,8 m bis 3 m fur Objekte
mit 10 % Remission, abhéngig vom Winkel

Empfohlenes Zubehor

Weitere Gerateausfihrungen und Zubehdr =» www.sick.com/TiM 1xx

Befestigungswinkel und -platten

@ Befestigungssatz

W ~ Q-Lock Befestigungssatz

Anschlussmodule

i 10-Link V1.1 Portklasse A, USB2.0 Anschluss, externe optionale Stromversorgung 24V /
1A

Steckverbinder und Leitungen

Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert
. Kopf B: offenes Leitungsende

Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 2 m

6 MESS- UND DETEKTIONSLOSUNGEN | SICK

Befestigungssatz

Q-Lock Befes-
tigungssatz

I0LA2US-01101
(SiLink2 Master)

YF2A15-
020UBS5XLEAX
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Kurzbeschreibung

Kopf A: Dose, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert
Kopf B: Stecker, M12, 5-polig, gerade, A-kodiert
Leitung: Sensor-/Aktor-Leitung, PUR, halogenfrei, ungeschirmt, 2 m

Empfohlene Services

Weitere Services

Gewahrleistungsverlangerung

* Produktbereich: Identifikationslésungen, Industrielle Bildverarbeitung, Distanzsensoren,
Mess- und Detektionsldsungen

¢ Leistungsumfang: Die Leistungen entsprechen dem Umfang der gesetzlichen Herstellerge-
wabhrleistung (Allgemeine Einkaufsbedingungen SICK)

¢ Dauer: FUnf Jahre Gewahrleistung ab Lieferdatum.

Produkt-, System- und Softwaretraining

* Leistungsumfang: Die Trainingsinhalte beziehen sich auf folgende 2D-LiDAR- und 3D-Li-
DAR-Sensoren: LMS-Serie, MRS1000, MRS6000, NAV-Serie oder TiM-Serie, Trainingsformat
und -ort kdnnen gemeinsam mit SICK abgestimmt werden

Inbetriebnahme

¢ Produktbereich: 2D-LiDAR-Sensoren, 3D-LiDAR-Sensoren
« Leistungsumfang: Uberpriifen der Anbindung, Feinjustage, Einstellung der Uberwachungs-
bereiche, Einstellung und Optimierung der Parameter des LMS/MRS/NAV/TiM sowie Tests,

Einrichten der zuvor festgelegten Funktionen von Grundeinstellungen, Parameter der Feldap-

plikation, Filter der Rohdatenausgabe und produktspezifischer Parametrierung
Reisekosten: Die Preise enthalten keine Reisekosten wie z.B. Aufwendungen fiir Hotel, Flug,
Reisezeit und Spesen.

* Dauer: Zusatzliche Arbeiten werden separat nach Aufwand berechnet

Wartung

Produktbereich: 2D-LiDAR-Sensoren, 3D-LiDAR-Sensoren

Leistungsumfang: Uberpriifen, Analysieren und Wiederherstellen der festgelegten Funktio-

nen, Uberpriifen und Anpassen von Grundeinstellungen, Parameter der Feldapplikation, Fil-
ter der Rohdatenausgabe und produktspezifischer Parametrierung

Reisekosten: Die Preise enthalten keine Reisekosten wie z.B. Aufwendungen fir Hotel, Flug,
Reisezeit und Spesen.

Dauer: Zusatzliche Arbeiten werden separat nach Aufwand berechnet
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Typ

YF2A15-
020UB5M2A15

Typ

Gewahrleistungsverlan-
gerung auf insgesamt
funf Jahre ab Lieferdatum

Training LMS/MRS/NAV/TiM

Inbetriebnahme LMS/MRS/
NAV/TiM (Prime Paket)

Wartung LMS/MRS/NAV/TiM

Artikelnr.
2096009

Artikelnr.

1680671

1612234

1680672

1682593


http://www.sick.com/2096009
http://www.sick.com/2096009
http://www.sick.com/2096009
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http://www.sick.com/1682593
http://www.sick.com/1682593

Online-Datenblatt

SICK AUF EINEN BLICK

SICK ist einer der fuhrenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlésungen flr industrielle An-
wendungen. Ein einzigartiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum schafft die perfekte Basis fir sicheres
und effizientes Steuern von Prozessen, flr den Schutz von Menschen vor Unfallen und flr die Vermeidung
von Umweltschaden.

Wir verfligen Uber umfassende Erfahrung in vielfaltigen Branchen und kennen ihre Prozesse und Anforde-
rungen. So kénnen wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemldsungen kundenspezifisch getestet

und optimiert. Das alles macht uns zu einem zuverlassigen Lieferanten und Entwicklungspartner.

Umfassende Dienstleistungen runden unser Angebot ab: SICK LifeTime Services unterstlitzen wahrend des
gesamten Maschinenlebenszyklus und sorgen flr Sicherheit und Produktivitat.

Das ist fiir uns ,Sensor Intelligence.“

WELTWEIT IN IHRER NAHE:

Ansprechpartner und weitere Standorte

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



