Fiche produit

Caracteéristiques

9012GCW2

PRESSOSTAT 480VAC 10AMP G

[D] souare D

by Sehneider Elecrric

Statut commercial: Commercialisé

Complémentaires

Principales

Gamme de produits

9012G

Type de pressostat

Nom du pressostat

Mano contacteur électromécanique
9012G

Taille de capteur de- 2900 psi
pression
Pression maximale 15 000 psi

Description des con-
tacts

"O"-"F", SPDT-DB, forme Z, a action-
brusque, contacts nickel argent

Fluide controlé

Air

Liguides non corrosifs

Gaz non corrosif

Huile hydraulique (-15...250 °F)

Type de raccordemen-
t hydraulique

0,25 pouce 18 NBTF se conformer a UL 508

Type d'opération de dé-
tecteur de pression

Type d'écart

Régulation entre 2 seuils

Réglable

Affichage local

Sans

Gamme en pression décroissante

Différentiel approx en milieu de gamme

90...2900 psi

170...560 psi +/- 2.5 % full scale

Entrée de cable

Entrée de conduit NPT 0,5 pouce

Type de bornier

Raccordement électrique

4 bornes a vis

Borniers a vis-étrier, AWG 22 a AWG 12

Type de circuit

Télécommande

Signalisation locale Sans

In courant assigné d'emploi 3 A (Ue =240 V AC) code de contact: A600 se conformer a désignation du cali-
bre NEMA
6 A (Ue = 120 V AC) code de contact: A600 se conformer a désignation du cali-
bre NEMA
0.27 A (Ue = 250 V CC) code de contact: R300 se conformer a désignation du-
calibre NEMA
0.22 A (Ue = 125 V CC) code de contact: R300 se conformer a désignation du-
calibre NEMA

Réglage Interne

Matiere du boitier Alliage d'aluminium moulé 380

Actionneur de pression Piston

Hauteur 6.37 po

Profondeur 2,63 po

Largeur 3,5 po

Position de montage Toutes positions

Matiére en contact avec le fluide Inox 303
Inox 440
Fluorocarbone Viton
Téflon

Protection contre les courts-circuits

10 A par GL (cartouche) protection contre les surcharges et court-circuits

Vitesse de commande

Durée de vie mécanique

<= 120 cyc/mn (-10...185 °F)
3000000 cycle
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Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se référe.

Le présent document ne peut étre utilisé pour déterminer I'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné a se substituer a cette détermination.

Il appartient a chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, I'analyse de risques compléte et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur I'application ou utilisation spécifique.

Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de I'information contenue dans le présent document.


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Précision de répétition

4%

Poids

3 1b(US)

Environnement

Tenue aux vibrations

Tenue aux chocs mécaniques

2 gn se conformer a IEC 68-2-6 (f = 40 a 150 Hz)
50 gn se conformer a IEC 58-2-27

Normes

CE
UL 508
CSA C22.2 No 14

Certifications du produit

Tenue a I'environnement NEMA

CSA LR25490 classe 3211 03
CE
Fichier UL E12158 CCN NKPZ et CCN NTHT

NEMA 4/4X/13 se conformer a UL 50

Température de fonctionnement

-10...185 °F

Durabilité de l'offre

Statut environnemental

RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Produit Green Premium

Conforme - depuis 1150 - Déclaration de conformité Schneider Electric i

REACh Référence ne contenant pas de SVHC au-dela du seuil
Profil environnemental du produit Disponible 7Y

Instructions de fin de vie du produit Disponible

Garantie contractuelle

Période 18 mois

Scléneider

Electric


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=381855&lang=fr-fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=381855&lang=fr-fr
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=4663941

