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Vielseitige Litzenleiter mit breitem Temperaturbereich
OLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung fiir Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerétebau mit erhdhten
Temperaturanforderungen bis +180 °C

C€ RSV

b
d‘ Halogenfrei

Temperaturbestéandig

°C

Info
Flexibler feindréhtiger Kupferleiter

Anwendungsgebiete

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkémmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspréden
Typische Einsatzbereiche- Schaltschrankbau- Geréate- und Apparatebau- Elektromotorenindustrie- Sauna und Solarienbau-
Warme- und Heizelemente- Beleuchtungstechnik- Ventilatorenbau- Klimatechnik- Ofenbau- Kunststoffverarbeitung-
Generatoren- und Transformatorenbau

Aufbau
Feindrahtiger, verzinnter Kupferleiter
Isolation auf Silikon-Basis

Produkteigenschaften
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Besténdig gegen eine Vielzahl von Olen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien

Hinweis

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere
Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfligbar und zur Veréffentlichung freigegeben- auf Anfrage.
Kupferpreisbasis: EUR 150 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Kataloganhang
T17

Unsere Standardlangen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

PackungsgroBe: Ring < 30 kg oder < 250 m, sonst Trommel

Bitte gewlinschte Packungsgréf3e angeben (z.B. 1 x 500 m Trommel oder 5 x 100 m Ringe)

Auch auf GroBspulen und im Einwegfal3 lieferbar

Die Fotografien sind nicht maBstéblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Artikelnummer-Kennziffern der Aderfarben: 000 =griingelb / 001 =schwarz / 002 =blau / 003 =braun / 004 =beige / 005 = gelb /
006 =griin / 007 =violett / 008 =rosa / 009 =orange / 104 =rot / 105 =weil3 / 106 =grau

Andere Farben auf Anfrage
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Technische Daten

Klassifikation:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
ETIM 5.0 Class-Description: Aderleitung

Isolation Spezifischer >200 GOhm x cm
Durchgangswiderstand:
Leiteraufbau: Feindrahtig nach VDE 0295, Klasse 5/ IEC 60228 Cl.5 ab 0,5

Mindestbiegeradius:

Nennspannung:
Prifspannung:

Temperaturbereich:

mm?2

Fest verlegt: 6 x AuBendurchmesser
Einmalige Biegung: 3 x Leitungsdurchmesser

Uy/U: 300/500 V
2000 V

-50 °C bis +180 °C
(ausreichende Bellftung vorausgesetzt)
Kurzzeitig: +200°C
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Artikel- Leiterquerschnitt in mm? AuBen- Aderfarbe Kupfer- Gewicht kg/km
nummer durch- zahl kg/km
messer in mm
Y 0047000 0,25 1,9 grin/gelb 2.4 5.4
§- 0047001 0,25 1,9 schwarz 2.4 5.4
g 0047002 0,25 1,9 blau 24 5.4
3 0047003 0,25 19 braun 2.4 5.4
(<§ 0047005 0,25 1,9 gelb 2.4 5.4
E] 0047006 0,25 1,9 griin 2.4 5.4
0047007 0,25 1,9 violett 24 5.4
0047008 0,25 1,9 rosa 2.4 5.4
0047009 0,25 1,9 orange 2.4 5.4
g 0047104 0,25 1,9 rot 2.4 5.4
g: 0047105 0,25 1,9 weil3 2.4 5.4
,"é, 0047106 0,25 1,9 grau 24 5.4
% 0048000 0,5 2,1 griin/gelb 4.8 9,0
|3 0048001 0,5 2,1 schwarz 4.8 9,0
g 0048002 0,5 2,1 blau 4.8 9,0
N 0048003 0,5 2,1 braun 4.8 9,0
rUn 0048005 0,5 2,1 gelb 4.8 9,0
8—.. 0048006 0,5 2,1 grin 4.8 9,0
0048007 0,5 2,1 violett 4.8 9,0
0048008 0,5 2,1 rosa 4.8 9,0
0048009 0,5 2,1 orange 4.8 9,0
0048104 0,5 2,1 rot 4.8 9,0
0048105 0,5 2,1 weil3 4.8 9,0
0048106 0,5 2,1 grau 4.8 9,0
0049000 0,75 2,4 grin/gelb 7.2 12,0
0049001 0,75 2,4 schwarz 7.2 12,0
0049002 0,75 2,4 blau 7.2 12,0
0049003 0,75 2,4 braun 7.2 12,0
0049005 0,75 2,4 gelb 7.2 12,0
o 0049006 0,75 2,4 griin 7.2 12,0
; 0049007 0,75 2,4 violett 7.2 12,0
0049008 0,75 2,4 rosa 7.2 12,0
0049009 0,75 2,4 orange 7.2 12,0
0049104 0,75 2,4 rot 7.2 12,0
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Artikel- Leiterquerschnitt in mm? AuBen- Aderfarbe Kupfer- Gewicht kg/km
nummer durch- zahl kg/km
messer in mm
T 0049105 0,75 2,4 weil3 7.2 12,0
§- 0049106 0,75 2,4 grau 7.2 12,0
g 0050000 1 2,5 griin/gelb 9.6 15,0
§ 0050001 1 2,5 schwarz 9.6 15,0
g 0050002 1 2,5 blau 9.6 15,0
3 0050003 1 2,5 braun 9.6 15,0
0050004 1 25 beige 9.6 15,0
0050005 1 2,5 gelb 9.6 15,0
0050006 1 2,5 grin 9.6 15,0
go_ 0050007 1 2,5 violett 9.6 15,0
§ 0050008 1 2,5 rosa 9.6 15,0
_g, 0050009 1 2,5 orange 9.6 15,0
% 0050104 1 2,5 rot 9.6 15,0
|E 0050105 1 2,5 weil3 9.6 15,0
8 0050106 1 2,5 grau 9.6 15,0
N 0051000 1,5 2,8 griin/gelb 14.4 20,0
_% 0051001 1,5 2,8 schwarz 14.4 20,0
8—.. 0051002 1,5 2,8 blau 14.4 20,0
0051003 1,5 2,8 braun 14.4 20,0
0051005 1,5 2,8 gelb 14.4 20,0
0051006 1,5 2,8 griin 14.4 20,0
0051007 1,5 2,8 violett 14.4 20,0
0051008 1,5 2,8 rosa 14.4 20,0
0051009 1,5 2,8 orange 14.4 20,0
0051104 1,5 2,8 rot 14.4 20,0
0051105 1,5 2,8 weil3 14.4 20,0
0051106 1,5 2,8 grau 14.4 20,0
0052000 2,5 3,4 griin/gelb 24,0 32,0
0052001 2,5 3,4 schwarz 24,0 32,0
N 0052002 2,5 3,4 blau 24,0 32,0
; 0052003 2,5 3,4 braun 24,0 32,0
0052005 2,5 3,4 gelb 24,0 32,0
0052006 2,5 3,4 grin 24,0 32,0
0052007 2,5 3,4 violett 24,0 32,0
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Artikel- Leiterquerschnitt in mm? AuBen- Aderfarbe Kupfer- Gewicht kg/km
nummer durch- zahl kg/km
messer in mm
o 0052104 2,5 3,4 rot 24,0 32,0
§- 0052105 2,5 3,4 weil3 24,0 32,0
g 0052106 2,5 3,4 grau 24,0 32,0
§ 0053000 4 4,2 griin/gelb 38,0 50,0
g 0053001 4 4,2 schwarz 38,0 50,0
g 0053002 4 4,2 blau 38,0 50,0
0053003 4 4,2 braun 38,0 50,0
0053005 4 4,2 gelb 38,0 50,0
0053006 4 4,2 grin 38,0 50,0
go_ 0053009 4 4,2 orange 38,0 50,0
§ 0053104 4 4,2 rot 38,0 50,0
_g, 0053105 4 4,2 weil3 38,0 50,0
% 0053106 4 4,2 grau 38,0 50,0
Q 0054000 6 5,0 griin/gelb 58,0 73,0
g 0054001 6 5,0 schwarz 58,0 73,0
N 0054002 6 5,0 blau 58,0 73,0
_% 0054003 6 5,0 braun 58,0 73,0
8: 0054004 6 5,0 beige 58,0 73,0
0054005 6 5,0 gelb 58,0 73,0
0054006 6 5,0 grin 58,0 73,0
0054104 6 5,0 rot 58,0 73,0
0054105 6 5,0 weil3 58,0 73,0
0054106 6 5,0 grau 58,0 73,0
0055000 10 6,6 griin/gelb 96,0 118,0
0055001 10 6,6 schwarz 96,0 118,0
0055002 10 6,6 blau 96,0 118,0
0055003 10 6,6 braun 96,0 118,0
0055009 10 6.6 orange 96,0 118,0
0055104 10 6,6 rot 96,0 118,0
o 0055106 10 6,6 grau 96,0 118,0
; 0056000 16 7,4 griin/gelb 154,0 177,0
0056001 16 7,4 schwarz 154,0 177,0
0056002 16 7,4 blau 154,0 177,0
0056104 16 7,4 rot 154,0 177,0

o=
=
5
By
O
o |2
e
- | 2N
= d
F |5
310
= | X1
0 <
o
>
—
O
Z

dNOY9 ddVv1e




/98¥0 Nd

0L'e0" 10

‘apjnpo.d usbiiemal Jep usbunp|igqy usnaliebjielep auIey pun YdIgeISEew 1ydiu puis usieiBolo4 aig

HaWo
dde7I'n

usleyaqgion usbunispuy "uyos] - dnoio ddeq z102e

Artikel- Leiterquerschnitt in mm? AuBen- Aderfarbe Kupfer- Gewicht kg/km
nummer durch- zahl kg/km
messer in mm
o 0056106 16 7,4 grau 154,0 177,0
§- 0057000 25 9,2 grin/gelb 240,0 277,0
z 0057001 25 9,2 schwarz 240,0 277,0
% 0057002 25 9,2 blau 240,0 277,0
g 0057104 25 9,2 rot 240,0 277,0
E] 0057106 25 9,2 grau 240,0 277,0
0058000 35 10,3 griin/gelb 336,0 374,0
0058001 35 10,3 schwarz 336,0 374,0
0058002 35 10,3 blau 336,0 374,0
go_ 0058104 35 10,3 rot 336,0 374,0
§ 0059000 50 12,2 grin/gelb 480,0 530,0
,"é, 0059001 50 12,2 schwarz 480,0 530,0
% 0059104 50 12,2 rot 480,0 530,0
|E 0060000 70 14,2 grin/gelb 672,0 724,0
g 0060001 70 14,2 schwarz 672,0 724,0
N 0060002 70 14,2 blau 672,0 724,0
rUn 0061000 95 16,6 grin/gelb 912,0 982,0
-8: 0061001 95 16,6 schwarz 912,0 982,0
0061105 95 16,6 weil3 912,0 982,0
0062000 120 18,0 grin/gelb 1152,0 1219,0
0062001 120 18,0 schwarz 1152,0 1219,0
0063001 150 20,0 schwarz 1440,0 1524,0
0064001 185 22,5 schwarz 1776,0 1915,0
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