Fiche produit MUR35110

Caractéristiques Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 -
composable - IP55 - IKO7 - gris
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Gamme de produits Mureva Styl ?g’_,’
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Fonction produit Boite de protection g2
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Compatibilité de gamme Altira fixing adaptor §%
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Nuance de la couleur Gris (RAL 7016) gg
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Montage de I'appareil Encastré 323
Saillie 203
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Type de couvercle Couvercle 5 é
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Matiére Polypropyléne ;;%
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Longueur 71 mm °g L8
000 -
wOT 5
Hauteur 29 mm =253
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tenue aux choc IK IKO6 g3ss
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tenue ala flamme Auto-extinguible >= 650 °C selon IEC 60695-2-1 ‘éggg
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température de fonctionnement -5...40°C 538 82
og 00
z . LB
température ambiante pour le stockage -25...55°C é 53%
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Contractual warranty 2853
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Période 18 mois 5932
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