Produktdatenblatt

Technische Daten

ZB6AS834

Frontelem., rund Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus

@ 16, Drehentrieg., rot

Verfligbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale

Produktserie

Harmony XB6

Produkt oder Komponententyp

Kopf fiir Notstoppschalter

Kurzbezeichnung des Gerats ZB6
Blendenmaterial Kunststoff
Montagedurchmesser 16 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1

Form des Signaleinheitkopfes Rund

Operatortyp

Auslésung und mechanische Verriegelung

Ruckstellung

Zum Ausldsen drehen

Profil Betatigungselement

Rot Rundkopf

@ 30 mm unbeschriftet

Zusatzmerkmale

CAD-Gesamtbreite 30 mm
CAD-Gesamthohe 30 mm
CAD-Gesamttiefe 50 mm
Produktgewicht 0,035 kg
Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen
Montage

Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40-70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25-70 °C

Schutzart gegen Stromschlag

Klasse Il entspricht IEC 61140

Schutzart (IP)

IP65 entspricht IEC 60529

Schutzart (NEMA) NEMA 4 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 13 entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 4X entspricht CSA C22.2 Nr. 94
NEMA 13 entspricht UL 50
NEMA 4 entspricht UL 50
NEMA 4X entspricht UL 50

Normen EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-1

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz fur die Beurteilung der Eignung oder Verlasslichkeit dieser Produkte fur bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.
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EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850
JIS C 4520

JIS C 852

UL 508

CSA C22.2 No 14

Produktzertifizierungen CCC
CSA
GOST
uL

Vibrationsfestigkeit +/- 3 mm (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
5 gn (f = 2-500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6

StoRfestigkeit 30 gn 18 ms Sinushalbwellenbeschleunigung IEC 60068-2-27
50 gn 11 ms Sinushalbwellenbeschleunigung IEC 60068-2-27

Vertragliche Gewahrleistung

Periode 18 Monate




