Hoja de caracteristicas del VW3A4554

producto Inductancia AC 1mh 30A
Caracteristicas

(o]
o
Principal °
Gama de producto Altivar g
Tipo de producto o componente Estrangulador de motor/linea g
Compatibilidad del producto ATV31CD11N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad %
ATV61HU40M3 - amortiguadores de linea - 1 por unidad §
ATV61HU55M3 - amortiguadores de linea - 1 por unidad 3
ATV31CD11N4 - inductancia motor - 1 por unidad 5
ATV31CD15N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad §
ATV31CU75N4 - inductancia motor - 1 por unidad 2
ATV61HD11N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad g
ATV61HD15N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad g
ATV61HD18Y - amortiguadores de linea - 1 por unidad 8
ATV61HD22Y - amortiguadores de linea - 1 por unidad 3
ATV61WD11N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad §
ATV61WD11N4C - amortiguadores de linea - 1 por unidad S
ATV61WD15N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad %
ATV61WD15N4C - amortiguadores de linea - 1 por unidad ©
ATV71HD11N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad e
ATV71HD15N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad :§
ATV71HD18Y - amortiguadores de linea - 1 por unidad 3
ATV71HD22Y - amortiguadores de linea - 1 por unidad ®
ATV71HU40M3 - amortiguadores de linea - 1 por unidad g
ATV71HU55M3 - amortiguadores de linea - 1 por unidad £
ATV312HD11N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad 8
ATV312HD15N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad %;
ATV312HD15S6 - amortiguadores de linea - 1 por unidad g
ATV312HU40M3 - amortiguadores de linea - 1 por unidad 3
ATV312HU55M3 - amortiguadores de linea - 1 por unidad N
ATV312HU75M3 - amortiguadores de linea - 1 por unidad §
LXM32,D30N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad 8
LXM32,D72N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad z
ATV312HD11N4 - inductancia motor - 1 por unidad §
ATV312HD158S6 - inductancia motor - 1 por unidad 9
ATV312HU40M3 - inductancia motor - 1 por unidad §
ATV312HU55M3 - inductancia motor - 1 por unidad g
ATV312HU75M3 - inductancia motor - 1 por unidad g
ATV312HU75N4 - inductancia motor - 1 por unidad g
ATV312HD11S6 - inductancia motor - 1 por unidad S
ATV12HU40M3 - inductancia motor - 1 por unidad £
ATV12PU40MS3 - inductancia motor - 1 por unidad %’
LXM32,D18N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad 8
ATV32HD11N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad g
ATV32HD11N4 - inductancia motor - 1 por unidad u
ATV32HD15N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad >
ATV32HU75N4 - inductancia motor - 1 por unidad °
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ATV71PD11N4Z - amortiguadores de linea - 1 por unidad
ATV71WD11N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad
ATV71WD15N4 - amortiguadores de linea - 1 por unidad
LXM32MD85NS5 - amortiguadores de linea - 1 por unidad
LXM32MC10NS5 - amortiguadores de linea - 1 por unidad

Variador de velocidad ATV310 motor :
Variador de velocidad ATV310 motor :
Variador de velocidad ATV310 motor :
Variador de velocidad ATV310 motor :
Variador de velocidad ATV340 motor :
Variador de velocidad ATV340 motor :
Variador de velocidad ATV340 motor :
Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

por unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

por unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :
Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV320 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV630 motor :

por unidad

Variador de velocidad ATV630 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV930 motor :

por unidad

Variador de velocidad ATV930 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV630 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV630 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV930 motor :

unidad

Variador de velocidad ATV930 motor :

unidad

Variable speed drive ATV310L motor :
Variable speed drive ATV310L motor :
Variable speed drive ATV310L motor :
Variable speed drive ATV310L motor :
Variable speed drive ATV310L motor :
Variable speed drive ATV310L motor :

7,5 kW - amortiguadores de linea - 1 por unidad

11 kW - amortiguadores de linea - 1 por unidad

7,5 kW - inductancia motor - 1 por unidad

11 kW - inductancia motor - 1 por unidad

7,5 kW 380...480 V - amortiguadores de linea - 1 por unidad
11 kW 380...480 V - amortiguadores de linea - 1 por unidad
15 kW 380...480 V - amortiguadores de linea - 1 por unidad
11 kW 380...500 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1 por
15 kW 380...500 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1 por
7,5 kW 380...500 V - trifasica - inductancia motor - 1 por

11 kW 380...500 V - trifasica - inductancia motor - 1 por

4 kW 200...240 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1 por
5,5 kW 200...240 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1
7,5 kW 200...240 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1

4 kW 200...240 V - trifasica - inductancia motor - 1 por unidad
5,5 kW 200...240 V - trifasica - inductancia motor - 1 por

7,5 kW 200...240 V - trifasica - inductancia motor - 1 por

11 kW 525...600 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1 por
15 kW 525...600 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1 por
11 kW 525...600 V - trifasica - inductancia motor - 1 por

15 kW 525...600 V - trifasica - inductancia motor - 1 por

18,5 kW 500...690 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1
22 kW 500...690 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1 por
18,5 kW 500...690 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1
22 kW 500...690 V - trifasica - amortiguadores de linea - 1 por
600 V - trifasica - amortiguadores de linea - 25 hp - 1 por

600 V - trifasica - amortiguadores de linea - 30 hp - 1 por

600 V - trifasica - amortiguadores de linea - 25 hp - 1 por

600 V - trifasica - amortiguadores de linea - 30 hp - 1 por
0.75 kW

1.5 kW

2.2 kW

3kw

4 kW
5.5 kW

Numero de fases de la red

Trifasica

Compatibilidad de gama

Altivar 12

Altivar 312

Altivar 61

Altivar 71

Altivar 32

Lexium 32

Altivar 31C

Altivar 312 Solar

Altivar Easy 310
Lexium 52

Lexium 62

Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900




Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
Altivar Easy 310L

Aplicacion del dispositivo

Reduccion de intensidades arménicas
Reduccion de sobretensiones en bornes del motor

Valor de inductancia 1 mH
[In] Corriente nominal 31A
Pérdidas térmicas 90 W

Consecutivo, seguido, continuo,
adosado

Terminal 16 mm?/ AWG 4, 1,2...1,4 Nm

Complementario

Frecuencia de alimentacion 50...60 Hz

Corriente maxima 1,65 x corriente nominal para 60 s
Caida de tensién con carga nominal <=5%

Clase de aislamiento eléctrico Clase F

Distancia de separacion

>= 5.5 mm conforming to IEC 60664

Distancia de fuga

11,5 mm acorde a IEC 60664

Peso del producto 6 kg
Anchura 155 mm
Altura 170 mm
Profundidad 135 mm
Entorno

Normas EN 50178

Grado de proteccion IP

IEC 60076 (con HD398)
VDE 0160 nivel 1

IPOO (estrang,)
IP10 (terminales)

Caracteristicas ambientales

3B1 acorde a IEC 721-3-3
3C2 acorde a IEC 721-3-3
3S1 acorde a IEC 721-3-3

Grado de contaminacién

Resistencia a las vibraciones

2 acorde a EN 50178

1,5 mm pico a pico (estado 1) 3...13 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
1 gn (estado 1) 13...200 Hz) acorde a IEC 60068-2-6

Resistencia a los choques

15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27

Humedad relativa

0..95 %

Temperatura ambiente de
funcionamiento

45...55 °C with current derating of 2 % per °C
0...45 °C sin disminucién de corriente

Temperatura ambiente de
almacenamiento

-25..70 °C

Altitud maxima de funcionamiento

<= 1000 m sin disminucion de corriente
1000...3000 m con desclasificacion de corriente del 1% por 100 m

Sostenibilidad de la oferta

RoHS (cédigo de fecha: AASS)

Conforme - desde 0801 - Declaracion de conformidad de Schneider Electric

Il'*l_"DecIaracién de conformidad de Schneider Electric

Informacion Logistica

Pais de Origen

Republica Checa

Garantia contractual
Warranty period

18 months



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=6941376&lang=es-es
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producto
Esquemas de dimensiones

Dimensiones

il

- =

Dimensiones en mm

a b cl G G1 H (%]

’155 |17o |135 |75 |1o7 ‘90 6x 12
Dimensiones en pulgadas

a b cil G G1 H (0]

’6.10 |6.69 |5.31 |2.95 |4.21 ‘3.54 |o.24 x 0.47
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Hoja de caracteristicas del VW3A4554

producto
Conexiones y esquema

Esquema recomendado - Inductancia de linea

(1) Inductancia de linea
(2) Unidad

Life Is On Sclél’lgelder
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producto
Conexiones y esquema

Esquema recomendado - Inductancia de motor
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(1) Inductancia de motor
(2) Unidad
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