USB-Kabel ‘E]

MERKMALE

USB3.1 Typ A- USB-C-auf-USB-A-Adapter
Buch f Typ C- .

Stecker, sodass Sie von RS Pro mit Stecker, 150
Kabel miihelos

umwandeln kénnen mm

Umkehrbarer
Steckverbinder (Typ

C)

Dateniibertragungsr
aten von bis zu 5
Ghit/s.

Ladeausgang: 3 A

Schwarze PVC-
Ummantelung fir
verbesserte
Haltbarkeit und
Schutz

Abwartskompatibel

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung ATTRIBUTE 1

Dieser USB 3.1-Adapter von RS Pro verfugt an einem Ende tber einen USB-C-Stecker und am
anderen Ende Uber eine USB-A-Buchse, sodass Sie mihelos eine Typ-C-Buchse in eine Typ-A-
Buchse umwandeln kénnen. Der Typ-C-Steckverbinder ist symmetrisch und umkehrbar, um
sicherzustellen, dass er in beide Richtungen eingesetzt werden kann und viel kleiner ist als
vorherige USB-Steckverbinder. USB3.1 (auch bekannt als Gen.2) bringt viele Verbesserungen zum
vorherigen Standard USB3.0 (Gen.1) und ist abwartskompatibel, sodass es mit USB 3.0-PCs und -
Geraten mit Ubertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s verwendet werden kann. Die
Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht und
Folienschirmung. Die Steckverbinder verfligen tber eine Nickelkonstruktion mit Zugentlastung, um
ein Absplittern des Kabels zu verhindern und eine hochwertige Verbindung zu gewahrleisten.

Allgemeine Spezifikationen

USB-Typ USB 3.1
Steckverbinder A Stecker USB C
Steckverbinder Typ A usB C
Steckverbinder A Geschlecht Stecker
Steckverbinder B Buchse USB A
Steckverbinder Typ B USB A
Steckverbinder B Geschlecht Buchse
Datentbertragungsrate 5 Gbit/s.
Material der auf3eren Ummantelung PVC
Mantelfarbe Schwarz
Steckverbinderbeschichtung Nickel

Festplatten, Memory Sticks, MacBook, Laptops,
Tablets, Tastaturen und Mause

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung 20 Volt

Anwendungen

Maximale Leistung 3A
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Mechanische Spezifikationen

Lange 150mm

Normen erfillt RoHS, CE, REACH
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