Connecteurs d'epissure RO

CARACTERISTIQU
ES

Connecteurs d'épissure de RS
Le tube

thermorétractable Pro
peut étre installé
trés rapidement

Sar et facile a
utiliser

Température de
rétreint minimale de
115 °C.

Tube d'épissure a
sertir étanche

Inspection visuelle
facile

Tension nominale

Rapport
thermorétractable de
2:1

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Connecteurs d'epissure RO

Description du produit

La gaine thermorétractable de RS Pro de couleur rouge offre une longueur de 3,7 cm avec un rapport
1:1. Les raccords a sertir étanches a trois couleurs sont recouverts de gaines thermorétractables a
double paroi et de doublure intérieure thermofusible. Les raccords a sertir offrent une excellente
résistance aux contraintes, a l'inspection Visual, aux solvants et a I'humidité avec de bonnes
propriétés physiques et électriques.

Caractéristiqgues générales

Couleur Rouge

Isolation Isolé(e)
Systemes de commande industrielle, Secteur
automobile et transport, Construction de machines,
Application Equipement électrique et électronique, Appareils
commerciaux et domestiques

Spécifications électriques

Rigidité diélectrique 19,7 kV/mm
Tension nominale 600 V

Spécifications mécaniques

Taille de fil minimum (mMm2) 0.5mm?2
Taille de fil maximale (mm2) 1.5mm?2
Taille de fil minimum (AWG) 22AWG
Taille de fil maximale (AWG) 16AWG
Rapport de rétreint 1:1
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Connecteurs d'épissure R
Longueur de manchon 3.7cm
Type de manches Thermorétractable

Spécifications de I'environnement de

Température d'utilisation maximale +125°C

Température d'utilisation minimale -55°C

Plage de température de -55 a +125 °C.

fonctionnement : -

Température de rétreint 150 °C

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863

Normes Met Conforme a la directive RoHS, MIL - H - 5606 ; MIL - L

- 23699 ; MIL - L - 7808 ; raccords MIL - A - 8243

.
I
!
o,
l
(o § |
T
+ 4
%5

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ Page 3De 33



	Connecteurs d'épissure de RS Pro
	RS code commande 458-0702

