Batteries au plomb E‘Elﬂg

CARACTERISTIQUES
Batterie au plomb de RS PRO

Faible émission de 12 V, 42 Ah

gaz, taux de
recombinaison de
plus de 99 %

Excellente
récupération apres
décharge profonde

Antifuites : batteries
étanches

Boitier en résine
ABS conforme a la
norme UL94-HB

Transport routier
conformément a
UN2800 (batteries,
humides, antifuite)

Transport aérien
conforme aux
provisions spéciales
"AGT7" "IATA" et
"ICAQ". (batteries,
humides, antifuite)

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Batteries au plomb

Description du produit

Ces batteries au plomb RS PRO conviennent pour les applications de charge ou décharge
réguliére. Ces batteries rechargeables sont des batteries rechargeables a longue durée de vie.

Caractéristiques

Technologie

Matériau du récipient

Application

Spécifications électriques

AGM
(UL94-HB) conforme

Produits cycliques

Capacité

Tension nominale

Type de terminal

Cellules par unité

Tension par unité

max.) Courant de décharge

max.) Limite de courant de charge
Tension de charge a flotteur
Résistance interne

Service d'égalisation et de cycle

Décharge automatique

42Ah

12v

T6

6V

12v

504A (5 s)

12.6A

13,5 a13,8 V c.c./unité moyenne a 25°C

9,1 mOhm

14,4V c.c. 215V c.c./unité moyenne a 25 °C

Les batteries peuvent étre stockées pendant plus de 6
mois a 25°C. Rapport d'autodécharge inférierur a 3 %
par mois a 25°C. Veuillez charger les batteries avant
I'utilisation.
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Batteries au plomb =

Spécifications mécaniques

Dimensions 197 mm x 165 mm x 170 mm
Hauteur 197mm
Longueur 165mm
Largeur 170mm
Poids 14.5kg

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Décharge : -20 a 60 °C.
Charge : 0 a 40 °C.
Stockage : -20 a 50 °C.

Plage de température de
fonctionnement : -

Plage de températures d'utilisation

) 25°C +3°C
nominale
Conformité/certifications UL94-HB
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Batteries au plomb

Constant Current Discharge Characteristics : A (25°C) Amps
FA/Time | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1k 2h 3h 4h 5h ih 8h | 10k 20h
1.85Vicell | 815 | 517 | 432 | 331 | 251 | 210 | 130 | 972 | 786 | 669 | 583 | 478 | 398 | 223
180VIcall| 788 | 825 | 515 | 384 | 287 | 235 | 142 | 1054 | 852 | 718 | 625 | 505 | 420 | 225
175VIcall | 863 | 683 | 552 | 408 | 302 | 248 | 147 | 1095 | Beo | 737 | 643 | 514 | 424 | 227
170Vicell| 941 | 720 | 583 | 423 | 312 | 253 | 153 | 112 | o1 | 755 | 6856 | 521 | 428 | 231
165vicell| 1016 | 775 | 619 | 444 | 325 | 262 | 158 | 118 | 921 | 776 | 670 | 520 | 437 | 2234
160vicell| 1103 | 820 | 855 | 485 | 338 | 271 | 163 | 118 | na2 | 7904 | 685 | 534 | 442 | 238

Constant Power Discharge Ghar_ Watts
FV/Time | 10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h 2h 3h 4h 5h &h 8h | 10h 20h
1.85Vicall | 1147 | 975 | 824 | 636 | 487 | 407 | 254 | 190 | 154 | 131 [ 115 | 942 | 785 | 446
1.80Vicell | 1446 | 1161 | 967 | 729 | 551 | 453 | 275 | 205 | 166 | 141 [ 123 | 997 | 831 | 4s0
1.75Vicall | 1570 | 1256 | 1027 | 771 | s77 | 472 | 285 | 212 | 171 | 144 | 126 | 1014 | B33 | 453
1.70Vicall | 1887 | 1331 | 1080 | 795 | 594 | 486 | 205 | 217 | 175 | 147 | 128 | 1027 | 847 | 482
1.65Vicell | 1808 | 1406 | 1140 | 831 | 616 | 501 | 303 | 223 | 178 | 151 | 131 | 1042 | B3 | 467
1.60Vicell | 1929 | 1486 | 1195 | 863 | 636 | 514 | 311 | 227 | 182 | 154 | 134 [ 1051 | 872 | 460
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Batteries au plomb

=

Dimensions

Unit: mm Dimension: 197 (L) = 165(W) = 170(H) < 1T0(TH)
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Tasting condition

Discharging!currant 0.17C [FV 1.7W/icall);
Charging currant 2. 45V/call max. 0.25CA;
Charging voluma:125% of discharged capacity.
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Batteries au plomb

Available Capacity Subject to Temperature

Battery Type 20C | -10C 0T 5C 10°C 20°C 25°C 30°C 40°C 45C
B‘:ﬁ;“:y evaiav| 46% | ee% | 76% | 83% | 90% | 98% | 100% | 103% | 107% | 109%

Discharge CurrentVS. Discharge Voltage

Final Discharge

Vaoltage Vicell 1.80W 1.75V 1.60W
Discharge (A) =02C | 0.2C= (A) <1.0C | (A) =1.0C
Current (A)

Charge the batteries atleast once every six months,
if they are stored at 25°C.

Charging Method

Constant "ul’nllﬂge 0. 2Cx2h+2 4~2 45V/Callx24h Max. Current 0.3CA

Constant Current| 0.1C until the voltage reaching 14.4V then 0.1Cx4h
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