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RS Pro 500 g 灰色桶环氧粘合

剂、适用于各种材料 
RS 号： 691-230             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 可粘结到大多数材料

上、具有非常坚固的

表面 
 

• 可加工、攻丝、钻孔

和涂漆 
 

• 卓越的耐油、耐汽

油、耐水和耐化学制

品性能 
 

• 混合比例为 9 ： 1 
 

• 最高干燥工作温度： 
121°c 
 

• 套件为 45minutes 、
固化等级为 16hours 
 

• 可替代焊接、用于多

种日常应用和 
Durable repairs. 

特点 
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我们的 RS PRO 系列金属催化环氧树脂修补剂可提供坚固且可靠的混凝土、金属和塑料粘结。它可

以简单而容易地应用到许多情况中，以作出可靠的修复。环氧修补剂可以胶封、钻孔、机加工和涂

漆。在环氧树脂上涂上油漆可以延长使用寿命。此修补剂可替代焊接、用于某些常规应用和 Durable 
repairs 。 。  

 

 

 

材料兼容性 混凝土、金属、塑料 
颜色 灰色 
包装类型 罐、桶 
封装尺寸 500g 
设置时间 45min 
固化时间 16h 
物理形式 实心 

应用 

我们的 RS PRO 金属催化环氧修补剂旨在用于高效和经

济的维修。它还可用于维修强度较高的部件和设备。修

补剂的配方是一种密集的混合物、因此 您可以轻松地将

其应用到头顶和垂直表面上 不会滴下垂 
    

 

 

介电强度 1.18 kv/ 毫米 
 

 

 

 

 

 

 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 
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比重 2.33 
  

 

 

最高工作温度 121°c 
  

 

 

合规性 / 认证 rohs 
       

 

  

 

机械规格 

认证 

操作环境规格 


