D GROUP INFORMATION PRODUIT

EPIC® POWER LS1 A1

Connecteurs circulaires pour servomoteurs et alimentation puissance
Base de panneau de connecteur d'alimentation EPIC® LS1 pour montage mural
frontal
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Applications
Ingénierie industrielle
Servomoteurs et cordons servo confectionnés

Avantages

Puissance élevée dans les espaces d'installation réduits, Solution optimale pour les moteurs électriques
Conception optimisée CEM

Utilisation de sécurité dans les environnements de terrain avec classe de protection élevée
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EPIC® POWER LS1 A1

Caracteéristiques techniques

Tension nominale (V):
Tension de choc nominale:
Courant nominal (A):
Résistance de passage:
Classification:

Contacts:

Nombre de contacts:

Types de raccordement:

Matériau:

Indice de protection:

Cycle d'application mécanique:

Plage de température:
Testé VDE:

Degré de pollution:

Remarque

630 V (contacts 2 mm)
250 V (contacts 1 mm)

6 kV (contacts 2 mm)
4 kV (contacts 1 mm)

26A/3+PE+4, 25A/5+PE (contacts 2 mm)
7 A (contacts 1 mm)

<4 mOhm

ETIM Classe 5.0 - ID : EC002635
ETIM Classe 5.0 - Description : Connecteur circulaire
(connecteur industriel)

Laiton plaqué or

3+PE+4(2mm/1mm)
5+PE(2mm)

Terminaison a sertir : 0,5 - 2,5 mmz? (contacts 2 mm)
Terminaison a sertir : 0,14 - 1,0 mm?2 (contacts 1 mm)

Boitier : zinc nickelé moulé par injection, laiton nickelé
Insert : PA
Joint : FPM

IP68 (10h/1m)

500

-25°C a +125°C

Certification du contrdle de production : VDE-REG. no B25
3

Les photographies ne sont pas a I'échelle et ne constituent pas des représentations fidéles des produits concernés.
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Numéro d'article Description de I'article Contacts inclus |Type de fixation Disposition des pbles
Modele LS1 A1, montage frontal au mur, 6 pbles pour contacts méles

76003000 LS1 A1 6 @ 2,7 mm (4x) 5+PE

76003510 LS1 A1 @ 2,7 mm (4x) 5+PE

Modele LS1 A1, montage frontal au mur, 8 pbles pour contacts méles

76004000 LS1 A1 8 @ 2,7 mm (4x) 3+PE+4

76004510 LS1 A1 @ 2,7 mm (4x) 3+PE+4

IV 1S HAMOd ®@Jid3

dnNOyoO

11NdO4dd NOILYINHOANI



@ LAPP GROUP INFORMATION PRODUIT

EPIC® POWER LS1 A1

N
ol
M 23x1

17,4 ﬁ

Last Update (26.07.2016) 4/4
©2016 Lapp Group - Modifications techniques réservés
PN 0456 / 02_03.16


http://www.tcpdf.org

