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Kabelbeschermingssystemen
Metalen beschermslang
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Koppelingen voor metalen beschermslang  
met vloeistofdichte coating 
•	  ltS-ei eindstuk

HelaGuard LTS-EI eindstuk.

Materiaal messing vernikkeld 

Gebruikstemperatuur -100 °C tot +300 °C

type
Nominale 

Ø Min. boorgat

lengte

(l)

Buiten

Ø max. inhoud Kleur artikelnr.

ltS10-ei 10 5,6 16,3 13,8 10 st. metaal (ML) 166-32700

ltS12-ei 12 8,6 16,3 16,1 10 st. metaal (ML) 166-32701

ltS16-ei 16 10,7 16,5 20,0 10 st. metaal (ML) 166-32702

ltS20-ei 20 14,5 17,0 22,9 10 st. metaal (ML) 166-32703

ltS25-ei 25 18,0 21,5 28,7 10 st. metaal (ML) 166-32704

ltS32-ei 32 24,6 24,0 35,0 2 st. metaal (ML) 166-32705

ltS40-ei 40 32,7 28,0 45,0 1 st. metaal (ML) 166-32706

ltS50-ei 50 37,7 30,0 51,0 1 st. metaal (ML) 166-32707

ltS63-ei 63 49,0 35,0 63,0 1 st. metaal (ML) 166-32708

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Messing vernikkeld.

•	 eendelig
•	 om slanguiteinden af te doppen

Hoofdkenmerken
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