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Embase du boitier - BC 71,6 UT HBUS BK - 2896267

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

(http://phoenixcontact.fr/download)

ECPH(ENIX

Boitiers fermés pour installations, largeur: 71,6 mm, avec fentes d'aération, Partie inférieure, connexion
transversale: Connecteur sur profilé, coloris: noir (9005)

Avantages

Conforme a la norme DIN EN 43880

Montage sans outil

B EEERE R E

L'article fait partie de la gamme de produits BC

Peut étre monté sur le profilé ou au mur

En option avec connecteur de bus a monter sur profilé

Disponible dans des pas de une a neuf unités de largeur différentes (17,8 mm ... 161,6 mm)
Classe d'inflammabilité VO selon UL 94

Variante dans la technique de raccordement

Données commerciales

Unité de conditionnement

10 pc

Quantité minimum de commande

10 pc

U I 0
47046356"096713

GTIN 4046356096713

Poids par piece (hors emballage) 0,041 KGM

Numéro du tarif douanier 85472000

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Propriétés de l'article

Désignation abrégée

Embase du boitier

Type

BC 71,6 UT HBUS BK

Réf.

2896267

Type de boitier

Boitiers fermés pour installations
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Embase du boitier - BC 71,6 UT HBUS BK - 2896267

Caractéristiques techniques

Propriétés de l'article

| Version Partie inférieure
Dimensions

Largeur [w] 71,6 mm

Profondeur [ d ] 89,7 mm
Indications sur les matériaux

Coloris (RAL) noir (9005)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 VO

Matériau du boitier polycarbonate
Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage/transport) -40°C..70°C
Température ambiante (montage) -5°C...100 °C

Température ambiante (fonctionnement)

-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)

Puissance dissipée boitier individuel a 20 °C

Température ambiante 20 °C
Facteur de réduction 1
Puissance dissipée boitier individuel a 30 °C

Température ambiante 30 °C
Facteur de réduction 0,84
Puissance dissipée boitier individuel a 40 °C

Température ambiante 40 °C
Facteur de réduction 0,72
Puissance dissipée boitier individuel a 50 °C

Température ambiante 50 °C
Facteur de réduction 0,6
Puissance dissipée boitier individuel a 60 °C

Température ambiante 60 °C
Facteur de réduction 0,48
Indications de conditionnement

Unité d'emballage 10
Dénomination unités d'emballage Quantité
Normes et spécifications

Classe d'inflammabilité selon UL 94 VO

Environmental Product Compliance

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
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Embase du boitier - BC 71,6 UT HBUS BK - 2896267

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27180401
eCl@ss 4.1 27180401
eCl@ss 5.0 27180506
eCl@ss 5.1 27180500
eCl@ss 6.0 27180800
eCl@ss 7.0 27182702
eCl@ss 8.0 27182702
eCl@ss 9.0 27182702

ETIM
ETIM 2.0 EC001031
ETIM 3.0 EC001031
ETIM 4.0 EC000886
ETIM 5.0 EC001031
ETIM 6.0 EC001031
UNSPSC
UNSPSC 6.01 31261501
UNSPSC 7.0901 31261501
UNSPSC 11 31261501
UNSPSC 12.01 31261501
UNSPSC 13.2 31261501

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

UL Recognized

b\

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm FILE E 240868
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Homologations

EAC [H[ B.01742

Accessoires

Accessoires
Fibre optique

Fibre optique - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

Fibre optique, a utiliser pour la famille de boitiers BC (traitement du boitier nécessaire), coloris: transparent

Fibre optique - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312

Fibre optique, a utiliser pour la famille de boitiers BC (traitement du boitier nécessaire), coloris: transparent

Produits supplémentaires requis

Capot de boitier - BC 71,6 OT U11 KMGY - 2896050

1

g}-’ | Boitiers fermés pour installations, largeur: 71,6 mm, Partie supérieure, coloris: gris clair (7035)

"'QL\

Capot de boitier - BC 71,6 OT U22 KMGY - 2896063

Boitiers fermés pour installations, largeur: 71,6 mm, Partie supérieure, coloris: gris clair (7035)

D

Autres produits
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Embase du boitier - BC 71,6 UT HBUS BK - 2896267
Accessoires

Connecteur-bus sur profilé - HBUS 71,6-16P-1S BK - 2896296

Connecteurs sur profilé, nombre de pdles: 16, pas: 2,54 mm, coloris: noir foncé
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