Serie

FONTE + POLYURETHANE COULE

- Bandage en polyuréthane coulg, dursté 85+3 Shore Al

Corps en fonte nervuré, peinte,

Pour charges irés Iourdas trés faible résistance au roulement; silencieuse; trés éleviée résistance 4 I'usure, aux déchirures, aux huiles
et aux graisses,

Température d'emploi: -30°C / +80°C (-22°F / +176°F).

Moyew avec: roulements & billes de précision, protégés; roulement & roulsaw trempés et rectifiés avec tube trempé, entretoiss
cémentée trempés.

HIERRO FUNDIDO + POLIURETANO COLADO

Revestimiento en poliuretano colado, dureza 95+3 Shore A

Mucleo en hierro fundide, estructurado para cargas extra elevadas, pintado.

Optima facilidad de rodadura y silenciosidad; elevada resistencia a la abrasidn, al desgarramiento, a los aceites y grasas.
Temperatura de empleo 1 -30°C 7 +80°C (-22°F / +176°F).

Cubo con: cojinetes a bolas de precision, protegidos; cojinete a rodillos templados y rectificados con pista de rodadura en acero
templado, casquilo en acero cementado v templado.
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Serie

Z LAC
ZETA + G80

GEMELLATI - TWIN WHEELS - ZWILLINGSRADER - ROUES JUMELEES - RUEDAS GEMELAS
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