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RS Pro 扩展编织的宠物黑色电

缆套管、直径 19mm 、长度 
30m 

RS 号： 408-299              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 轻便灵活 
 

• 高膨胀率  
 

• 优异的耐磨性和耐穿

透性 
 

• 高柔韧性和高拉伸强

度 
 

• 抗紫外线  
 

• PET 可抵抗大多数化

学品和溶剂，包括汽

油和其他汽车用液体 
 

• 阻燃 
 

• 可燃性等级 94V2，
VW-1 
 

• 工作温度范围 -40 至 
125°c 

特点 
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RS PRO 推出一系列由耐用且环保的 PET（聚酯）单丝纱制成的高质量可扩展电缆套管。电线和电缆

可轻松穿过套管，套管的柔性结构可扩展以适应各种直径的电缆。该 PET 电缆套管的独特编织结构

及其高扩展率使其可以快速轻松地套在大型连接器、线束和不规则形状上。  

 

 

 

材料  PET 
颜色 黑色 
编织 是的 
可扩展 是的 
火灾行为       阻燃 

应用           实验室、化学加工、设备制造、医疗和制药、汽车和航

海应用、建筑和建筑行业、食品和饮料行业  
  

  

 

套管直径  19mm 

套管长度 30m 

电缆直径范围 12.7mm 至 31.7mm  

最小电缆直径 12.7mm 

最大电缆直径  31.7mm 

绞线（结束） 3 
 

 

 

 

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 
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工作温度范围：        -50°c 至 125°c      
最低工作温度 -50°C 
最高工作温度 125°c    

 

 

 

合规性 / 认证 ul 、 rohs 、 lul                         
符合标准 符合 rohs 标准、 ul 1441 

 

 

 

 

 

 

认证 

操作环境规格 
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