Connecteurs Sub-D E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU

ES
Fiche male de connecteur
Conception hautes ~
performances Sub-D a montage sur panneau
9 contacts de RS Pro, pas de
Niveau de 2,77 mm

performance 1

Interface standard
RS232

Coque robuste en
acier zingué

Contacts usinés

Isolant UL 94V-0

Brides contenant
des orifices de
montage de 3,05 mm
pour le montage a
vis Un panneau

Cosses a souder
pour raccordement
simple de fil

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a
payer un prix élevé.
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Connecteurs Sub-D E‘Elﬂg

Description du produit

Connecteur miniature Sub-D hautes performances de RS Pro avec une coque en acier zingué robuste
et des terminaisons a flt a souder qui permettent une connexion facile des fils. Ces connecteurs Sub-D

niveau 1 hautes performances au-dela de DIN classe 2 sont dotés d'une interface RS232 standard et
sont conformes aux normes BS9523 F0010 et FO018. Les broches de ce connecteur subminiature D
sont usinées a haute qualité et offrent des brides avec des orifices de @ 3,05 mm pré-percés de
chaque cdté pour faciliter le montage sur panneau. Ces connecteurs Sub-D sont parfaits pour réaliser
des interconnexions E/S (entrée/sortie) dans une large gamme d'applications industrielles et

commerciales.

Caractéristiques générales

Nombre de contacts
Sexe

Orientation du corps
Type de montage
Connecteur D.

Taille de boitier Sub-D
Méthode de terminaison
Matériau du bofitier
Dimensions

Matériau du contact
Placage de contact

Application

9

Male

Droit

Montage panneau
Sub-D standard

E

Soudure

Acier

30,81 mm x 12,55 mm
Alliage de cuivre
Or

Ordinateurs, moniteurs et scanners, Equipement de
mise en réseau et de communication ; Equipement de
traitement de données, Equipement industriel,
instrumentation de test et de mesure, télécommande
Capteurs et enregistreurs de données, Equipement de
génération électrique portable

Niveau de performances 1;20u3
Norme d'inflammabilité des matériaux UL94 V-0
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Connecteurs Sub-D Eﬂg

Spécifications électriques

Intensité nominale 5.0A

Tension nominale 750V
Résistance de contact 5x 10 3Ohms
Résistance d'isolation <5 x 10 °Ohms

Spécifications mécaniques

Pas 2.77mm
Longueur 30.81mm
Profondeur 12.55mm
Logement de fil <0.5mm? (20AWG)

Spécifications de I'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation maximale +125°C

Température d'utilisation minimale -55°C

Conformité/certifications BS9523 F0010 et FO018/MIL-C-24308, BS9523 F0018
et DIN 41652
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Connecteurs Sub-D E@E
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Connecteurs Sub-D

Panel Mounting Specifications
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Dimensions
Mounting Method
Shell Front/ A 8 c D 3 F H
Size  Positions  Rear Panel in__mm in___mm in__mm in___mm in___mm in__mm in___mm
= . Front 008 2480 040 1245 087 2210 044 1118 051 1295 026 660 008 203
Rear 008 2480 040 1245 081 2057 040 1018 045 1143 023 584 013 330
a @ Front 131 3327 066 1876 110 27.04 080 1524 051 1295 028 660 008 203
Rear 131 3327 060 1678 113 2870 057 1448 045 1143 023 584 013 330
8 2% Front 185 4800 003 2382 174 4420 087 2210 051 1205 020 660 008 203
Rear 185 4600 003 2362 167 4242 084 2134 045 1143 023 584 013 330
n = Front 250 6350 125 3175 230 6071 120 3048 051 1205 026 600 008 203
Rear 250 6350 125 3175 233 5018 118 2048 045 1143 023 584 043 230
b i Front 241 0121 120 3048 230 5842 115 2021 0062 1575 031 660 008 203
Rear 241 6121 120 3048 222 5630 111 2810 056 1422 028 584 013 330
I e '
| jo—-~ §— ?]
N —
—-
| d e
i._ — g Two Holes ———
120+ 006 Q05 4013)0m
Mating Side Termination Side
A s 018" 800" 8y =.005" C 2008 D 200" Dy 20107 Es000°
shon Connector  _(0.30mm) 10.25mm) : (0.25mm)
Size Positions Type In  mm In mm mm in mm in  mm n  mm . mm
E 9 Pg 1213 W8 - - 556 %0 0984 249 - - 2% 0 434 1258
Socket 1213 W3 £40 1626 - 0388 2499 308 782 - - A34 12585
A 15 Prg 1541 384 - - 54 250 1312 3332 - - 329 8 A34 1258
Sochket 15341 ¥4 968 2453 - - 1312 332 308 782 - - 434 1255
B 25 Pug 20838 S3.04 - - 1538 330 1852 47.04 - - 328 8548 A34 1255
Sockst 2088 S3.04 1.508 38.30 - - 1352 47.04 308 782 - - 434 1255
c 7 g 2729 8932 - - 2132 Ss40 2500 6350 - - 38 84 A38 1255
Socket 2729 69.32 2156 54.76 - - 2.500 63.50 308 782 - — 434 1255
] 50 g 2635 6693 - - 2079 S2% 2405 6111 - - A% Mo £0S 1537
Socast 2635 65693 2062 5234 - - 2406 611 420 1067 - - &S 1537
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Connecteurs Sub-D

G 010" H+ 010" J1 010" K £.005" Lz 010" M £ 010"

Shell Connector  (0.25mm) {0.25mm) (025 mm) (0.25mm) (0.25mm) (0.25mm)
Size Positions Type in  mm in mm in mm in  mm in mm in mm
E @ Plug 758 1028 422 1072 030 078 23 509 045 194 422 1072
Sockst 758 1028 422 1072 030 079 243 8.17 D45 114 420 1082
A 15 Plug 1083 2751 422 1072 030 076 23 500 045 114 422 1072
Socket 1033 2751 422 1072 030 078 253 817 045 114 420 1002
B 25 Plug 1625 127 422 10712 03 08 23 587 pe0 152 426 1082
Socket 1625 4127 422 1072 030 076 243 817 045 114 420 10
c ¥ Plug 2212 &1.M A2 W2 0% 0% 23 587 080 182 426 1082
Sochet 2272 SN A2 1072 030 079 243 817 045 114 420 109
D 50 Plug 2176 5532 534 1350 03 069 231 587 080 152 426 1082
Socket 2178 5532 54 1358 030 078 243 817 D45 114 420 1082

B and D are outside dimensions for socket. D and B are inside dimensions for plug.
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