Cables USB E‘Elﬂg

CARACTERISTIQU
ES

La gaine de cable Cable USB A male RS Pro vers

est dotée de

conducteurs en fil USB A feme”e, 5 M

de cuivre et de fils
de drain

USB haut débit
révision 2.0

Longueur de 25 m

Les connecteurs
sont en nickel et
sont dotés d'un
passe-fil

Une gaine en PVC
noire et des capots
de connecteur

Diameétre de 4 mm

Aucun adaptateur
supplémentaire n'est
nécessaire

Les produits homologués par RS vous apportent des piéces de
Prolnnnez les rahleg qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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Cables USB

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix éleve.

Description du produit

RS Pro est fourni avec un cable USB A male vers USB A femelle de grande valeur. Fabriqué
conformément aux normes de l'industrie, ce cable USB est congu pour servir de cable d'extension
pour connecter un périphérique USB A a un ordinateur ou un autre périphérique USB doté d'un port

USB femelle de type A.

Caractéristiques générales

Type USB

Connecteur A

Type A de connecteur
Connecteur A Sexe
Connecteur B

Type de connecteur B.
Connecteur B Sexe
Matériau de gaine extérieure
Couleur de la gaine

Placage de connecteur

Applications

Spécifications mécaniques

Longueur

Homologations

Normes Met

USB 2.0
USB-A male
USB A

Male

USB A femelle
USB A
Femelle

PVvC

Noir

Nickel

Souris d'ordinateur, claviers, ordinateur héte, tablettes,
connexion a Smart TV, consoles de jeux

5m

RoHS, CE, REACH
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1 1 ltem Name Description
CONDUCTOR A | Material 1/0.12mm BCX1P
. 2 (ONDUCTOR B | Material | 7/0.12mm BCX2C
3 3 INSULATOR Material PE+PV(
A 4 SHIELD Material AL/FOIL
BRAID Material | 64/0.12mm ALMG
Shell ——— Shell Drain wire Material 0.25mm Cu
OUTER 0D Lmm
JACKET COLOR BLACK
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