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RS Pro 钢卡环钳 
RS 号： 851-7525              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

• 由铬钼钢制成 

 

• 内部烙铁头容量： 
15mm 至 49mm 

 

• 外部烙铁头容量： 
9mm 至 45mm 

 

• 贴合轮廓的软把手手

柄、提供舒适性和控

制 

 

• 三套可互换尖端 

特点 
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这里介绍我们值得信赖且可靠的自有 RS Pro 推出的可调卡簧钳、这是一款独特的钳子、带有可互换

头、可用于安装和拆卸各种电器上的外部和内部卡簧。这些持久 RS Pro pro 卡簧钳采用坚固的钢结

构、可提供 Durable 和耐用的工具寿命。该工具还具有贴合轮廓的软把手手柄、可在长时间使用时提

供舒适度。 

 

 

 

钳型 卡簧钳 
尖端样式 弯曲、直向 
材料 铬钼钢 
应用 车辆、自行车、搅拌机、洗衣机 

    

 

 

esd 安全 是的 
 

     

 

弹性挡圈密封圈容量 15mm 至 49mm 、 9mm 至 45mm 
       

商品描述属性  

机械规格 

一般规格 

电气规格 
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