
 
 

 
 

 
 
 

FRANCAIS 
FICHE TECHNIQUE   
Câble de Thermocouple Type BS « KX » Extension de la 
fibre de verre 
Choix de la paire plat 1/ 0,3 mm ou 7/0,2 mm, en acier inoxydable tressé 
  
 

 
      1/0.3mm      7/0.2mm 

• Câble d’extension « KX » avec Chromel/Alumel conducteurs pour l’extension des thermocouples de type « K » 
• Fibre de verre isolé construction paire plat 
• Conducteurs mis à plat, fibre de verre isolé avec de la silicone dans l’ensemble, de fibre de verre verni tout au 

long de 
• Résistance à la bonne température mais ne convient pas où existent des fluides 
• Solide 1/0,3 mm ou 7/0,2 mm version avec durites inox pour plus de solidité mécanique et la durabilité 
• Disponible en longueurs de 10, 25 et 50 mètres 
• Tolérance de classe 2 
• Isolation notation-60 ° C à 350 ° C (courtes périodes jusqu'à 400 ° C) 
• Code de couleur (carottes & veste) à l’ancien British Standard – BS1843-1952 

 
T/C conducteurs  carottes   veste   St/Steel Bobine  Allied  RS order 
Type       Braid  Longueur code  code 
 
KX 1/0.3mm +Marron/-Bleu Rouge  No  10 metres 70636358 151-209 
KX 1/0.3mm +Marron/-Bleu Rouge  No  25 metres 70657112 827-5707 
KX 1/0.3mm +Marron/-Bleu Rouge  No  50 metres 70657110 827-5700 
 
KX 7/0.2mm +Marron/-Bleu Rouge  Oui  10 metres 70636466 158-979 
KX 7/0.2mm +Marron/-Bleu Rouge  Oui  25 metres 70657111 827-5704 
KX 7/0.2mm +Marron/-Bleu Rouge  Oui  50 metres 70657114 827-5713 
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