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 Micro-totalisateurs K 47
* Micro-totalisateurs protégés contre
les champs magnétiques K 67
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Micro-totalisateur K 47, résistant aux chocs

(Kubler

* micro-totalisateur a 7 décades

* économique

« dimensions réduites
* grands chiffres

fixation surmoulés

Caractéristiques techniques :
Raccordement électrique : Encastré : cordons AWG 22 env. 150 mm

Puissance absorbée :

Tensions nominales :

Fréquence de comptage :

Durée d’impulsion :

Pause entre impulsions :

Durée d’activation :
Décades :

Sens de comptage :
Taille des chiffres :
Couleur des chiffres :
Remise a zéro :

Température ambiante :

Position de montage :

Circuit imprimé: picots a souder g 0,64 mm
jusqu'al2VCc: env. 70 mwW
pour 24 V CC: env. 150 mw
1,5/3/4,5/5/6/12/24 \/ CC 10 % +20 %

max. 10 imp/s (exécution 0)

min. 50 ms

min. 50 ms

100 %

7

additionnant

4 x 1,25 mm (optique)

blanc sur fond noir

aucune

-10... +60 °C

disposition des roues de comptage : horizontale

* résistance élevée aux chocs
» consommation réduite, convient pour une
alimentation par batterie

« différentes possibilités de lecture
 compteur a encastrer avec ressorts de

* compteur pour montage sur circuits imprimés

Exécutions soudables
et lavables :

Indice de protection :
Boitier :

Poids :

Options :

K 47.20, K 47.80:
K 67.20:

K 67.80:
K67.9..71

Autres options :

« soudure a la vague

« indice de protection IP 65

« sauvegarde des données en cas de

panne de courant
« grande durée de vie
Applications

Monnayeurs, mesure de K\Wh, installations
d'alarme, petits appareils, copieurs, pom-
pes a essence, technique médicale,
pompes miniature, technique de
dosage, portes

K'47.80, K 47.90, K 47.91

IP 65 (K 47.20 : uniquement sur la face avant)
Matiere plastique PC (polycarbonate)

les modéles en IP 65 sont surmoulés étanches
12..15¢

Fiche plate 0,8 x 2,8 mm et alvéole

Picots a souder g 0,64 mm

Cordons AWG 22, longueur env. 150 mm
Exécutions avec entretoise (haut. 6 mm pour
se placer au-dessus des composants du C.1.)
— tensions différentes

- fréquence de comptage > 10 Imp/s

— couleur des chiffres différente

— Plage de température —30 ... +85 °C

Durée de vie ; > 50 x 108 impulsions
Série
Modele Indications pour la commande :
K 47.20 |Petit coté Cordons A encastrer avec cadre — Numéro d’article
K 47.80 |Petit coté Picots & souder Pour circuit imprimé, lavable — En cas d'options, indiquer le modele de
K4790 |Grand coté compteur exact, la tension et I'option, p. ex.
—— K 47.20, 9 V CC/0 Plage de température
K 4791 |Petit coté 20°C .. +70 °C
Modéle K 47.20 1.5
1 Découpe d’encastrement
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K 47.20 15V 3V 45V 5V 6V 12V 24V
N° d'art. N° d’art. N° d’art. N° d'art. N° d’art. N° d'art. N° d’art.
CC (10 imp/s) 1.710.200.002 1.710.200.006 1.710.200.008 1.710.200.009 1.710.200.010 1.710.200.012 1.710.200.013
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Modeéle K 47.80 Percages du circuit imprimé
61 coté composants
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Circuit imprimé Plots g 0,64
K 47.80 15V 3V 45V 5V 6V 12V 24V
N° d'art. Ne° d'art. Ne° dart. Ne° d'art. N° dart. N° d'art. Ne° d'art.
CC (10 impf/s) 1.710.800.002 1.710.800.006 1.710.800.008 1.710.800.009 1.710.800.010 1.710.800.012 1.710.800.013
Modéle K 47.90 13 5 1 Pergages du circuit imprimé
6 1 c6té composants
25.2 0.3 25.2
~ N 7 E
0004790 | T T
- I ! -
m || L9l
B S
+ * Lt — =t
r L3
15 .24
Pattes de fixation sans fonction électr. g 0,64 Plots & 0,64 Circuit imprimé
K 47.90 15V 3V 45V 5V 6V 12V 24V
N° d'art. N° d'art. N° d'art. N° d’art. N° d'art. N° d'art. N° d'art.
CC (10 impf/s) 1.710.900.002 1.710.900.006 1.710.900.008 1.710.900.009 1.710.900.010 1.710.900.012 1.710.900.013
Modéle K 47.91 25 135 Pergages du circuit imprimé
coté composants
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Circuit imprimé
K 47.90 15V 3V 45V 5V 6V 12V 24V
N° d'art. N° d'art. N° d'art. N° d’art. N° d'art. N° d'art. N° d'art.
CC (10 impf/s) 1.710.910.002 1.710.910.006 1.710.910.008 1.710.910.009 1.710.910.010 1.710.910.012 1.710.910.013
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Micro-totalisateur K 67, résistant aux chocs et aux champs magnétiques
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* micro-totalisateur a 7 décades

» pieces mobiles en cuivre, d'oll insensibilité aux
perturbations magnétiques (systéme breveté)

» résistance maximale aux chocs, car le
comptage exige un mouvement en sens
opposé (breveté)

 consommation réduite, convient pour une
alimentation par batterie

« dimensions < a une hoite d’allumettes

Caractéristiques techniques :

Raccordement électrique : Encastré : cordons AWG 22 env. 150 mm
Circuit imprimé: Picots a souder g 0,64 mm
jusqu'a 6 V CC: env. 70 mW

pour 12V CC: env. 120 mW

pour 24V CC: env. 500 mwW

Puissance absorbée :
(@20°C)

Tensions nominales :

Fréguence de comptage :

Durée d’'impulsion :

Pause entre impulsions :

Durée d’activation :
Décades :

Sens de comptage :
Taille des chiffres :
Couleur des chiffres :
Remise a zéro :

Température ambiante :

Position de montage :

« grands chiffres

« différentes possibilités de lecture

 compteur a encastrer avec ressorts de

fixation surmoulés

Exécutions soudables
et lavables :

Indice de protection :
Boitier :

1,5/3/4,5/5/6/12/24 V CC —10 % +20 % Poids :

max. 10 Imp/s (exécution 0)

min. 50 ms Options

min. 50 ms K 67.20, K 67.80:
100 % K 67.20:

7 K 67.80:
additionnant K679..71

4 x 1,25 mm (optique)

blanc sur fond noir

aucune

-10 ... +60 °C

disposition des roues de comptage : horizontale

e compteur pour montage sur circuits
imprimés
« soudure a la vague
« indice de protection IP 65
« sauvegarde des données en cas de
panne de courant
« grande durée de vie
Applications
Monnayeurs, mesure de KWh, installations
d'alarme, petits appareils, copieurs, pom-
pes & essence. Convient particuliérement
pour des taches de comptage grace a sa
résistance aux champs magnétiques

K 67.80, K 67.90, K 67.91

IP 65 (K 67.20 : uniquement sur la face avant)
PC transparent (polycarbonate)

les modéles en IP 65 sont surmoulés étanches
9..11¢g

Fiche plate 0,8 x 2,8 mm et alvéole

Picots a souder g 0,64 mm

Cordons AWG 22, longueur env. 150 mm
Exécutions avec entretoise (haut. 6 mm pour
se placer au-dessus des composants du C.1.)
— tensions différentes

—fréquence de comptage > 10 Imp/s

— couleur des chiffres différente

- plage de température 30 ... +85 °C

Durée de vie : > 50 x 106 impulsions
Série :
Moadeéle Indications pour la commande :
K 67.20 |Petit coté Cordons A encastrer avec cadre —Numeéro d'article 1.680.9X0.XXX
_ _ E— — En cas d'options, indiquer le modéle de
K67.80 |Petit coté Picots & souder Pour circuit imprimé, lavable compteur exact, la tension et loption, p. ex.
K 67.90 |Grand coté K 67.20, 9 V CC/0 Plage de température
_ -20°C ... +70 °C
K67.91 |[Petit coté
Modéle K 67.20 1.5 .
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K 67.20 15V 3V 45V 5V 6V 12V 24V
N° d'art. Ne° d'art. Ne° dart. N° d'art. N° d'art. N° d'art. N° d'art.
CC (10 imp/s) 1.660.200.002 1.660.200.006 1.660.200.008 1.660.200.009 1.660.200.010 1.660.200.012 1.660.200.013
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Modgle K 67.80 Percgages du circuit imprimé
6 cOté composants
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Circuit imprimé Plots & 0,64
K 67.80 15V 3V 45V 5V 6V 12V 24V
N° d'art. N° d’art. N° d’art. N° d’art. N° d’art. N° d'art. N° d’art.
CC (10 impf/s) 1.660.800.002 1.660.800.006 1.660.800.008 1.660.800.009 1.660.800.010 1.660.800.012 1.660.800.013
Modéle K 67.90 13.5 1.1 Percages du circuit imprimé
6 1 coté composants
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Pattes de fixation sans fonction électr. g 0,64 Plots & 0,64 Circuit imprimé
K 67.90 15V 3V 45V 5V 6V 12V 24V
N° d'art. N° d'art. N° d'art. N° d’art. N° d'art. N° d'art. N° d'art.
CC (10 imp/s) 1.660.900.002 1.660.900.006 1.660.900.008 1.660.900.009 1.660.900.010 1.660.900.012 1.660.900.013
Modeéle K 67.91 25 2 13 5 Percages du circuit imprimé
cOté composants
20 8 6.1
o~
2.2 p3 2 E&,
+ N i {,:; *T - ‘
| |
[ |
= || Lol m
m [ | m
4 | Lo
+ * ==t
r 4 3
15,24
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Circuit imprimé
K 67.91 15V 3V 45V 5V 6V 12V 24V
N° d'art. N° d’art. N° d’art. N° d'art. N° d'art. N° d'art. N° d’art.

CC (10 imp/s) 1.660.910.002 1.660.910.006 1.660.910.008 1.660.910.009 1.660.910.010 1.660.910.012 1.660.910.013
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Fritz Kibler S.a.r.l

Compteurs et codeurs industriels
195 rue de Soultz

F-68270 Wittenheim

Tél +33389534545

Fax +33389536677
kuebler.sarl@kuebler.com
www.kuebler.com

— SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS —
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