Capteurs de température a reésistance platine PRO)|

CARACTERISTIQU
ES

S Capteur PT1000 de RS Pro, -
diamatre da sonde 70 °C min +550 °C max.,

desoutamn longueur de sonde de 10 mm
X diametre de sonde de 2 mm

Longueur de sonde
de2mm,5mm et 10

mm proposée dans
cette gamme

Plage de mesure de
température de -

50 °C et 600 °C,
2938446 offre une
plage de
températures de -

70 °C et 550 °C. \\

Temps de réponse
delm/set0,4s
(eau), 20 s (air),
offert dans cette
gamme de sondes

Capteurs PT100,
PT1000 et PT500
disponibles dans
cette gamme

Les produits homologués par RS vous apportent des pieces de
gualité professionnelle dans toutes les catégories de produits.
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit
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une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir a payer un prix élevé.

Description du produit

RS Pro propose une gamme de sondes platine de haute qualité. Grace a sa structure robuste, ces
sondes sont une excellente solution pour la mesure de la température.

Caractéristiques

Type de capteur
Matériau de la sonde
Précision

Temps de réponse
Batiment

Résistant aux vibrations
Tolérance

Applications

Spécifications électrigues

PT1000
Platine
Classe 1/3 B
im/s

Elément de détection PT1000Q) classe 1/3DIN, courant
de mesure 0,3 a1 mA

Oui

40,10 + 0,002. [T°c]

Les thermometres a résistance platine offrent une
grande variété d'applications telles que : chauffage,
climatisation, poéles et grills, traitement alimentaire,
énergie

Résistance au point de glace
Courant de mesure

1000Q
1mA
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Spécifications mécaniques

Longueur de la sonde 10 mm
Diamétre de la sonde 2mm
Longueur des pieds 10mm 1
Diameétre des pieds 0.9.£0.3mm
Type de bornes Soudure
Connexion de processus Puce
Spécifications de Il'environnement de
Température minimale Sensed -70°C
Température maximum Sensed 500 °C
Homologations
Conformité/certifications IEC751

\
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Hc (1]

“

1000 Ohm at 0°C

Class 1/3 B FO.1

RELATED REFERENCES

Précision

CLA CLB 1/3DIN
Substrat length "B"

5mm 457-3603 457-3596

10mm : ~ [emsme |
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	Capteur PT1000 de RS Pro, -70  C min +550  C max., longueur de sonde de 10 mm x diamètre de sonde de 2 mm
	RS code commande : 293-8446

