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KRYTECH 531

. Polimero a base de agua

. 23 - 27

. Muneca tejida

. Verde

. Soporte textil sin costuras de fibras HDPE
. Espalda ventilada

. 789101

. 1 par/bolsa - 12 pares/bolsa - 48 pares/carton

. Sin silicona ni DMF. OEKO-TEX®

RESULTADOS DE RENDIMIENTO

Categoria de certificacion 2

C€

4542
Simbolos

PELIGROS PROTECCION QUIMICA MICROORGANISMOS 7 CONTAMINACION
@ MECANICOS LIGERA @ EN 374 RADIOACTIVA

EN 388 EN 374 EN 421

NIVEL DE RENDIMIENTO

0-4 05 04 0-4

L I— Resjstencia a la perforacion PROTECCION QUIMICA PELIGROS DEL FRIO
Resistencia al desgarro ESPECIFICA EN 511

Resistencia a los cortes EN 374

Resistencia a la abrasion L NIVEL DE RENDlM,'ENTO
Codigo Producto 0-4 04 0601
letra  quimico |_ -
Permeabilidad en el agua
CALOR Methanol Resistencia al frio de contacto
Y FUEGO Acetona Resistencia al frio convectivo
En 407 Acetonitrilo

Diclorometano
Carbono Disulfuro
Tolueno

Dietilamina
Tetrahidrofurano
Acetato de etilo
n-Heptano

Sosa caustica al 40%
Acido sulfdrico al 96%

NIVEL DE RENDIMIENTO
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4

L l— Resistencia a las grandes proyecciones de metal en fusion
Resistencia a las pequefias proyecciones de metal en fusion
Resistencia al calor radiante
Resistencia al calor convectivo
Resistencia al calor de contacto
Comportamiento al fuego
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KRYTECH 531

DESCRIPCION GENERAL Y PROPIEDADES

» Recubrimiento transpirable para un mayor confort en el uso
» Elevada proteccién contra cortes para un trabajo seguro

» Forma anatdmica: ajuste perfecto para una mayor precision
« Larga vida Util gracias a una mayor durabilidad

PRINCIPALES USOS

industria automovilistica/mecanica

* Mecanismo automovilistico

* Montaje de carrocerias

» Acabado de piezas cortantes

* Manipulacién de metal en laminas

+ Fabricacion de herramientas de maquinas
* Mantenimiento mecénico

» Mecanismo de laminas finas de metal
Industria mecéanica

» Manipulacién de metal en ldminas cortantes
Otras industrias

» Mantenimiento de maquina

* Manipulacion de piezas « agresivas »

* Recogida de desechos domésticos
Industria del plastico

« Eliminacion del material postinyeccién

Ayuntamientos (trabajos de mantenimiento)
+ (en)* Maintenance work with risk of cuts

INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO

Instrucciones de uso

Se recomienda comprobar que los guantes son aptos para el uso al que van destinados ya que las condiciones de uso en el puesto de
trabajo pueden diferir de los test realizados en laboratorio. Se recomienda no utilizar estos guantes cerca de maquinaria en movimiento.
Uso no recomendado para personas sensibles al latex natural (muneca con latex natural). Poner los guantes en manos limpias y secas.
Asegulrese de que el interior de los guantes esta seco antes de volver a utilizarlos.

Condiciones de almacenamiento

Almacenar los guantes en su embalaje original protegidos de la calor, la luz y la humedad.
Condiciones de lavado

Atencién: utilizar estos guantes o lavarlos mediante un proceso no recomendado puede alterar los niveles de rendimiento.

LEGISLACION

Este producto no esta clasificado como peligroso segun la regulacion (EC) n°®1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este
producto no contiene mas del 0,1% de sustancias altamente peligrosas (SVHC) o cualquier sustancia incluida en el anexo XVIl de la
regulacién N° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH)

« Certificado de examen de tipo de la CE

0075/014/162/04/16/0382

» Emitido por el ente aprobado n°

CTC - 4 rue Hermann Frenkel - 68367 Lyon cedex 07 - France

0075
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