Magnetische Naherungsschalter ‘E]

MERKMALE

Miniaturmodul mit Reed-Schalter von RS Pro,
YERnAUngSKee zylindrisch, 200 V, SchlieRer,
SchlieRer (SchlieRer) 500 mA

ohne Magnet

Kabelmaterial: PVC

Kabellange: 500 mm

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
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Magnetische Naherungsschalter

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die fiuhrenden Marken, ohne einen

Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Zylindrische Sensoren von RS Pro sind magnetisch betétigte Reed-Naherungsschalter in einem
Miniaturmodul mit 4,0 mm Durchmesser, ausgestattet mit einem Verbindungskabel. Diese Schalter
sind fur verschiedene Anwendungen geeignet, einschlief3lich Positions- und Endschalter,
Endlagenerfassung und Maschinensicherheit und -steuerung. Der Sensor sollte auf einer festen
Oberflache mit dem Betéatigungsmagnet auf der beweglichen Oberflache montiert werden. Durch die
Darstellung oder Entfernung des Magnetfeldes wird das SchlieRen und Offnen des Reed-Schalters

bestimmt

Allgemeine

Schaltertyp

Schaltform

Pol- und Throw-Konfiguration
Konfiguration des Normalstatus
Werkstoff

Anwendungen

Elektrische

Magnetischer Néherungsschalter
Zylindrisch

1-polige Wechsler,

Schliel3er

PVC
Tir- und Fensterkontakte, Magnetboden flr
Wasserpegelerkennung, Positionserfassung

Anschlussklemmentyp

Kabel

Drahtanschluss

2 x LiY-Einzeldraht 0,14 mm 2 Kabelenden mit
verzinnten 5-mm-Kabeln
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Magnetische Naherungsschalter PRO)|
Kontaktdaten Bedingungen bei 20 °C. Min. Typ. Max.
Jede Kombination der
Schaltspannung
, Und der Strom darf den 10W/
Kontaktbelastbarkeit angegebenen nicht 10VA

uberschreiten
Nennleistung

Maximaler Strom 1A
Maximale Wechselspannung AC 90V
Maximale Gleichspannung DC 90V
Kontaktwiderstand Gemessen mit 40 % 150 mOhm

Overdrive

Isolationswiderstand RH 45 % 10 *2Ohm
Durchschlagsspannung 200vDC

Betriebszeit, einschliel3lich Gemessen mit 40 %

Bounce Overdrive 0.5ms
Freigabezeit 0.1ms
Kapazitat 0.3pF
Magnetische Eigenschaften Bedingungen bei 20 °C. Min. Typ. Max.
Pull-In-Schalter nicht modifiziert  Testspule KMS-01 15AT 20AT
Drop-Out-Schalter nicht

modifiziert Testspule ] ]
Pull-In-Schalter geédndert Testspule KMS-13 28AT 49AT
Absenkschalter modifiziert Testspule - -

Abmessungen 4 x 25,5 mm (Durchmesser)

Lange 25.5mm

Kabellange 500mm

Gesamtlange 25.5mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximale Betriebstemperatur -20°C
Minimale Betriebstemperatur 85°C
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Magnetische Naherungsschalter R
Lagertemperatur - 20 °C bis 70 °C.
Stol3festigkeit 50 g ( 1/2 Sinuswelle, Dauer 11 ms)
Vibration 20 g (von 10-2000 Hz)
Dichtungsmasse Epoxidharz
Konformitat/Zertifizierung RoHS-konform

Dimensions (mm) Marking

530-8911 we|—

24.00

Customer p/in
Production-Code-ENB0062/Factory Code
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