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UNITRONIC® LiYCY DB0034302

Verwendung

UNITRONIC® LiYCY ist eine geschirmte Datenleitung fiir niederfrequente Anwendungen. Die Leitung ist flir feste Verlegung und
bedingt flexiblen Einsatz vorgesehen. Sie kann in trockenen und feuchten Raumen, jedoch nicht im Freien eingesetzt werden.

giiltig ab: 21.07.2015

Die Abschirmung macht die Leitung unempfindlich gegeniiber elektromagnetischer Beeinflussung.
Die Leitung wird z. B. verwendet fiir Rechenanlagen, MSR-Technik, Biiromaschinen und Waagen.

Aufbau

Aufbau

Leiter
Aderisolation
Aderkennzeichnung
Verseilung

Schirm
AuBenmantel

Aufbau in Anlehnung an VDE 0812
feindréhtige Litze aus blanken Cu-Drahten
Spezialmischung auf PVC-Basis

nach DIN 47100

Adern zu Lagen verseilt,
Folienbewicklung iber duBerer Lage

Geflecht aus verzinnten Cu-Dréhten

Spezialmischung auf PVC-Basis
Farbe: kieselgrau (RAL 7032)

Elektrische Eigenschaften bei 20°C

Leiterwiderstand

Spezifischer Durchgangswiderstand
(Isolation)

Betriebskapazitat

Induktivitat
Betriebsspitzenspannung

Prifspannung

Querschnitt max.

[mm?] [Q/km]
0,14 138,0
0,25 79,0

0,34 57,0

0,5 39,0

0,75 26,0

1,0 19,5

1,5 13,3

>20GQxcm

A/A:ca. 120 nF/km
A/S:ca. 160 nF/km
(bei 800 Hz)

ca. 0,65 mH/km
0,14 mm2: 350 V (nicht fur Starkstromzwecke)
> 0,25 mm2: 500 V (nicht fir Starkstromzwecke)

0,14 mm2: 1200 V
20,25 mm2: 1500V

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius
Temperaturbereich

Brennverhalten
Allgemeine Anforderungen

Bewegt: 15 x Leitungs@
Fest verlegt: 6 x Leitungs@

Bewegt: - 5°C bis +70°C

Fest verlegt: - 40°C bis +80°C

flammwidrig nach IEC 60332-1-2

Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2011/65/EU

(RoHS, Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe).

Ersteller: PESA / PDC
freigegeben: HAPF / PDC
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Wir behalten uns alle Rechte gemaB DIN ISO 16016 vor.
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