
KERN HBD100-0.
Handlicher Shore-Durometer mit Schleppzeiger

Sistema de medición

Campo de medición (Max): 100

Lectura: 1

Precisión (el [Max]): 3 %

Unidades de pesaje: Shore D

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima: 0 OC

Temperatura máxima de uso: 40 OC

Categoŕia

Categoŕia: Durómetros

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA): 178 x 125 x 48 mm

Peso bruto: 453 g

Peso neto: 168 g

Plazo de entrega: 24 h

Tipo de envío: Servicio de paqueteŕia

Diseno

Dimensiones totales (AxPxA): 115 x 60 x 25 mm

Material carcasa: metal
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